AC/DC-Adapter E‘Elﬂg

MERKMALE

b ey RS PRO, 10,5-W-AC-DC-
U_niversalspannungs Adapter 5 V dC, 2 A,

S Wirkungsgrad Stufe V, 1 USB-
Eurostecker Adapter mit Ausgang, Typ C
5-V-dc-Ausgang

tiber Micro-USB-
Anschluss

1,5 m USB-Kabel
10 W Nennleistung

Energystar Stufe
V/ErP Schritt 2

Niedriger
Stromverbrauch im
lastfreien Betrieb
von <0,3 W

Klasse Il doppelt
isoliert

Uberlast- und
Kurzschlussschutz

Kleines, flaches
Gehause von nur 63
mm 27 mm X 80 mm

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung ATTRIBUTE 1

Ein hochwertiger und auRRerst zuverlassiger AC/DC-Steckadapter von RS PRO zur Umwandlung
von Wechselstrom in eine 5-V-dc-Spannung tber einen USB-Steckverbinder. Dieser AC/DC-
Adapter verfligt Giber einen 2-poligen Eurostecker und ein 1,5 m langes Kabel mit einem Micro-USB-
Steckverbinder. Neben der Verwendung fiir serielle, digitale Datentbertragung dient der USB-
Steckverbinder nun auch als Standardnetzteil mit niedriger Leistungsaufnahme fir viele tragbare
Geréte. Dieser Adapter ist perfekt fir den Raspberry Pi 2

Allgemeine Spezifikationen

Typ

Steckertyp
Ausgangssteckverbinder
Eingangssteckverbinder
Anzahl der Ausgéange
Wirkungsgrad
Energieeffizienzklasse

Anwendungen

Sicherheitsanforderungen

USB-Adapter
Typ C
Micro-USB Typ B
EU-Stecker

1

Typ. 73,73 %

\Y

Single-Board-Computer, drahtlose Kommunikation,
Peripheriegeréte, Netzwerkgerate, tragbare Gerate,
Tablets und Laptops, Smartphones,
Telekommunikationsgeréate

TUV/GS EN60950-1:2006+A12:2011
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Elektrische Spezifikationen

Ausgangsspannung
Eingangsspannung

Ausgangsstrom
Nennleistung

Durchschlagsfestigkeit
Leckstrom

Uberstromschutz
Uberspannungsschutz
Eingangsfrequenz

Haltezeit, Nennbedingungen
Einschaltstrom
Leistungsaufnahme bei Nulllast
Wiederherstellungszeit +2 %
Restwelligkeit und Rauschen

Kurzschluss

Mechanische Spezifikationen

Kabellange
Breite

Lange

Tiefe
Luftfeuchtigkeit
Gewicht

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Temperatur
Mindesttemperatur

5Vdc

100V ac, 110V ac, 115V ac, 120V ac, 127 V ac, 220

V ac, 230V ac, 240 V ac
2A

10,5W

3000 V ac, 1 min, 5 mA inp. <-> Ausg.

0,25 mA max. Bei 240 V ac

Kontinuierlicher, automatischer Neustart

Typ. 120 %
47...63Hz

20 ms bei 230 V ac
<30A/230VAC
<0,3W

Max. 1 ms

Max. 100 mV pp
Ja

1,5m

37mm

71,6mm

20,7mm

10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
83g

40 °C.
-10°C
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Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung CE, RoHS
Normen erfillt ERP-konform
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PIN-Belegung und Zeichnung / Pin Assignments & Drawing
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