Dadi esagonali ==

CARATTERISTICH
E

Dado esagonale in acciaio
Dadi esagonali . .
metrici Inox RS Pro, semplice M3

A norma DIN934

Acciaio inossidabile
18/8 grado A4 (tipo
316 S16) a lunga
durata

Buona resistenza
alla corrosione e
all'acqua salata

Facile da serrare e
allentare

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

| dadi esagonali in acciaio inossidabile RS PRO A4 per l'uso nelle apparecchiature di elaborazione
chimica e ambienti marini grazie alla superiore resistenza all'ossidazione e alla corrosione. Questi
dadi sono i piu comuni elementi di fissaggio esagonali che presentano filettature interne avvitabili sul
gambo di un bullone o di una vite senza dado esagonale.

Questi dispositivi di fissaggio con dado esagonale RS PRO sono disponibili in varie dimensioni della
filettatura:

* 248-4551 — M2

* 248-4567 — M2.5

* 189-563 — M3
» 189-579 — M4
» 189-585 — M5
» 189-591 — M6
» 189-608 — M8

» 189-614 — M10

* 183-9045 — M12
* 248-4573 — M16
» 248-4589 — M20

Specifiche generali

Dimensione filettatura M3
Materiali Acciaio inox
Tipo Pieno
Fine Semplice
Apparecchiature di lavorazione chimica, ambienti
Applicazioni marini, applicazioni automobilistiche, industria edile,

industria generale, macchinari, officine

Specifiche meccaniche

Larghezza 5.5mm
In acciaio inox A4 316
Specifiche DIN 934
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RS Part No. Thread Size Width
189563 M3 5.5mm
189579 4 mm
189585 M5 Bmm
189591 MBb 10mm
189608 M2 13imm
189614 mM10 17mm
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