Scheda prodotto ISM20120

Caratteristiche OptiLine 45 - pole - tension-mounted - one-
sided - natural - 3900-4300 mm

Presentazione

Gamma OptiLine
Nome prodotto OptiLine 45
Sistema di installazione Pole
del cablaggio
Tipo prodotto Polo
Presentazione del Vuoto
dispositivo
Type of pole One-sided
Pole/post surface finish Anodized
Pole fixing mode Tension-mounted
Info aggiuntive presa Senza messa a terra

Caratteristiche tecniche

Informazioni aggiuntive installazione prodotto CMS Adjustability of ceiling fixing 400 mm

Colore Naturale

Dimensione apertura frontale 45 mm

Materiale Alluminio anodizzato

Quantita per confezione Setda 1

Altezza 3900...4300 mm

Profondita 89 mm

Larghezza 68 mm

Ambiente

Temperatura ambiente -25...60 °C

Grado di protezione ip IP30

Sostenibilita dell'offerta

Direttiva RoHS UE Conformita proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
europea) Er

Toxic heavy metal free Si

Mercury free Si

RoHS exemption information 22

Regolamento RoHS della Cina 2

Informazioni ambientali i)

Profilo di circolarita Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.

Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilita d'impiego e/o I'affidabilita dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

E' responsabilita dell’'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire I'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP060309EN

