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Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch, Rad mit Vollgummireifen, mit
Kunststoff-Felge

EAN 4047526226077 "\
ID 226076 Made in

Zolltarifnummer 83022000 Germany

Gehduse: Serie LRA

o Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

» zweifache Kugellagerung im Drehkranz

* minimales Drehkranzspiel, leichtgéngiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die
spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

 Reifen: hochwertiger Vollgummi, Harte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos,
kontaktverfarbungsfrei

« Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfahig
"-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

» hohe chemische Bestédndigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht Belagsharte
gegen Ole 80 Shore A
o Temperaturbestindigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfahigkeit bei Giber i
+30°C Rollwiderstand
gut

Technische Daten: VerschleiBresistenz

Rad-@ (D) © 100 mm ausreichend
Radbreite 0. 25mm Bodenschonung/Fahrgerdusch
Tragfahigkeit bei 3 km/h 8 70kg sefr gut
Tragfahigkeit (statisch) 8 175kg

Lagerart @®© Gleitlager

Gesamthohe (H) 4 121 mm

Montageart Riickenloch

Platten-0 ® 43mm

Riickenloch S 11 mm

Ausladung (F) & 33mm

Temperaturbestindigkeit min -20°C

Temperaturbestandigkeit max 60 °C

Belagshérte 80 Shore A

Stlickgewicht 0,4 kg

Spurlos

Kontaktverfarbungsfrei

Antistatisch o x

ESD X

Elektrisch ableitend o X

Korrosionsbesténdig X

Hitzebesténdig E X

Autoklaventauglich X

Waschmaschinentauglich X
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Produktreferenzen

Zugehoriger Standard-Feststeller LRA-VPA 100G-FI Verwendetes Rad VPA 100/8G
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