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Diese Anleitung ermdglicht den sicheren und effizienten Umgang mit der Verteilerschaltuhr (im Fol-
genden ,Gerat*). Diese Anleitung ist Bestandteil des Geréts und muss fiir jeden, der mit dem Gerét
umgeht, jederzeit zuganglich aufbewahrt werden. Jeder, der mit dem Gerdt umgeht, muss diese Anlei-
tung vor Beginn aller Arbeiten sorgféltig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung fiir
sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisun-
gen in dieser Anleitung.

Urheberschutz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschiitzt.

Die Uberlassung dieser Anleitung an Dritte, Vervielfaltigungen in jeglicher Art und Form — auch aus-
zugsweise — sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Genehmi-
gung des Herstellers, auBer fiir interne Zwecke nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadenersatz. Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, zusétzliche Anspriiche geltend zu machen.
Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.

Download

Folgende Informationen finden sich unter www.graesslin.de:
Anleitung zum Download und Technische Daten


http://www.graesslin.de

Konformitétserklarung
Hiermit erklért Gréasslin GmbH, dass der Funkanlagentyp ,talento smart B10 mini“ der Richtlinie

2014/53/EU entspricht. Der vollstindige Text der EU-Konformitédtserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse verflighar: http:/qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity
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Ubersicht

Abb. 1: Verteilerschaltuhr
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Klicksystem flir Montage auf DIN-Schiene
Anschlussklemmen fiir Kanal 1
Potentialfreie Leerklemme

LED 1

Bedientaste

LED 2

Reset-Taste

Anschlussklemme Neutralleiter
Anschlussklemme Phase
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Funktionsbeschreibung

Die Verteilerschaltuhr ist eine Schaltuhr, die mit einem Klicksystem auf eine DIN-Schiene (Abb. 1/@)

montiert wird; diese steuert das jeweils damit verbundene Gerat an. Die Verteilerschaltuhr verfiigt [ DE
{iber 1 Kanal und kann Gber eine Bedientaste (Abb. 1/@) bedient werden. Der Zustand der Verteiler-
schaltuhr wird iiber 2 LEDs angezeigt (Abb. 1/@ und @). Die Verteilerschaltuhr kann iiber ein mobiles

Gerat mittels App oder PC-Software programmiert werden. Die Frequenz des Funksignals liegt bei

2,4 GHz und die maximale Sendeleistung betrégt 1,8 mw .

Technische Daten (DIN EN 60730-1)

Wirkungsweise 1.B

Verschmutzungsgrad 2

BemessungsstoBspannung 4000V

Die technischen Daten der Geréte, die in dieser Anleitung beschrieben sind, finden Sie unter:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.


http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs

Anzeige- und Bedienelemente

@ LED1
e® ® LED?2
@ ® © Bedientaste
0\ O Reset-Taste
0 /e
00
o | Fﬁ;g\osf
® D

Abb. 2: Anzeige- und Bedienelemente



Funktion Tasten (Abb. 2 © und @)

EIN (FIX)
AUS (FIX)
OVR

Reset

Bootloader
aktivieren

Den Kanal dauerhaft einschalten.

Den Kanal dauerhaft ausschalten.

Das laufende Programm wird bis zum ndchsten Automatikbefehl
liberschrieben.

Reset starten.

Vor einem Update muss der Bootloader-Modus aktiviert werden:

1.

oW

Reset-Taste driicken

Bedientaste gleichzeitig driicken — 2 Sekunden gedriickt halten
Reset-Taste loslassen

Bedientaste loslassen

LED 1 blinkt 2 mal blau

of¥
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LED 1 (Abb. 2 @)
(@]

(@)

o

(@)

@ gelb

@ gelb

@ blau

@ 2 xblau
®© blau

® rot

@ 3 xweiB

LED 2 (Abb. 2 @)

® weiB

@ griin

@)

@ weiB / @ griin (Status Relais)
@ weiB / @ griin (Status Relais)
@ weiB / @ griin (Status Relais)
@ weiB / @ griin (Status Relais)
@)

O

@ rot

@ 3 xweiB

Beschreibung
Relais AUS
Relais EIN

Power AUS

Auto Modus

OVR Modus

FIX Modus
Bluetooth verbunden
Bootloader aktiv
Firmware Update
Keine Uhrzeit

Werksreset



@ 1 sec rot O Sperrung durch PIN
OLEDAUS @ LED blinkt @ LEDEIN

Die Verteilerschaltuhr kann iiber ein mobiles Gerat programmiert werden,
dazu QR-Code scannen und App installieren.

Ll

Abb. 3: mobile App fiir Android und i0S-Gerate
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Sicherheit

BestimmungsgeméBe Verwendung

e Die Verteilerschaltuhr dient ausschlieBlich zur Schaltung von elektrischen Gerédten im privaten
und gewerblichen Bereich, deren bestimmungsgeméBe Verwendung dies nicht untersagt.

e Die Verteilerschaltuhr darf ausschlieBlich auf DIN-Schienen montiert werden.

e Die Verteilerschaltuhr nur in trockenen Raumen einsetzen und nicht in der N&he von Geréten mit
induktiver Entladung montieren (Motoren, Transformatoren usw.).

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehort auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.
Jede (iber die bestimmungsgeméBe Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als
Fehlgebrauch. Durch Eingriffe und Verdnderungen am Gerat erlischt die gesetzliche Gewahrleistung.



Restrisiko

Lebensgefahr durch elektrischen Schiag!
UnsachgemaBe Montage und Installation des Gerats kénnen zu lebensgeféahr-
lichen elektrischen Spannungen fiihren.

WARNUNG!  —  Montage und Anschluss ausschlieBlich durch Elektrofachkraft durchfiihren
lassen.

FCC-Zertifizierung

FCC ID: 2AHH7-B10

Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist unter folgenden Bedingungen
zuléssig: (1) Dieses Gerdét darf keine storenden Interferenzen verursachen und (2) das Gerat muss
empfangene Interferenzen akzeptieren, auch solche, die zu unerwiinschtem Betrieb fiihren kénnen.
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Installation

L il

Abb. 4: Montage auf DIN-Schiene und Schaltbild

A Montage auf DIN-Schiene
B 110 -230V 1-Kanal-Verteilerschaltuhr

1. Verteilerschaltuhr von oben auf die DIN-Schiene (Abb. 4/A) setzen und nach hinten driicken, bis
diese einrastet.

2. Verteilerschaltuhr geméB Schaltbild (Abb. 4/B) installieren (Leitungen mit einem Querschnitt
zwischen 1 mm2 und 2,5 mm?2 verwenden).



Entsorgung

UnsachgemaBe Entsorgung

Durch falsche Entsorgung konnen Gefahren fir die Umwelt entstehen.

— Elektroschrott und Elektronikkomponenten fachgerecht entsorgen, d. h.
UMWELT- getrennt nach Materialgruppen der zu entsorgenden Teile.
SCHUTZ! —  Grundsétzlich so umweltvertraglich entsorgen, wie es dem Stand der
Umweltschutz-, Wiederaufbereitungs- und Entsorgungstechnik entspricht.

GP Gefahr fiir die Umwelt durch falsche Entsorgung!

)
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This manual ensures safe and efficient use of the DIN-rail timer (referred to as “device” in the follow-
ing). This manual is a component of the device and must remain accessible at all times for everyone
who uses the device. Everyone who uses the device must have read and understood this manual
before commencing any work. The basic prerequisite for working safely is compliance with all safety
instructions and usage instructions specified in this manual.

Copyright

This manual is copyright protected.

Handover of this manual to third parties, reproductions of any type and form — including excerpts —
and use and/or disclosure of the content without the written permission of the manufacturer, except
for internal purposes, is not permitted. Violations will result in liability for compensation. The manu-
facturer reserves the right to assert additional claims.

The copyright is held by the manufacturer.

Download

You can find the following information at www.graesslin.de:
Download instructions and technical data.


http://www.graesslin.de

Declaration of conformity
Grésslin GmbH hereby declares that the radio system type “talento smart B10 mini” conforms to

Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available from the
following Internet address: http:/qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity.
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Overview

Fig. 1: DIN-rail timer
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Click system for installation on a DIN rail
Terminals for channel 1

Potential-free empty terminal

LED 1

Control button

LED 2

Reset button

Terminal for neutral conductor

Terminal for phase
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Description of function

The DIN-rail timer is a timer that is installed on a DIN rail (Fig. 1/@) by means of a click system; the
timer activates the connected device. The DIN-rail timer has one channel and can be operated via a
control button (Fig. 1/@). The state of the DIN-rail timer is indicated by two LEDs (Fig. 1/@ and ©).
The DIN-rail timer can be programmed using an app on a mobile device or using PC software. The
radio signal frequency is 2.4 GHz and the maximum transmission power is 1.8 mW.

Technical data (DIN EN 60730-1)

Mode of operation 1.B
Pollution degree 2
Rated impulse voltage 4000V

The technical data for the devices described in this manual can be found at:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.


http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs

Display and control elements

® @

® @

o
o |

/0

® @

Fig. 2: Display and control elements

0000

LED 1

LED 2

Control button
Reset button



Function of buttons (Fig. 2 © and @)

ON (FIX) Permanently switch on the channel.

OFF (FIX) Permanently switch off the channel.

OVR The current programme is overwritten up to the next automatic command.
Reset Start a reset.

Activate boot Boot loader mode must be activated before an update:

loader 1. Press the reset button.

9w

At the same time, press and hold the control button for two seconds.
Release the reset button.

Release the control button.

LED 1 flashes blue twice

of¥
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LED 1 (Fig. 2 @)
(@]

(@)

o

(@)

@ yellow
@ yellow
@ blue

@ 2 xblue
®© blue

© red

@ 3 x white
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LED 2 (Fig. 2 @)

@ white

@ green

@)

@ white / @ green (relay status

@ white / @ green (relay status

( )
@ white / @ green (relay status)
( )
@ white / @ green (relay status)
@)

O

@ red

@ 3 x white

Description
Relay OFF

Relay ON

Power OFF

Auto mode

OVR mode

FIX mode
Bluetooth connected
Boot loader active
Firmware update
No time

Factory reset



@ 1 sec red O Locked by PIN
OLED OFF @LED flashes @ LED ON

The DIN-rail timer can be programmed using a mobile device.
To do so, scan the QR code and install the app.

Ll

Fig. 3: Mobile app for Android and i0S devices

21
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Safety

Intended use

e The DIN-rail timer is intended solely for switching electric devices in private and commercial
areas, provided this does not infringe on the intended use of these devices.

e The DIN-rail timer may only be installed on DIN rails.

e Only use the DIN-rail timer in dry rooms and do not install close to devices with inductive dis-
charge (motors, transformers, etc.).

The intended use also includes compliance with all information specified in this manual. Any use other
than the intended use is considered incorrect use. The legal warranty is voided by any interference
with, or modifications to, the device.

22



Residual risk

Risk of fatal electric shock!
Improper assembly and installation of the device can lead to life-threatening
electrical voltages.

WARNING! —  Only allow a qualified electrician to install and connect the device.

FCC Certification

FCC ID: 2AHH7-B10

This device complies with Section 15 of the FCC Regulations. Operation is only permitted under the
following conditions: (1) This device must not cause any disruptive interferences and (2) the device
must be able to receive interferences, also such interferences which could result in undesired
operations.

23
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Installation

L il

Fig. 4: Installation on a DIN rail and circuit diagram

A Installation on a DIN rail
B 110-230V 1-channel DIN-rail timer

1. Place the DIN-rail timer on the DIN rail (Fig. 4/A) from above and press it back until it locks into
place.

2. Install the DIN-rail timer in accordance with the circuit diagram (Fig. 4/B) (use wires with a
cross-section between 1 mm?2 and 2.5 mm?).

24



Disposal

Improper disposal

)

&

Incorrect disposal could result in environmental dangers.

GP Incorrect disposal presents an environmental danger.

ENVIRON-
MENTAL —
PROTEC-

TION!

Electric scrap and electronic components must be disposed of correctly, i.e.
the parts for disposal must be sorted into material groups.

Disposal must be environmentally responsible and must employ state-of-
the-art environmental protection, recycling and disposal technology.

25



Cette notice permet une utilisation sire et efficace de I'norloge modulaire (ci-apres « appareil »).
Cette notice fait partie intégrante de I'appareil et doit étre conservée dans un endroit accessible en
permanence a toute personne utilisant I'appareil. Cette notice doit étre lue attentivement et comprise
par toute personne utilisant I'appareil avant de commencer tous travaux. Le respect de toutes les
consignes de sécurité et instructions de manipulation indiquées dans cette notice est une condition
fondamentale a un travail sécurisé.

Protection du droit d'auteur

Cette notice est protégée par le droit d'auteur.

La cession de cette notice a un tiers, les reproductions de tout type et sous toute forme —y compris
d'extraits — ainsi que |'utilisation et/ou la communication du contenu sont interdites sans autorisation
écrite du fabricant, sauf pour un usage interne. Toute infraction sera sanctionnée par des dommages
et intéréts. Le fabricant se réserve le droit de faire valoir d'autres prétentions.

Le fabricant est propriétaire du droit d'auteur.

Téléchargement

Les informations suivantes sont disponibles sur www.graesslin.de :
Notice a télécharger et caractéristiques techniques

26
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Déclaration de conformité
Gréasslin GmbH déclare par la présente que le type d'installation radio « talento smart B10 mini »

satisfait a la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible

a l'adresse Internet suivante : http://qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity

#ao Vue d'ensSemDbIe......oo e 28
A\ SECUIMEG . 34
IT LTS3 2= 1= {0 o S 36
T ElMINAHON covteeeeeeeeereeeeseseessessse s ses et 37

le

27


http://doc.graesslin.de/801015047

'

Vue d'ensemble

Fig. 1: Horloge modulaire
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000000000

Systéme a encliquetage pour montage sur rail DIN
Bornes de raccordement pour canal 1

Borne vide libre de potentiel

LED 1

Touche de commande

LED 2

Touche de réinitialisation

Borne de raccordement conducteur neutre

Borne de raccordement phase
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Description du fonctionnement

L'horloge modulaire est une horloge montée sur un rail DIN (fig. 1/@) grace a un systéme a encli-

quetage ; le rail active I'appareil correspondant ainsi raccordé. L'horloge modulaire posséde 1 canal [FR
et peut étre commandée par une touche de commande (fig. 1/@). L'état de I'horloge modulaire est

affiché a I'aide de 2 LED (fig. 1/@ et @). L'horloge modulaire peut étre programmée via un appareil

portable a I'aide d'une application mobile ou d'un logiciel PC. La fréquence du signal radio est de

2,4 GHz et la puissance d'émission maximale est de 1,8 mW.

Caractéristiques techniques (DIN EN 60730-1)

Mode d'action 1.B

Degré de pollution 2

Tension de choc de mesure 4000 V

Vous trouverez les caractéristiques techniques des appareils décrits dans cette notice sur :
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.

29
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Eléments d'affichage et de commande

@ LED1

&® ® LED2

®® © Touche de commande
® Touche de réinitialisation

o] ]
o |

® @

Fig. 2: Eléments d'affichage et de commande

30



Fonction des touches (fig. 2 © et @)
MARCHE (FIXE) Permet d'activer durablement le canal.

ARRET (FIXE) Permet de désactiver durablement le canal.
OVR Le programme en cours est écrasé jusqu'a la prochaine commande
automatique.
Réinitialisation Démarrer la réinitialisation.
Activation du Il faut activer le mode Bootloader avant une mise a jour :
Bootloader 1. Appuyer sur la touche de réinitialisation
2. Appuyer simultanément sur la touche de commande et la maintenir
appuyer 2 secondes
3. Relacher la touche de réinitialisation
4. Relacher la touche de commande
5. LaLED 1 clignote 2 fois en bleu

of¥
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LED 1 (fig. 2 @)
(@]

(@)

o

(@)

@ jaune

@ jaune

@ bleu

@ 2 xbleu
@ bleu

@ rouge

@ 3 xblanc
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LED 2 (fig. 2 @)

@ blanc

@ vert

@)

@ blanc / @ vert (état relais)
@ blanc / @ vert (état relais)
@ blanc / @ vert ( )
@ blanc / @ vert (état relais)
@)

O

@ rouge

@ 3 xblanc

état relais

Description

Relais ARRET

Relais MARCHE
Alimentation ARRET
Mode Auto

Mode OVR

Mode FIXE

Connecté via Bluetooth
Bootloader activé

Mise a jour du micrologiciel
Pas d'heure

Réglage d'usine



@ 1 s rouge O Verrouillage par PIN
OLED éteinte @ LED clignotante @ LED allumée

L'horloge modulaire peut étre programmeée via un appareil portable.
A cette fin, il faut scanner le code QR et installer I'application mobile.

Ll

Fig. 3: Application mobile pour appareils Android et i0S

of¥
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Sécurité
Utilisation conforme

e L'horloge modulaire est utilisée exclusivement pour la commutation d'appareils électriques dans
le domaine privé et commercial, si leur utilisation ne I'interdit pas.

e L'horloge modulaire doit étre montée exclusivement sur des rails DIN.

e Utiliser I'norloge modulaire uniqguement dans des piéces séches et ne pas I'installer a proximité
d'appareils a décharge inductive (moteurs, transformateurs, etc.).

L'utilisation conforme comprend également I'observation de toutes les indications de cette notice.
Toute utilisation différente ou dépassant le cadre de |'utilisation conforme est considérée comme non
conforme. La garantie est annulée en cas d'intervention sur I'appareil ou de modifications apportées.

34



Risque résiduel

Danger de mort par électrocution !
Un montage et une installation non conformes de I'appareil peuvent provoquer
des tensions électriques mortelles.
AVERTISSE-  —  Seul un électricien est habilité & effectuer le montage et le raccordement.
MENT !
Certification FCC

Identifiant FCC : 2AHH7-B10

Cet appareil satisfait au paragraphe 15 du reglement FCC. Le fonctionnement est autorisé si les condi-
tions suivantes sont respectées : (1) cet appareil ne doit pas générer d’interférences génantes et (2)
I’appareil doit accepter les interférences recues, méme celles qui pourraient entrainer un fonctionne-
ment non désiré.

35



I

Installation

L il

Fig. 4: Montage sur rail DIN et plan de cablage

A Montage sur rail DIN
B Horloge modulaire a 1 canal 110 — 230 V

1. Placez I'horloge modulaire par le haut sur le rail DIN (fig. 4/A) et appuyez-la vers 'arriere jusqu'a
ce qu'elle s'encliquéte.

2. Installer I'norloge modulaire selon le plan de cablage (fig. 4/B) (utiliser des cables d'une section
comprise entre 1 mm2 et 2,5 mm2).

36
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Elimination
Elimination non conforme
Danger pour I'environnement en cas d'élimination incorrecte !
Risque pour I'environnement en cas d'élimination incorrecte !
—  Eliminer les déchets électroniques et les composants électroniques de
PROTEC- maniere adéquate, ¢'est-a-dire selon les groupes de matériaux des compo-
TION DE sants a éliminer.
LENVIRON-  —  De maniére générale, éliminer les déchets conformément aux normes de
NEMENT ! protection de I'environnement, de recyclage et d'élimination des déchets en
vigueur.

37



Il presente manuale consente un utilizzo sicuro ed efficiente dell’interruttore orario (di seguito “appa-
recchio”). Il presente manuale costituisce parte integrante dell’apparecchio e deve essere conservato
in modo da risultare accessibile in qualsiasi momento a chiunque utilizzi I'apparecchio. Chiunque
utilizzi 'apparecchio deve aver letto per intero e compreso il presente manuale prima di iniziare qualsi-
asi lavoro. Il presupposto per un lavoro sicuro é rappresentato dal rispetto di tutte le avvertenze di
sicurezza riportate e delle istruzioni operative del presente manuale.

Tutela del diritto d’autore

Il presente manuale € protetto dal diritto d’autore.

La cessione del presente manuale a terzi, le riproduzioni di qualsiasi tipo e forma (anche parziali) e lo
sfruttamento e/o la divulgazione del relativo contenuto non sono consentiti senza il consenso scritto
del produttore, se non per uso interno. Le contravvenzioni obbligano al risarcimento dei danni. Il
produttore si riserva il diritto di far valere ulteriori diritti.

Il diritto d’autore & detenuto dal produttore.

Download

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito www.graesslin.de:
Istruzioni per il download e dati tecnici

38
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Dichiarazione di conformita
Con la presente Grasslin GmbH dichiara che il tipo di impianto radio “talento smart B10 mini” risponde

ai requisiti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE € dispo-
nibile al seguente indirizzo web: http://qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity
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Panoramica

Fig. 1: Interruttore orario
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Sistema a scatto per montaggio su guida DIN
Morsetti di collegamento per canale 1
Morsetto a potenziale zero

LED 1

Tasto di comando

LED 2

Tasto Reset

Morsetto di collegamento conduttore di neutro
Morsetto di collegamento fase
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Descrizione del funzionamento

Linterruttore orario € un timer che viene montato con un sistema a scatto su una guida DIN (Fig.

1/@); questo timer attiva I'apparecchio a cui & rispettivamente collegato. Linterruttore orario dispone
di 1 canale e puo essere comandato mediante un tasto di comando (Fig. 1/@). Lo stato dell'inter-

ruttore orario viene visualizzato mediante 2 LED (Fig. 1/@ e @). Linterruttore orario puo essere

programmato tramite un dispositivo mobile utilizzando un’app o un software per PC. La frequenza del
radiosegnale & di 2,4 GHz e la potenza di trasmissione massima & pari a 1,8 mW.

Dati tecnici (DIN EN 60730-1)

Modalita d’azione 1B

Grado di imbrattamento 2

Tensione a impulso di misurazione 4000V

| dati tecnici degli apparecchi descritti nel presente manuale sono disponibili sul sito:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.

M
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Elementi di visualizzazione e di comando

@ LED1

®® © LED?

® @ ©® Tasto di comando
O Tasto Reset

o] ]
o |

® @

Fig. 2: Elementi di visualizzazione e di comando

42



Funzione dei tasti (Fig. 2 © e @)

ON (FIX)
OFF (FIX)
OVR

Reset

Attivazione del
boot loader

Attivare in modo permanente il canale.

Disattivare in modo permanente il canale.

Il programma in corso viene sovrascritto fino all'ordine automatico
SUCCESSIVO.

Avviare il reset.

Prima di un aggiornamento deve essere attivata la modalita boot loader:

1.
2.

Premere il tasto Reset

Premere contemporaneamente il tasto di comando — tenere premuti i
tasti 2 secondi

Rilasciare il tasto Reset
Rilasciare il tasto di comando
Il LED 1 lampeggia 2 volte con luce blu

of¥
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LED 1 (Fig. 2 @)
(@]

(@)

o

(@)

@ giallo

@ giallo

@ blu

@ 2 xblu

@ blu

@ 1050

@ 3 xbianco
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LED 2 (Fig. 2 @)

@ bianco

@ verde

@)

@ bianco / @ verde (stato relé

(

@ bianco / @ verde (stato rele

@ bianco / @ verde (stato rele
(

@ bianco / @ verde (stato rele
@)

O

@ r0sso

@ 3 xbianco

Descrizione

Relé OFF

Relé ON

Power OFF

Modalita automatica
Modalita OVR
Modalita FIX
Bluetooth connesso
Boot loader attivo
Aggiornamento firmware
Nessun orario

Reset di fabbrica



@ 1 s 10SS0 O Blocco mediante PIN
OLED OFF @LED lampeggia @ LED ON

Linterruttore orario pud essere programmato tramite un dispositivo mobile,
a tal scopo, scannerizzare il codice QR e installare I'app.

Ll

Fig. 3: App mobile per Android e apparecchi i0S

of¥
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Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso

e Linterruttore orario serve esclusivamente ad accendere apparecchi elettrici in aree private e
commerciali, il cui utilizzo conforme alla destinazione d’uso non lo vieta.

e Linterruttore orario puo essere installato esclusivamente su guide DIN.

e Impiegare 'interruttore orario soltanto in ambienti asciutti e non installarlo in prossimita di appa-
recchiature con scarica induttiva (motori, trasformatori ecc.)

Lutilizzo conforme alla destinazione d’uso comprende anche I'osservanza di tutte le indicazioni
contenute nel presente manuale. Qualsiasi uso che esuli dall’utilizzo conforme alla destinazione d’uso
o di altro tipo € considerato uso errato. Eventuali interventi e modifiche all’apparecchio comportano il
decadimento della garanzia legale.

46



Rischio residuo

Pericolo di vita per scossa elettrica!
Un montaggio e un’installazione inadeguati dell’apparecchio possono provocare
tensioni elettriche pericolose per I'incolumita.

AVVER(T)F —  Far eseguire il montaggio e I'allacciamento esclusivamente a elettrotecnici.

MENTO!

Certificazione FCC

ID FCC: 2AHH7-B10

Questo dispositivo & conforme al capitolo 15 delle norme FCC. Il funzionamento & consentito alle
seguenti condizioni: (1) Questo apparecchio non puo provocare interferenze dannose e (2) I'apparec-
chio deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero comprometterne
il funzionamento.
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Installazione

L il

Fig. 4: Montaggio su guida DIN e schema elettrico

A Montaggio su guida DIN
B Interruttore orario da 1 canale a 110 — 230V

1. Posizionare I'interruttore orario dall’alto sulla guida DIN (Fig. 4/A) e spingerlo all'indietro sino a
quando non si innesta.

2. Installare I'interruttore orario conf. allo schema elettrico (Fig. 4/B) (utilizzare cavi con una sezione
compresa tra 1 mm2 e 2,5 mm2).
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Smaltimento

Smaltimento inappropriato

Pericolo per 'ambiente dovuto a smaltimento errato!
Uno smaltimento errato puo provocare pericoli per I'ambiente.
— Smaltire correttamente i rottami elettrici e i componenti elettronici, ovvero
TUTELA smistarli secondo il gruppo dei materiali delle parti da smaltire.
AMBIEN- — Ingenerale, lo smaltimento dev’essere rispettoso dell’ambiente nella
TALE! misura stabilita dallo stato della tecnica di tutela ambientale, riciclaggio e
smaltimento.

)

&
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Estas instrucciones permiten manejar de forma segura y eficiente el interruptor horario de carril

DIN (en adelante denominado «aparato»). Estas instrucciones son parte integrante del aparato y
deberan permanecer en todo momento al alcance de cualquier persona que lo maneje. Las personas
que manejen el aparato deberan haber leido y comprendido estas instrucciones antes de comenzar
cualquier trabajo. Cumplir todas las indicaciones de seguridad e instrucciones de operacion indicadas
en este manual es condicién fundamental para poder trabajar de forma segura.

Derechos de autor

Este manual esta protegido por derechos de autor.

Su entrega a terceros, su reproduccion de cualquier tipo (aunque sea parcial), asi como la utilizacion
o difusion de su contenido no estan permitidos sin el consentimiento expreso del fabricante, de no ser
para uso interno. Si se incumple lo anterior, podra exigirse el pago de indemnizaciones. El fabricante
se reserva el derecho a exigir otras compensaciones.

Los derechos de autor sobre este manual son propiedad del fabricante.

Descarga

En www.graesslin.de puede encontrar la informacion siguiente:
Instrucciones de descarga y datos técnicos.
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Declaracion de conformidad

Por la presente, Grésslin GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico «talento smart B10 mini»
cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracion de conformidad UE puede B
encontrarse en la siguiente direccion de internet: http://qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity
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Vista general

Sistema de montaje rapido en carril DIN
Bornes de conexion del canal 1

Borne libre sin potencial

LED 1

Boton de mando

LED 2

Botdon Reset

Borne de conexion del neutro

Borne de conexion de fase

000000000

Fig. 1: Interruptor horario de carril DIN
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Descripcion del funcionamiento

El interruptor horario de carril DIN es un interruptor horario que puede montarse en un carril DIN

(fig. 1/@) por medio de un sistema de montaje rapido; sirve para controlar el aparato conectado a B
él. El interruptor horario de carril DIN dispone de 1 canal y puede manejarse a través de un boton de

mando (fig. 1/@). El estado del interruptor horario de carril DIN se muestra mediante 2 LED (fig. 1/@®

y ©). El interruptor horario de carril DIN puede programarse desde un dispositivo mévil a través de

una app o un software para PC. La frecuencia de la sefial de radio es de 2,4 GHz y la potencia maxima

de emision de 1,8 mW.

Datos técnicos (DIN EN 60730-1)

Modo de accidn 1.B

Nivel de contaminacion 2

Tension de choque asignada 4000V

Encontrara los datos técnicos de los aparatos descritos en este manual en:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.
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Elementos de visualizacion y mando

@ LED1

e® ® LED2

@ ® © Botdn de mando
® Botdn Reset

o] ]
o |

® @

Fig. 2: Elementos de visualizacion y mando
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Funcidn de los botones (fig. 2 © y @)

ON (FIX) Activar el canal permanentemente.
OFF (FIX) Desactivar el canal permanentemente.
OVR El programa que se esta ejecutando se sobrescribe hasta el siguiente

comando automatico.

Reset Iniciar el restablecimiento.

Activar Bootloader ~ Antes de una actualizacion debe activarse el modo Bootloader:

1.
2.

Pulsar boton Reset

Pulsar al mismo tiempo el botén de mando y mantenerlo pulsado 2
segundos

Soltar boton Reset
Soltar el boton de mando
EI'LED 1 parpadea dos veces en azul

of¥
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LED 1 (fig. 2 @)
(@]

(@)

o

(@)

@ amarillo

@ amarillo

@ azul

@ 2vecesen azul
© azul

@ 1ojo

@ 3vecesen blanco
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LED 2 (fig. 2 @)

@ blanco

@ verde

@)

@ blanco/@ verde (estado relé)
@ blanco/@ verde (estado relé)
@ blanco/@ verde (estado relé)
@ blanco/@ verde (estado relé)
@)

O

@ rojo

@ 3vecesen blanco

Descripcion

Relé OFF

Relé ON

Potencia OFF

Modo automatico
Modo OVR

Modo FIX

Bluetooth conectado
Bootloader activo
Actualizacion del firmware
Sin horario

Restablecer a valores de fabrica



@ 1 s en rojo O Blogueo mediante PIN
OLED OFF @LED parpadea @ LED ON

El interruptor horario de carril DIN puede programarse desde un dispositivo movil.
Para ello, escanee el cddigo QR e instale la app.

Ll

Fig. 3: App para dispositivos méviles Android e i0S

of¥
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Seguridad

Uso previsto

e Elinterruptor horario sirve exclusivamente para conectar y desconectar en el d@mbito doméstico o
comercial aparatos eléctricos cuyo uso previsto no lo excluya.

e Elinterruptor horario debera montarse exclusivamente en carriles DIN.

e |nstale siempre el interruptor horario de carril DIN en estancias secas y no lo instale cerca de
aparatos que produzcan descargas inductivas (motores, transformadores, etc.).

El uso previsto implica también respetar todas las especificaciones de este manual. Cualquier uso que
exceda el previsto o difiera de él se considera un uso incorrecto. Cualquier manipulacion o modifica-
cion del aparato conlleva una pérdida de la garantia.
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Riesgo residual

iPeligro de muerte por descarga eléctrica!
Un montaje e instalacion incorrectos del aparato pueden producir tensiones
eléctricas mortales.

iADVCFiIF:TEN- —  Encargue su montaje y conexion nicamente a técnicos en electricidad.

Certificacion FCC

FCC ID: 2AHH7-B10

Este aparato cumple con el apartado 15 de las reglas FCC. Solo se permite el funcionamiento bajo las
siguientes condiciones: (1) El aparato no debe producir interferencias y (2) el aparato debe aceptar las
interferencias recibidas, incluso aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.
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Instalacion

L il

Fig. 4: Montaje en carril DIN y esquema de conexiones

A Montaje en carril DIN
B Interruptor horario de carril DIN de 1 canal de 110-230V

1. Coloque el interruptor horario de carril DIN desde arriba en el carril DIN (fig. 4/A) y apriete hacia
atrds hasta que quede encajado.

2. Instale el interruptor horario de carril DIN segun el esquema de conexiones (fig. 4/B) (utilice
cables con secciones de 1 mm2a 2,5 mm2).
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Eliminacion

Eliminacion incorrecta

iPeligro para el medio ambiente en caso de eliminacion incorrecta!

Una eliminacion incorrecta puede generar peligros para el medio ambiente.

— Elimine correctamente los componentes y desechos electrénicos, es decir,
iPROTEC- separados por grupos de materiales de los componentes desechados.
CIONDEL  _  En general, deséchelos de forma tan ecoldgica como permitan los tltimos

MEDIO avances en tecnologia de proteccion del medio ambiente, tratamiento y
AMBIENTE! gestion de residuos.
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Este manual permite uma utilizagéo segura e eficaz do temporizador do distribuidor (a seguir denomi-
nado o "dispositivo”). Este manual faz parte integrante do dispositivo e deve ser guardado de modo

a estar sempre acessivel a todos os seus utilizadores. Todos os utilizadores do dispositivo devem

ter lido atentamente e compreendido este manual antes de iniciarem qualquer trabalho. Para que o
trabalho seja realizado de modo seguro, ¢ indispensavel o cumprimento de todas as adverténcias de
seguranca e instrucdes de operagdo incluidas neste manual.

Protecao dos direitos de autor

Este manual esta protegido por direitos de autor.

A disposicao deste manual a terceiros, as reproducées — mesmo parciais — independentemente da
sua forma e natureza, bem como a utilizagéo e/ou comunicagéo do contetido ndo sao permitidas sem
a autorizagao por escrito do fabricante, exceto para efeitos internos. As infragdes obrigam a uma
indemnizagao. O fabricante reserva-se o direito de beneficiar de direitos adicionais.

0Os direitos de autor pertencem ao fabricante.

Transferéncia

As seguintes informaces podem ser consultadas em www.graesslin.de:
Manual para a transferéncia e dados técnicos
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Declaracéo de conformidade
A Grésslin GmbH declara pelo presente documento que o modelo de equipamento de radio "talento

smart B10 mini" estd em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaragéo
de conformidade da UE encontra-se disponivel no seguinte website:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity
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Visao geral

Fig. 1: Temporizador do distribuidor

64

000000000

Sistema de encaixe para montagem em calha DIN
Bornes de conexdo para canal 1

Borne vazio livre de potencial

LED 1

Bot&o de comando

LED 2

Bot&o de reinicializacdo

Borne de conexao Condutor neutro

Borne de conexao Fase
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Descrigéo funcional

0 temporizador do distribuidor & um temporizador que estda montado com um sistema de encaixe

sobre uma calha DIN (fig. 1/@); este aciona cada um dos dispositivos conectados. O temporizador
do distribuidor dispde de 1 canal e pode ser utilizado através de um botdo de comando (fig. 1/@). 0

estado do temporizador do distribuidor € indicado por 2 LEDs (fig. 1/@ e @). 0 temporizador do distri-

buidor pode ser programado através de um dispositivo mdvel mediante uma aplicacéo ou software de

PC. A frequéncia do sinal de radio é de 2,4 GHz e a poténcia de transmissao maxima é de 1,8 mW.

Dados técnicos (DIN EN 60730-1)

Modo de agédo 1.B

Grau de poluicéo 2

Tens@o de choque nominal 4000V

0s dados técnicos do dispositivo, que estdo descritos neste manual, encontram-se em:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.
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Elementos de visualizacéo e de comando

@ LED1
&8 ® LED2
®® ©® Botdo de comando
© Botdo de reinicializagdo

o] ]
o |

® @

Fig. 2: Elementos de visualizagao e de comando
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Funcéo teclas (fig. 2 © e @)

ON (FIX)
OFF (FIX)

OVR

Reset

Ativar Bootloader

Ligar o canal permanentemente.

Desligar o canal permanentemente.

0 programa em curso ¢ substituido até ao comando automatico seguinte.
Iniciar uma reinicializagao.

Antes de uma atualizagao é necessario ativar o modo Bootloader:

1. Premir o botdo de reinicializagao

2. Premir ao mesmo tempo o botdo de comando — manter premido durante
2 segundos

3. Soltar o botdo de reinicializagdo
Soltar o botdo de comando
LED 1 pisca 2 vezes a azul
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LED 1 (fig. 2 @)
(@]

(@)

o

(@)

@ amarelo
@ amarelo
@ azul

@ 2 xazul

© azul

@ vermelho
@ 3 xbranco
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LED 2 (fig. 2 @)

@ branco

@ verde

@)

@ branco / @ verde (relé de estado

(

@ branco / @ verde (relé de estado

@ branco / @ verde (relé de estado
(

@ branco / @ verde (relé de estado
@)

O

@ vermelho

@ 3 xbranco

Descricao

Relé OFF

Relé ON

Power OFF

Modo automatico
Modo OVR

Modo FIX
Bluetooth ligado
Bootloader ativo
Atualizacdo do firmware
Sem hora

Reinicializacéo de fabrica
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@ 1 seg vermelho O Bloqueio por PIN
OLEDOFF @LEDpisca @LEDON

0 temporizador do distribuidor pode ser programado através de um dispositivo mével,
efetuando a leitura do codigo QR e instalando a aplicacéo.

Fig. 3: aplicacdo mével para Android e dispositivos i0S
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Seguranca

Utilizagéo prevista

e 0 temporizador do distribuidor destina-se exclusivamente a comutacéo de dispositivos elétricos
nos setores privado e comercial, desde que a sua utilizagao prevista ndo proiba tal situacéo.

e (0 temporizador do distribuidor apenas pode ser montado em calhas DIN.

e (O temporizador do distribuidor apenas deve ser instalado em locais secos e ndo deve ser mon-
tado na proximidade de dispositivos com descarga indutiva (motores, transformadores, etc.).

A utilizacdo prevista implica igualmente o cumprimento de todas as instrugdes deste manual. Qual-
quer utilizacao diferente ou que transcenda a utilizagao prevista é considerada incorreta. No ambito
dos termos legais da garantia, esta expira em caso de manipulagéo e modificagéo do dispositivo.
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Risco residual

g Perigo de morte devido a choque elétrico!

A montagem e instalag@o indevidas do dispositivo podem dar origem a tensdes
elétricas potencialmente fatais.

AVISO! - Solicitar a montagem e a ligacdo exclusivamente por eletricistas.

Certificagéo FCC

ID FCC: 2AHH7-B10

Este dispositivo esta em conformidade com a Parte 15 do Regulamento FCC. A operagéo é permitida
nas seguintes condigdes: (1) Este dispositivo ndo pode causar interferéncia prejudicial e (2) o dis-
positivo deve aceitar quaisquer interferéncias recebidas, incluindo aquelas que possam causar uma
operagéo indesejada.
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Instalacao

L il

Fig. 4: Montagem em calha DIN e esquema de ligacéo

A Montagem em calha DIN
B Temporizador do distribuidor com 1 canal 110 — 230 V

1. Colocar o temporizador do distribuidor sobre a calha DIN (fig. 4/A), a partir de cima, e pressionar
para trés até engatar.

2. Instalar o temporizador do distribuidor de acordo com o0 esquema de ligagao (fig. 4/B) (utilizar
cabos com uma seccao transversal entre 1 mm2 e 2,5 mmg2).
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Eliminacao
Eliminac@o indevida
Perigo para o meio ambiente se a eliminagéo for feita incorretamente!
Uma eliminag@o incorreta pode originar perigos para o meio ambiente.
—  Eliminar os residuos e componentes eletronicos de forma adequada, sepa-
PROTEGAQ rando-os por grupos de material das pecas a eliminar.
DO MEIO —  Por principio, a eliminagéo deve ser sempre efetuada de forma ecoldgica, de
AMBIENTE! acordo com 0s mais recentes avangos da tecnologia ambiental, de reutiliza-

¢éo e de eliminag&o.
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Deze handleiding maakt veilig en efficiént gebruik van de verdeelkast-schakelklok (hieronder “appa-
raat”) mogelijk. Deze handleiding maakt deel uit van het apparaat en moet voor iedereen die met

het apparaat werkt steeds toegankelijk worden bewaard. ledereen die met het apparaat werkt moet
deze handleiding voor het begin van alle werkzaamheden zorgvuldig gelezen en begrepen hebben.
Algemene voorwaarde voor veilig werken is het in acht nemen van alle aangegeven veiligheidsaanwij-
zingen en handelingsaanwijzingen in deze handleiding.

Auteursrecht

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd.

Het doorgeven van deze handleiding aan derden, verveelvoudiging op welke wijze dan ook — ook
gedeeltelijk — alsmede gebruik en/of bekendmaking van de inhoud ervan is zonder schriftelijke toe-
stemming van de fabrikant behalve voor interne doeleinden niet toegestaan. Overtredingen verplichten
tot schadevergoeding. De fabrikant kan verdere vorderingen afdwingen.

Het auteursrecht berust bij de fabrikant.

Downloaden

Volgende informatie vindt u onder www.graesslin.de:
Handleiding als download en technische gegevens
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Conformiteitsverklaring
Hiermee verklaart Grasslin GmbH dat het radio-installatietype “talento smart B10 mini” voldoet aan

de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is onder het volgende
internetadres beschikbaar: http://qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity.
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Overzicht

Kliksysteem voor montage op DIN-rail
Aansluitklemmen voor kanaal 1
Potentiaalvrije lege klem

LED 1

Bedientoets

LED 2

Reset-knop

Aansluitklem nulleider

Aansluitklem fase

000000000

Afb. 1: Verdeelkast-schakelklok
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Functiebeschrijving

De verdeelkast-schakelklok is een schakelklok die met een kliksysteem op een DIN-rail (afb. 1/@)

wordt gemonteerd; deze stuurt het ermee verbonden apparaat aan. De verdeelkast-schakelklok
beschikt over 1 kanaal en kan via een bedientoets (afb. 1/@) worden bediend. De status van de veer-
deelkast-schakelklok wordt weergegeven met 2 LED's (afb. 1/@ en @). De verdeelkast-schakelklok

kan via een mobiel apparaat worden geprogrammeerd per app of via PC-software. De frequentie van

het radiosignaal ligt bij 2,4 GHz en het maximale zendvermogen bedraagt 1,8 mW.

Technische gegevens (DIN EN 60730-1)

Werkingswijze 1.B

Vervuilingsgraad 2

Nominale impulsspanning 4000V

De technische gegevens van de apparaten die in deze handleiding beschreven zijn, vindt u onder:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.
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Weergave- en bedieningselementen

@ LED1
ee ® LED2
®® © Bedientoets
O Reset-knop

o] ]
o |

® @

Afb. 2: Weergave- en bedieningselementen
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Functie van de toetsen (afb. 2 © en @)

AAN (FIX) Het kanaal permanent inschakelen.

UIT (FIX) Het kanaal permanent uitschakelen.

OVR Het actieve programma wordt tot het volgende automatische commando
overschreven (override).

Reset Een reset starten.

Bootloader Voor een update moet de modus Bootloader worden geactiveerd:

activeren 1. Reset-knop indrukken

O WD

Bedientoets tegelijkertijd indrukken — 2 seconden ingedrukt houden
Reset-knop loslaten

Bedientoets loslaten

LED 1 knippert 2 keer blauw

of¥
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LED 1 (afb. 2 @) LED 2 (afb. 2 @) Beschrijving

@) @ wit Relais UIT

@] @ groen Relais AAN

@] O Voeding UIT

O @ wit / @ groen (status relais) Automatische modus
© geel @ wit / @ groen (status relais) OVR-modus

@ geel @ wit / @ groen (status relais) FIX-modus

@ blauw @ wit / @ groen (status relais) Bluetooth verbonden
® 2 x blauw @) Bootloader actief

@ blauw O Firmware-update

@ rood ® rood Geen tijd

@ 3 x wit @ 3 x wit Reset fabrieksinstellingen
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@ 1 sec. rood O Vergrendeling met pincode
OLEDUIT @ LED knippert @ LED AAN

De verdeelkast-schakelklok kan via een mobiel apparaat worden geprogrammeerd,
hiervoor de QR-code scannen en de app installeren.

Ll

Afb. 3: mobiele app voor Android en i0S-apparaten

of¥
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Veiligheid
Reglementair gebruik

e De verdeelkast-schakelklok is uitsluitend bedoeld voor het schakelen van elektrische apparaten
in privéomgevingen en commerciéle omgevingen voorzover dit overeenstemt met het reglemen-
taire gebruik ervan.

e De verdeelkast-schakelklok mag uitsluitend op DIN-rails worden gemonteerd.

e De verdeelkast-schakelklok alleen in droge ruimtes gebruiken en niet in de buurt van apparatuur
met inductieve ontlading (motoren, transformatoren enz.)

Tot het reglementair gebruik behoort ook het in acht nemen van alle instructies in deze handleiding.
Elk ander gebruik dan reglementair gebruik geldt als onjuist gebruik. Door ingrepen en wijzigingen aan
het apparaat vervalt de wettelijke garantie.
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Restrisico
Levensgevaar door elektrische schok!
Onjuiste montage en installatie van het apparaat kunnen leiden tot levensge-
vaarlijke elektrische spanningen.
WAARSCHU-  _  Montage en aansluiting uitsluitend door een elektromonteur laten
WING! uitvoeren.

FCC-certificering

FCC ID: 2AHH7-B10

Dit apparaat voldoet aan hoofdstuk 15 van de FCC-regels. Gebruik is onder de volgende voorwaarden
toegestaan: (1) Dit apparaat mag geen storende interferenties veroorzaken en (2) het apparaat moet
ontvangen interferenties accepteren, ook de interferenties die tot een ongewenste werking kunnen
leiden.
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Installatie

L il

Afb. 4: Montage op DIN-rail en schakelschema

A Montage op DIN-rail
B 110 -230V 1-kanaal-verdeelkast-schakelklok

1. Verdeelkast-schakelklok van boven op de DIN-rail (afb. 4/A) plaatsen en naar achteren drukken
tot deze vergrendelt.

2. Verdeelkast-schakelklok volgens schakelschema (afb. 4/B) installeren (leidingen met een door-
snede tussen 1 mm2 en 2,5 mmz2 gebruiken).
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Afvoer
Niet-reglementaire afvoer
Gevaar voor het milieu door onjuiste afvoer!
Door onjuiste afvoer kunnen gevaren voor het milieu ontstaan.
— Elektrisch afval en elektronische componenten vakkundig afvoeren, d.w.z.
MILIEU- gescheiden volgens materiaalgroepen van de onderdelen die moeten worden
BESCHER- verwijderd.
MING! —  Zorg principieel voor een milieuvriendelijke verwijdering in overeen-

stemming met de stand van de milieubeschermings-, recycling- en
afvalverwijderingstechnologie.
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Tento ndvod umoziuje bezpecné a efektivni zachazeni se spinacimi hodinami pro montaz do roz-
vadéce (dale ,pfistroj“). Tento ndvod je souCasti pfistroje a musi se uchovavat tak, aby mél k nému
pristup kazdy, kdo s pristrojem zachazi. Kazdy, kdo s pfistrojem zachazi, si musi tento navod pred
zahajenim veSkerych praci peclivé precist a porozumét mu. Zékladnim predpokladem pro bezpecnou
praci je dodrzovani vSech bezpecnostnich upozornéni a instruktaznich pokyni uvedenych v tomto
navodu.

Ochrana autorskych prav

Tento ndvod podléhd ochrané autorskych prav.

Prenechavani tohoto navodu tretim osobam a kopirovani jakymkoli zptisobem a v jakékoli formé — i
jen ¢astecné — stejné jako zpenézovani a/nebo sdélovani obsahu, nejsou, s vyjimkou pro interni dcely,
bez pisemného souhlasu vyrobce povolené. Pfi nedodrzeni vznika povinnost nahrady $kod. Vyrobce si
vyhrazuje pravo uplatnit dal$i naroky.

Autorska prava nalezi vyrobci.

Stahovani

Nasledujici informace naleznete na www.graesslin.de:
Navod ke staZeni a technické Udaje
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Prohlaseni o shodé
Timto firma Grésslin GmbH prohlaSuje, Ze typ rédiového zafizeni ,talento smart B10* splfiuje smérnici

2014/53/EU. Uplny text prohlaSeni o shodé EU je k dispozici na nasledujici internetové adrese:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity
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Prehled

Klik systém pro montaz na litu DIN
Pfipojovaci svorky pro kanal 1
Bezpotencidlova prazdna svorka
LED 1

Ovladaci tlacitko

LED 2

Tlacitko Reset

Pfipojovaci svorka nulového vodice
Pfipojovaci svorka faze

000000000

Obr. 1: Spinaci hodiny pro montaz do rozvadéce
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Popis funkce

Spinaci hodiny pro montéz do rozvadéce jsou spinaci hodiny, které se montuji pomoci klik systému
na listu DIN (obr. 1/@); spinaji k nim pfipojena zafizeni. Spinaci hodiny pro montaz do rozvadéce maji
1 kandl a Ize je obsluhovat prostiednictvim ovladaciho tlacitka (obr. 1/@). Stav spinacich hodin pro
montaZ do rozvadéce je indikovan 2 LED (obr. 1/@ a @). Spinaci hodiny pro montaz do rozvadéce

je mozné programovat prostrednictvim mobilniho zafizeni nebo PC-softwaru. Frekvence radiového
signalu je 2,4 GHz a maximalni vysilaci vykon ¢ini 1,8 mW.

Technické parametry (DIN EN 60730-1)

Princip €innosti 1.B
Stupen znecisténi 2
Jmenovité razové napéti 4000V

Technické parametry zafizeni popsanych v tomto navodu naleznete na:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.
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Zobrazovaci a ovladaci prvky

® @

® @

o
o |

/0

® @

Obr. 2: Zobrazovaci a ovladaci prvky
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LED 1

LED 2

Ovladaci tlagitko
Tlagitko Reset



Funkéni tlaéitka (obr. 2 © a @)

ZAP (FIX)
VYP (FIX)
OVR
Reset

Aktivace spousté-
ciho zavadéce

Trvalé zapnuti kanalu.

Trvalé vypnuti kanalu.

BéZici program se prepiSe az do pfistiho automatického pfikazu.

Spustit reset.

Pred aktualizaci se musi aktivovat rezim spoustéciho zavadéce:

1.

g wN

Stisknéte tlacitko Reset

Stisknéte soucasné ovladaci tlacitko — podrzte stisknuté 2 sekundy
Uvolnéte tlacitko Reset

Uvolnéte ovladaci tlacitko

LED 1 blikne 2x modre

of¥
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LED 1 (obr. 2 @)
(@]

(@)

o

(@)

© 7lutd

@ Zlutd

@ modrd

@ 2 x modrd
© modra

@ Cervend
@ 3xbild
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LED 2 (obr. 2 ©)

@ bild

® zelend

@)

@ hila / @ zelena (stav relé)
@ hila / @ zelena (stav relé)
@ bild / @ zelena (stav relé)
@ bild / @ zelena (stav relé)
@)

O

@ cervena

@ 3xhild

Popis

Relé VYP

Relé ZAP

Napéjeni VYP
Automaticky rezim

Rezim OVR

Rezim FIX

Pripojeni pomoci Bluetooth
Aktivni spoustéci zavadéc
Aktualizace firmwaru
Z4dny &as hodin

Tovarni reset
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@ 1 s cervena O Uzamknuti pomoci PIN
OLED NESVITi @®LED blikda @ LED SVITi

Spinaci hodiny pro montaz do rozvadéce je mozné programovat prostfednictvim mobil-
niho zafizeni, za timto icelem naskenujte QR kod a instalujte aplikaci.

Ll

Obr. 3: mobilni aplikace pro pfistroj se systémem Android a i0S

93



A

Bezpecénost

Pouziti ke stanovenému acelu

e Spinaci hodiny pro montdz do rozvadéce slouzi vyhradné ke spindni elektrickych zafizeni v sou-
kromém a komercnim sektoru, kde toto neni z hlediska spravného pouzivani zakazéno.

e Spinaci hodiny pro montaz do rozvadéce se smi montovat vyhradné na li§ty DIN.

e Spinaci hodiny pro montéz do rozvadéce pouZivejte jen v suchych prostorach a nemontuijte je do
blizkosti pfistrojd s indukénimi vyboji (motory, transformatory atd.).

Ke spravnému pouzivani patfi také dodrzovani vSech (dajd v tomto navodu. Jakékoli pouzivani nad
ramec spravného pouZivani nebo odliSné pouZivani je povaZovano za nespravné. Pi zasahovani do
pristroje a jeho Upravach pozbyva zakonna zaruka platnosti.
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Zbytkoveé riziko
Nebezpeci ohrozeni zivota elektrickym proudem!
Nespravna montéz a instalace pristroje mlize zplsobit ohroZeni Zivota elektric-
kym napétim.
VYSTRAHA!  _  Montdz a pripojeni nechte provést vyhradné kvalifikovanym elektrikarem.
Certifikace FCC

FCC ID: 2AHH7-B10

Tento pfistroj odpovida odstavci 15 pravidel FCC. Jeho provoz je pfipustny za téchto podminek: (1)
Tento pristroj nesmi zplisobovat Zadné rusivé interference a (2) tento pristroj musi akceptovat prijaté
interference, véetné takovych, které mohou vést k nezadoucimu provozu.
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Instalace

L il

Obr. 4: Montdaz na li$tu DIN a schéma zapojeni

A MontdZ na listu DIN
B Jednokanalové spinaci hodiny pro montaz do rozvadéce 110 — 230 V

1. Spinaci hodiny pro montaz do rozvadéce nasadte shora na liStu DIN (obr. 4/A) a zatlacte dozadu,
az zaskoCi.

2. Spinaci hodiny pro montaz do rozvadéce instalujte podle schématu zapojeni (obr. 4/B) (pouZivejte
vodice o prifezu od 1 mm2 do 2,5 mm2).
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Likvidace

Nespravna likvidace

Pfi nespravné likvidaci mtize dojit k ohroZeni Zivotniho prostiedi.

GP Nebezpe€i pro zivotni prostredi pfi nespravné likvidaci!
— Elektroodpad a elektronické soucasti likvidujte odborné, tzn. dily uréené

OCHRANA k likvidaci roztfidte podle skupin materialti.
ZIVOTNIHO  _ | jkvidaci zasadné provadgjte Setrné k Zivotnimu prostedi podle stavu ekolo-
PROSTREDI! gickeé a recyklacni techniky, stejné jako zafizeni pro likvidaci odpad.
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Denna bruksanvisning mojliggér en séker och effektiv hantering av kopplingsuret (hddanefter "appa-
rat”). Denna bruksanvisning &r en del av apparaten och maste forvaras sa att den alltid ar tillganglig
for alla som anvander apparaten. Alla som hanterar apparaten maste lasa igenom och ha forstatt
denna bruksanvisning fore alla arbeten. En grundforutsattning for ett sakert arbete &r att alla angivna
sékerhetsanvisningar och atgérdsanvisningar i denna bruksanvisning foljs.

Upphovsrétt

Denna bruksanvisning ar skyddad av upphovsratten.

Det &r forbjudet att overlata denna bruksanvisning till tredje person, kopiera den pa nagot sétt — aven
delvis — samt utnyttja och/eller vidarebefordra innehdllet utan skriftlig tillételse frén tillverkaren om
det inte ar for interna syften. Overtradelser leder till skadestéand. Tillverkaren forbehaller sig ratten till
ytterligare ansprak.

Tillverkaren &ger upphovsrétten.

Nedladdning

Foljande information finns under www.graesslin.de:
Bruksanvisning for nedladdning och Tekniska data.
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Forsékran om dverensstdmmelse
Harmed intygar Grésslin GmbH att radioanldggningstypen "talento smart B10” motsvarar riktlinjen

2014/53/EU. Den fullstandiga texten for Forsékran om dverensstdmmelse finns tillganglig under
féljande Internetadress: http://qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity
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Oversikt

Bild 1: Kopplingsur

100

000000000

Klicksystem for montering pa DIN-skena
Anslutningsklammor fér kanal 1
Potentialfri tom klimma

LED 1

Mandverknapp

LED 2

Reset-knapp
Anslutningsklamma neutral ledare
Anslutningsklamma fas
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Funktionsbeskrivning

Kopplingsuret &r en timer, som monteras med ett klicksystem péa en DIN-skena (bild 1/@). Det styr
respektive apparat det ar anslutet till. Kopplingsuret har 1 kanal och kan mandévreras via en mano-
verknapp (bild 1/@). Kopplingsurets lage visas pa 2 lysdioder (bild 1/@ och @). Kopplingsuret kan
programmeras via en mobil enhet via en app eller PC-mjukvara. Radiosignalens frekvens ligger pa 2,4

GHz och max. séndningseffekt ar 1,8 mWw.

Tekniska data (DIN EN 60730-1)

Verkningssatt 1.B
Nedsmutsningsgrad 2
Métstétspanning 4000V

Tekniska data for de apparater som beskrivs i denna bruksanvisning finns under:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.
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Indikerings- och mandverelement

@ LED1

ee ® LED2

®® © Mandverknapp
O Reset-knapp

o] ]
o |

® @

Bild 2: Indikerings- och mandverelement
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Funktion knappa (bild 2 © och @)

PA (FIX)
AV (FIX)
OVR
Reset

Aktivera
Bootloader

Sla pa kanalen permanent.

Sténga av kanalen permanent.

Det aktuella programmet skrivs dver tills nésta automatiska kommando.

Starta Reset.

Fére en uppdatering maste Bootloader-laget aktiveras:
1.

g wN

Tryck pa Reset-knappen

Tryck samtidigt pa mandverknappen i 2 sekunder
Slapp Reset-knappen

Slapp mandverknappen

LED 1 blinkar blatt 2 ganger

of¥
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LED 1 (bild 2 @)
(@]

(@)

o

(@)

@ qul

@ qul
@®hid

® 2 xbla
@ bla

®© rid

@ 3 xvit
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LED 2 (bild 2 ©)

@ vit

@ gron

@)

@ vit / @ gron (status reld

(

@ vit / @ gron (status reld

@ vit / @ gron (status reld
(

@ vit / @ gron (status reld
@)

O

@ rod

@ 3 xvit

Beskrivning

Reld AV

Reld PA

Drift AV

Auto-ldge
OVR-lage

FIX-lage

Bluetooth ansluten
Bootloader aktiv
Uppdatering firmware
Inget klockslag

Fabriksaterstallning
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@ 1 sek. rod O Sparrad med PIN
OLEDAV @LED blinkar @ LED PA

Kopplingsuret kan programmeras via en mobil enhet.
For detta ska QR-koden skannas in och appen installeras.

Ll

Bild 3: mobil app for Android och i0S-apparater
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Sakerhet

Avsedd anvéndning

o Kopplingsuret far endast anvéndas till att sla pa/stanga av elektriska apparater i privata hushall
och i kommersiella miljoer som inte forbjuder detta.

o Kopplingsuret far endast monteras pa DIN-skenorna.

e Montera endast kopplingsuret i torra rum och inte i ndrheten av apparater med induktiv urladd-
ning (motorer, transformatorer osv.).

Till avsedd anvandning hor dven att alla uppgifter i denna bruksanvisning féljs. Alla anvandningar
som inte &r avsedd anvéndning eller annan anvéndning klassas som felaktig anvandning. Ingrepp och
andringar pa enheten leder till att den lagliga garantin upphor att galla
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Resterande risker

Livsfara pa grund av elektriska stotar!
Felaktig montering och installation av apparaten kan leda till livsfarliga elek-
triska spanningar.

VARNING! —  Anslutning och montering fér enbart goras av en behdrig elektriker!

FCC-certifiering

FCC ID: 2AHH7-B10

Denna apparat motsvarar avsnitt 15 i FCC-bestammelserna. Drift ar tillaten pa féljande villkor: (1)
Apparaten far inte ge upphov till storande interferenser och (2) apparaten méste acceptera mottagna
interferenser, dven de som kan leda till ofrivillig drift.
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Installation

L il

Bild 4: Montering pa DIN-skena och elschema

A Montering pa DIN-skena
B 110 -230V 1-kanals-kopplingsur

1. Satt fast kopplingsuret uppifrén pa DIN-skenan (bild 4/A) och tryck det bakat tills det hakar fast.

Installera kopplingsuret enligt elschemat (bild 4/B) (anvénd ledningar med en kabelarea mellan
1 mmz2 och 2,5 mm?2).

n
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Avfallshantering

Felaktig avfallshantering

Fara for miljon vid felaktig avfallshantering!
— Kallsortera elskrot och elektroniska komponenter korrekt, dvs. separerat
MILJO- enligt materialgrupp for de delar som ska kallsorteras.
SKYDD! —  Hantera avfallet principiellt s& miljévanligt som méjligt med den aktuella
tekniken for miljoskydd, atervinning och avfallshantering.

GP Fara for miljon vid felaktig avfallshantering!
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Denne veiledningen muliggjer sikker og effektiv bruk av fordelingstidsuret (heretter kalt «enhet»).
Denne veiledningen er en del av enheten og ma alltid oppbevares tilgjengelig for alle som bruker enhe-
ten. Alle som skal bruke enheten, ma ha lest denne veiledningen ngye og forstétt innholdet i den for de
begynner arbeidet. En grunnleggende forutsetning for sikkert arbeid er at alle angitte sikkerhetsanvis-
ninger og handlingsanvisninger i denne veiledningen folges.

Opphavsrett

Denne veiledningen er beskyttet av andsverksloven.

Overlatelse av denne veiledningen til tredjeparter, alle former for mangfoldiggjering — ogsé av utdrag

— samt utnyttelse og/eller meddelelse av innholdet er ikke tillatt annet enn til interne formal uten
skriftlig tillatelse fra produsenten. Overtredelser vil medfere skadeerstatning. Produsenten forbeholder
seg retten til & gjore ytterligere krav gjeldende.

Opphavsretten tilhgrer produsenten.

Nedlasting

Pa www.graesslin.de finner du fglgende informasjon:
Veiledning for nedlasting og tekniske data
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Samsvarserklaring

Grésslin GmbH erklaerer herved at radiosystemtypen "talento smart B10 mini" oppfyller direktivet
2014/53/EU. Hele teksten i EU-samsvarserkleringen er tilgjengelig pa falgende internettadresse:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity
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Oversikt

Fig. 1: Fordelingstidsur

112

000000000

Klikksystem for montering pa DIN-skinne
Tilkoblingsklemmer for kanal 1
Potensialfri tom klemme

LED 1

Betjeningstast

LED 2

Tilbakestillingsknapp

Tilkoblingsklemme for ngytralleder
Tilkoblingsklemme for fase
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Funksjonsbeskrivelse

Fordelingstidsuret er et tidsur som monteres pa en DIN-skinne ved hjelp av et klikksystem (fig. 1/@),
og dette styrer den tilkoblede enheten. Fordelingstidsuret har 1 kanal og kan betjenes med en betje-
ningstast (fig. 1/@). Statusen til fordelingstidsuret vises via 2 LED-er (fig. 1/@ og @). Fordelingstid-
suret kan programmeres via en mobil enhet med app eller PC-programvare. Radiosignalets frekvens
ligger pé 2,4 GHz, og maksimal utgangseffekt er pa 1,8 mW.

Tekniske data (DIN EN 60730-1)

Funksjon 1.B
Tilsmussingsgrad 2
Nominell statspenning 4000V

De tekniske dataene til enhetene som er beskrevet i denne anvisningen, finner du under:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.
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Visnings- og betjeningselementer

©@ LED1

ee ® LED?2

®@ © Betjeningstast
0\ O Tilbakestillingsknapp

0 /e

0@
o | ?R;g\osf

® @

Fig. 2: Visnings- og betjeningselementer
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Funksjon taster (fig. 2 © og @)

PA (FIX)

AV (FIX)

OVR

Tilbakestill

Aktiver bootloader

Kanalen slas pa permanent.

Kanalen slas av permanent.

of¥

Programmet som kjarer, overskrives frem til neste automatiske kommando.
Start tilbakestilling.

Bootloader-modusen ma aktiveres far en oppdatering:

1.

g wN

Trykk pa tilbakestillingsknappen

Trykk samtidig pé betjeningstasten — hold trykket i 2 sekunder
Slipp opp tilbakestillingsknappen

Slipp opp betjeningstasten

LED 1 blinker 2 ganger blétt
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LED 1 (fig. 2 @)
(@]

(@)

o

(@)

@ gult

@ gult

@ blatt

@ 2 x blatt
@ blatt

® rodt

@ 3 x hvitt
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LED 2 (fig. 2 ©)
@ hvitt

@ gront

@)

@ hvitt / @ gront (status relé)
@ hvitt / @ gront (status relé
@ hvitt / @ gront (

@ hvitt / @ gront (status relé
@)

O

© rpdt

@ 3 x hvitt

)
status relé)
)

Beskrivelse

Relé AV

Relé PA

Strom AV
Automatmodus
Overskrivningsmodus
FIX-modus
Bluetooth tilkoblet
Bootloader aktiv
Fastvareoppdatering
Intet klokkeslett

Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger



@ 1 sek radt O Blokkering med PIN-kode
OLEDAV @ LED blinker @ LED PA

Fordelingstidsuret kan programmeres via en mobil enhet.
Gjor det ved & skanne QR-koden og installere appen.

Ll

Fig. 3: mobilapp for Android og i0S-enheter

of¥
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Sikkerhet

Forskriftsmessig bruk

e Fordelingstidsuret skal utelukkende brukes til kobling av elektriske enheter hjemme og pé jobb
dersom dette ikke strider mot forskriftsmessig bruk av enheten.

e Fordelingstidsuret skal utelukkende monteres pa DIN-skinner.

e Fordelingstidsuret skal kun brukes i tarre rom og skal ikke monteres i n&erheten av enheter med
induktiv utladning (motorer, transformatorer osv.).

Forskriftsmessig bruk innebarer overholdelse av alle anvisninger i denne veiledningen. Alle typer bruk
som gar ut over forskriftsmessig bruk eller innebarer annen bruk, regnes som feil bruk av produktet.
Garantien gar tapt ved inngrep og endringer pa apparatet.
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Restrisiko
Livsfare pga. elektrisk stot!
Feil montering og installasjon av enheten kan fare til livsfarlige elektriske
spenninger.
ADVARSEL!  _  Montering og tilkobling m& bare utfgres av elekiriker!

FCC-sertifisering

FCC ID: 2AHH7-B10

Denne enheten er i samsvar med punkt 15 i FCC-reglene. Bruk er tillatt under falgende betingelser:
(1) Denne enheten ma ikke forarsake skadelig interferens, og (2) denne enheten mé godta eventuell
mottatt interferens som kan forérsake ugnskede driftsforhold.
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Installasjon

L il

Fig. 4: Montering p& DIN-skinne og koblingsskjema

A Montering pa DIN-skinne
B 110 -230V 1-kanals fordelingstidsur

1. Sett fordelingstidsuret pa DIN-skinnen (fig. 4/A) ovenfra, og trykk det bakover til det gér i Ias.

2. Installer fordelingstidsuret i henhold til koblingsskjemaet (fig. 4/B) (bruk ledninger med tverrsnitt
pa mellom 1 mm2 og 2,5 mm2).
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Avfallsbehandling

Feil avfallshehandling

Feil avfallsbehandling kan fore til skader pa miljpet.
- Elektroavfall og elektroniske komponenter skal kastes pa miljgriktig méate,
MILJ@VERN! dvs. at delene kastes sortert etter materialgrupper.

— Kast prinsipielt bare miljgriktig slik det er mulig etter miljgvern-, gjenvin-
nings- og avfallshandteringsteknikken.

GP Feil behandling av avfall skader miljget!

)

&
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Denne vejledning muligger en sikker og effektiv handtering af kontakturet (efterfaolgende ,,enhed*).
Denne vejledning udger en del af enheden og skal opbevares, sa den altid er tilgeengelig for enhver,
som handterer enheden. Enhver, som handterer enheden, skal have lest denne vejledning omhygge-
ligt igennem og forstaet den for pabegyndelse af alt arbejde. Grundforudseetning for sikkert arbejde er
overholdelse af alle anfarte sikkerheds- og handlingsanvisninger i denne vejledning.

Ophavsretsbeskyttelse

Denne vejledning er ophavsretligt beskyttet.

Overdragelse af denne vejledning til tredjepart, mangfoldiggerelser af enhver type eller form - ogsa i
uddrag - samt afhaendelse og/eller meddelelse af indholdet er ikke tilladt, bortset fra til interne formal,
uden skriftlig godkendelse fra producenten. Handlinger i modstrid hermed medferer pligt til skadeser-
statning. Producenten forbeholder sig ret til at gore yderligere krav geeldende.

Ophavsretten tilhgrer producenten.

Download

Fplgende informationer findes pa www.graesslin.de:
Vejledning til download og tekniske data
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Overensstemmelseserklaering
Grésslin GmbH erklaerer hermed, at radioudstyrstypen ,talento smart B10 mini“ er i overensstem-

melse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserkleringens fulde tekst kan findes pa
falgende internetadresse: http://qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity
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Oversigt

Fig. 1: Kontaktur
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Kliksystem til montering p& en DIN-skinne
Tilslutningsklemmer til kanal 1

Potentialfri tom klemme

LED 1

Betjeningsknap

LED 2

Nulstillingsknap

Tilslutningsklemme neutralleder
Tilslutningsklemme fase
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Funktionsbeskrivelse

Kontakturet er et kontaktur, der monteres pé en DIN-skinne ved hjeelp af et kliksystem (fig. 1/@). Det
aktiverer den dermed forbundne enhed. Kontakturet har 1 kanal og kan betjenes via en betjenings-
knap (fig. 1/@). Kontakturets tilstand vises med 2 LED'er (fig. 1/@ og @). Kontakturet kan program-
meres via en mobil enhed via en app eller pc-software. Radiosignalets frekvens ligger pa 2,4 GHz, og
den maksimale sendeeffekt er 1,8 mW.

Tekniske data (DIN EN 60730-1)

Virkeméde 1.B

Tilsmudsningsgrad 2

Dimensioneringsstadspanding 4000V

Tekniske data pa enhederne, der er beskrevet i denne brugervejledning, finder du her:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.
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Visnings- og betjeningselementer

@ LED1
&9 ® LE?
®® © Betjeningsknap
0\ O Nulstillingsknap
0 /e
0o
® D

Fig. 2: Visnings- og betjeningselementer

126



Funktion knapper (fig. 2 © og ©)

ON (FIX)
ON (FIX)
OVR
Nulstil

Aktivering af
bootloader

Aktivér kanalen permanent.

Deaktivér kanalen permanent.

Det igangvaerende program overskrives indtil naeste automatikkommando.

Start nulstilling.

For en opdatering skal bootloader-modus aktiveres:

1.

g wN

Tryk pa nulstillingsknappen

Tryk samtidigt pa betjeningsknappen — tryk i 2 sekunder
Slip nulstillingsknappen

Slip betjeningsknappen

LED 1 blinker blat 2 gange

of¥
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LED 1 (fig. 2 @)
(@]

(@)

o

(@)

@ qul

@ qul
@®hid

® 2 xbla
@ bla

@ rod

@ 3 xhvid
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LED 2 (fig. 2 ©)

@ hvid

@ gron

O

@ hvid / @ gron (status rele

(

@ hvid / @ gron (status rele

@ hvid / @ gron (status rele
(

@ hvid / @ gron (status rele
@)

O

® rod

@ 3 xhvid

Beskrivelse

Rele OFF

Relee ON

Strem OFF
Auto-modus

OVR modus

FIX modus
Bluetooth forbundet
Bootloader aktiv
Firmware-opdatering
Intet klokkeslaet

Fabriksnulstilling



@ 1 sek. rpd O Speerring med PIN
OLED OFF @LED blinker @ LED ON

Kontakturet kan programmeres via en mobil enhed.
Scan i den forbindelse QR-koden, og installér appen.

Ll

Fig. 3: Mobil app til Android- og i0S-enheder
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Sikkerhed

Tilsigtet brug

e Kontakturet er udelukkende beregnet til kobling af elektriske enheder i forbindelse med private
husholdninger og erhverv, nar dets tilsigtede brug ikke forbyder dette.

e Kontakturet méa udelukkende monteres pa DIN-skinner.

e Anvend kun kontakturet i tarre rum, og montér det ikke i nerheden af enheder med induktiv
afladning (motorer, transformatorer osv.).

Til tilsigtet brug herer ogsa overholdelse af alle angivelser i denne vejledning. Enhver brug ud over den
tilsigtede eller enhver anden anvendelse gaelder som forkert brug. Den lovpligtige garanti bortfalder
ved indgreb og &ndringer pa enheden.
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Restrisiko
Livsfare pa grund af elektrisk stod!
Ukorrekt montering og installation af enheden kan medfere livsfarlige elektriske
spaendinger.
ADVARSEL! ~ _  Montering og tilslutning m& udelukkende udfgres af en elekiriker.

FCC-certificering

FCC ID: 2AHH7-B10

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse af enheden er tilladt under falgende
betingelser: (1) Denne enhed ma ikke forarsage forstyrrende interferenser, og (2) enheden skal kunne
acceptere indkommende interferenser, ogsa sadanne, der kan udlgse driftsforstyrrelser.
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Installation

L il

Fig. 4: Montering pa DIN-skinne og koblingsdiagram

A Montering pa DIN-skinne
B Kontaktur til 110 —230 V med 1 kanal

1. Set kontakturet i oppefra pa DIN-skinnen (fig. 4/A), og tryk det bagud, indtil det klikker pé plads.

Installér kontakturet iht. koblingsdiagrammet (fig. 4/B) (brug ledninger med et tveersnit pa mellem
1 mm2og 2,5 mm2).

N
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Bortskaffelse
Ukorrekt bortskaffelse

)

&

for miljget ved forkert bortskaffelse!

Fare
GP Ved forkert bortskaffelse kan der opsta farer for miljget.

MILJO-
BESKYT- —
TELSE!

Bortskaf elektronikaffald og elektronikkomponenter fagligt korrekt, dvs.
sorteret efter materialegrupper for delene, der skal bortskaffes.

Bortskaf altid miljevenligt i henhold til aktuelle forskrifter for miljgbeskyttel-
ses-, genvindings- og bortskaffelsesteknik.
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Taman kayttoohjeen perusteella kiskokiinnitteista kellokytkintd (seuraavassa: “laitetta”) on mahdol-
lista kédyttda turvallisesti ja tehokkaasti. Tdméa kéyttoohje on laitteen osa, ja se on séilytettava aina
kaikkien laitetta kéyttévien henkildiden saatavilla. Kaikkien laitetta kdyttavien henkildiden on luettava
tdma kéyttoohje ja omaksuttava oppaan siséltd aina ennen tdiden aloittamista. Turvallisen tydsken-
telyn perusedellytys on kaikkien tdmén oppaan sisaltdmien turvallisuusohjeiden ja toimintaohjeiden
noudattaminen.

Tekijanoikeudet

Tata kdyttoohjetta suojaa tekijanoikeus.

Kéyttohjeen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle, kaikenlainen jaljentdminen — myds osittainen —

seka sisallon kaytto ja/tai tiedoksi antaminen edellyttavat valmistajan kirjallista lupaa sisdista kdyttod
lukuun ottamatta. Tekijanoikeuksien rikkominen velvoittaa vahingonkorvaukseen. Valmistaja pidattaa

itselldén oikeuden vedota my6s muihin oikeuksiin.

Tekijanoikeus on valmistajalla.

Lataaminen

Seuraavat tiedot I6ydat osoitteesta www.graesslin.de:
Latausohje seké tekniset tiedot
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Grésslin GmbH vakuuttaa téten, ettd kauko-ohjattava laite talento smart B10 mini on direktiivin

2014/53/EU mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on ladattavissa seuraa-
vasta internetosoitteesta: http:/qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity
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Yleista

Kuva 1: Kiskokiinnitteinen kellokytkin

136
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Kiinnitysjérjestelmé DIN-kiskoon asennusta varten
Kanavan 1 liittimet

Potentiaaliton tyhja liitin

LED 1

Painike

LED 2

Reset-painike

Nollajohtimen liitin

Vaiheen liitin



%

Toiminnan kuvaus

Kiskokiinnitteinen kellokytkin on aikakytkin, joka asennetaan DIN-kiskoon (kuva 1/@) napsauttamalla

ja ohjaa siihen kulloinkin kytkettyé laitetta. Kiskokiinnitteisessa kellokytkimessé on 1 kanava, ja sitd [Fl
voidaan ohjata ohjauspainikkeen (kuva 1/@) avulla. Kiskokiinnitteisen kellokytkimen tilan iimaisee 2
LED-valoa (kuva 1/@ ja @). Kiskokiinnitteinen kellokytkin voidaan ohjelmoida mobiililaitteen sovel-

luksen tai PC-ohjelmiston avulla. Laitteen radiosignaalin taajuus on 2,4 Ghz ja maksimiléhetysteho 1,8

mWw.

Tekniset tiedot (DIN EN 60730-1)

Toimintatapa 1.B
Likaisuusaste 2
Mitoitussyoksyjannite 4000V

Téssd oppaassa kuvattujen laitteiden tekniset tiedot ovat saatavissa osoitteesta:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.
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Naytto- ja hallintalaitteet

@ LED1
e® ® LED?2
® @ ©® Painike
O Reset-painike

o] ]
o |

® @

Kuva 2: Néytto- ja hallintalaitteet
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Painikkeiden toiminta (kuvat 2 © ja @)

PAALLA (FIX)
POIS (FIX)
OVR

Reset

Kéynnistyslataa-
jan ottaminen
kéyttoon

Kytkee kanavan pysyvasti pdélle.

Kytkee kanavan pysyvésti pois paalta.

of¥

Kéynnissa oleva ohjelma korvautuu seuraavaan automaattiseen késkyyn asti.

Kéaynnistaa resetoinnin.

Kéynnistyslataajatila on otettava kéyttéon ennen péivitysta:

1.

g wN

Paina Reset-painiketta

Paina ohjauspainiketta samanaikaisesti 2 sekunnin ajan
Vapauta Reset-painike

Vapauta ohjauspainike

LED 1 véldhtaa 2 kertaa (sininen valo)
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LED 1 (kuva 2 ©@)
(@]

(@)

o

(@)

@ keltainen
@ keltainen
@ sininen

@ 2 xsininen
@ sininen

@ punainen

@ 3 x valkoinen
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LED 2 (kuva 2 @)

@ valkoinen

@ vihred

@)

@ valkoinen / @ vihred (releen tila)
@ valkoinen / @ vihred (releen tila)
@ valkoinen / @ vihred (releen tila)
@ valkoinen / @ vihred (releen tila)
@)

O

@ punainen

@ 3 x valkoinen

Kuvaus

Rele POIS

Rele PAALLA

Virta POIS

Autom. tila

OVR-tila

FIX-tila
Bluetooth-yhteys
Kéynnistyslataaja kaytossa
Laiteohjelmiston pdivitys
Kellonaika puuttuu

Palautus tehdasasetuksiin



@ 1 s, punainen (@) Lukittu PIN-koodin avulla
OLED POIS @ LED vilkkuu @ LED PALAA

Kiskokiinnitteinen kellokytkin voidaan ohjelmoida mobiililaitteella,
skannaa tétd varten QR-koodi ja asenna sovellus.

Ll

Kuva 3: Mobiilisovellus Androidille ja i0S-laitteille

of¥
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A

Turvallisuus

Kéyttotarkoitus

e Kiskokiinnitteinen kellokytkin on tarkoitettu vain sellaisten sdhkdlaitteiden kytkemiseen kotitalo-
uskayttoon ja ammattikdyttoon tarkoitettujen laitteiden kytkemiseen, joille maaritelty kdyttotar-
koitus ei kiell téllaista kéayttod.

e Kiskokiinnitteisen kellokytkimen saa asentaa vain DIN-kiskoihin.

e Kiskokiinnitteista kellokytkinta saa kdyttaa vain kuivissa tiloissa eika sité saa asentaa induktiivis-
ten hairidlahteiden laheisyyteen (moottorit, muuntajat jne.)

Madritellyn kdyttotarkoituksen mukaiseen kdyttoon kuuluu myds kaikkien tdméan oppaan sisaltdmien
tietojen noudattaminen. Virheelliseksi kaytoksi katsotaan kaikenlainen kdytto, joka ylittdd maaritellyn
kayttotarkoituksen rajat tai poikkeaa muutoin madritellysta kdyttotarkoituksesta. Takuu raukeaa, jos
laite avataan tai siihen tehddan muutoksia.
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Jaannosriski

Séahkdiskun aiheuttama hengenvaara!
Laitteen virheellinen asennus tai kytkenté voi aiheuttaa hengenvaarallisia
jannitteita.

VAROITUS! —  Asennuksen ja kytkennén saa suorittaa ainoastaan ammattiséhkoasentaja.

FCC-sertifiointi

FCC ID: 2AHH7-B10

Tama laite on FCC-méérdysten kappaleen 15 mukainen. Kéytto on sallittu, kun seuraavat edellytykset
tayttyvét: (1) Tama laite ei saa aiheuttaa hairiditd ja (2) laitteen on pystyttévé kestdmadn vastaanote-
tut hairiot, myos sellaiset, jotka saattavat johtaa ei-toivottuun toimintaan.
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Asennus

L il

Kuva 4: Asennus DIN-kiskoon ja kytkentékaavio

A Asennus DIN-kiskoon
B 110-230 voltin 1-kanavainen kellokytkin

1. Aseta kiskokiinnitteinen kellokytkin ylakautta DIN-kiskoon (kuva 4/A) ja paina kytkint taakse-
péin, kunnes se lukittuu paikalleen.

2. Kytke kiskokiinnitteinen kellokytkin kytkentdkaavion mukaisesti (kuva 4/B) (kdyta johtimia, joiden
lapimitta on 1-2,5 mm?2).
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Havittdminen

Virheellinen hévittdminen

Véaranlainen hévittaminen vaarantaa ympériston!
Véaranlainen havittdminen voi vaarantaa ympariston.
— Havita séhkéromu ja elektroniikkakomponentit asianmukaisesti, ts. lajittele
SUOJELE havitettavét osat materiaaleittain kierratettéaviksi.
YMPARIS-  _  Haviti laitteet ympéristoystavallisesti ymparistonsuojelu-, kierrétys- ja
TOA! havittdmista koskevien ohjeiden mukaisesti.
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Niniejsza instrukcja umozliwia bezpieczne i efektywne postugiwanie sie zegarem sterujacym rozdzie-
lacza (zwanym dalej ,,urzadzeniem”). Niniejsza instrukcja jest czescia sktadowa urzgdzenia i musi by¢
przechowywana w spos6b zawsze dostepny dla kazdego, kto z niego korzysta. Kazdy, kto obchodzi
sie z urzadzeniem, musi przed rozpoczeciem wszelkich prac starannie przeczytac te instrukcje i ja
zrozumiec¢. Warunkiem podstawowym dla bezpiecznej pracy jest stosowanie sig do wszystkich poda-
nych w tej instrukcji wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa oraz instrukcji postepowania.

Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja podlega ochronie praw autorskich.

Przekazanie niniejszej instrukcji osobom trzecim, powielanie w jakikolwiek sposob i jakiejkolwiek for-
mie - takze w postaci fragmentow - oraz wykorzystywanie lub informowanie o tresci jest zabronione
bez pisemnej zgody producenta za wyjatkiem celéw wewnetrznych. Naruszenie tych praw zobowig-
zuje do wyptaty odszkodowania. Producent zastrzega sobie prawo do dochodzenia dodatkowych
roszczen.

Producent posiada prawa autorskie.

Do pobrania

Ponizsze informacje znajduja sig na stronie www.graesslin.de:
Instrukcja do pobrania i dane techniczne
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Deklaracja zgodnosci
Firma Grasslin GmbH niniejszym o$wiadcza, ze urzadzenie radiowe typu ,talento smart B10 mini” jest

zgodne z dyrektywa 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny na w internecie,
pod nastepujacym adresem: http://qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity
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Przeglad

System zatrzaskowy do montazu na szynie DIN
Zaciski przytaczeniowe dla kanatu 1
Bezpotencjatowy zacisk pusty

Dioda LED 1

Przycisk obstugowy

Dioda LED 2

Przycisk reset

Zacisk przytaczeniowy przewodu neutralnego
Zacisk przytaczeniowy fazy

000000000

Rys. 1: Zegar sterujacy rozdzielacza
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Opis dziatania

Zegar sterujacy rozdzielacza jest zegarem sterujgcym montowanym za pomoca systemu zatrza-

skowego na szynie DIN (rys. 1/@). Steruje on podtaczonym do niego urzadzeniem. Zegar sterujacy
rozdzielacza ma 1 kanat i mozna go obstugiwaé za pomoca przycisku obstugowego (rys. 1/@). Stan

zegara sterujgcego rozdzielacza sygnalizowany jest za pomoca 2 diod LED (rys. 1/@ i ©). Zegar

sterujacy rozdzielacza mozna zaprogramowac za pomoca urzadzenia mobilnego przy uzyciu aplikacji

lub za pomoca oprogramowania na komputery PC. Czgstotliwos¢ sygnatu radiowego wynosi 2,4 GHz,

a maksymalna moc nadawcza 1,8 mW.

Dane techniczne (DIN EN 60730-1)

Sposob dziatania 1.B

Stopien zabrudzenia 2

Znamionowe napiecie udarowe 4000V

Dane techniczne urzadzen opisanych w niniejszej instrukcji mozna znalez¢ pod adresem:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.
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Elementy wskaznikowe i obstugowe

® @
® @

0000

o] ]
o |

® @

Rys. 2: Elementy wskaznikowe i obstugowe
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Dioda LED 1

Dioda LED 2
Przycisk obstugowy
Przycisk reset



Funkcje przyciskow (rys. 2 © i @)

WE. (STALE)
WYk. (STALE)
ZASTAP

Reset

Aktywacja
bootloadera

Wtaczenie kanatu na state.

Wytaczenie kanatu na state.

Biezacy program jest zastgpowany az do nastepnego polecenia
automatycznego.

Rozpoczecie resetowania.

Przed aktualizacja oprogramowania nalezy aktywowac tryb bootloadera:
1.
2.

Nacisng¢ przycisk reset.

Trzymajac ten przycisk, dodatkowo nacisnac przycisk obstugowy i
trzymac wcisnigty przez 2 sekundy.

Zwolni¢ przycisk reset.
Zwolni¢ przycisk obstugowy.
Dioda LED 1 miga 2 razy na niebiesko.

of¥
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Dioda LED 1 (rys. 2 @) Dioda LED 2 (rys. 2 ©®)

(@]
(@)
o
(@)
@ na z6tto
@ na z6tto

@ na niebiesko

@ 2 xna niebiesko

@ na niebiesko

@ na czerwono
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@ na biato

@ na zielono

O

@ na biato / @ na zielono (stan przekaznika

@ na biato / @ na zielono (stan przekaznika

( )
( )
@ na biato / @ na zielono (stan przekaznika)
( )

@ na biato / @ na zielono (stan przekaznika

(@)
(@]

@ na czerwono

Opis

przekaznik wytgczony
przekaznik wtgczony
zasilanie wytaczone
tryb automatyczny
tryb ZASTAP

tryb STALE

potaczenie Bluetooth
nawigzane

bootloader aktywny

aktualizacja
oprogramowania

brak godziny
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@ 3 xna biato @ 3 xna hiato reset do ustawien

fabrycznych
@ 1 s na czerwono O blokada za pomoca

PIN-u

O dioda LED nie $wieci @ dioda LED miga @ dioda LED $wieci

Zegar sterujgcy rozdzielacza mozna zaprogramowac za pomoca urzadzenia mobilnego.
W tym celu nalezy zeskanowac kod QR i zainstalowac aplikacje.

LTl

Rys. 3: aplikacja mobilna na systemy Android i i0S
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Bezpieczenstwo

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

e Zegar sterujacy rozdzielacza stuzy wytgcznie do przetaczania urzadzen elektrycznych w zakresie
prywatnym i przemystowym, ktdrego nie zabrania zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.

e Zegar sterujgcy rozdzielacza wolno montowaé wytgcznie na szynach DIN.

e Stosowac zegar sterujacy rozdzielacza tylko w suchych pomieszczeniach i nie montowac¢ w
poblizu urzadzen z wytadowaniami indukcyjnymi (silniki, transformatory itd.).

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem wymaga tez przestrzegania wszystkich informacji podanych

w tej instrukcji. Kazde zastosowanie wykraczajgce poza zgodne z przeznaczeniem lub innego rodzaju
uzywanie uwaza si¢ za niewtasciwe uzycie. W przypadku ingerencji w konstrukcje urzadzenia oraz jej
zmian wygasa ustawowa gwarancja.
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Ryzyko resztkowe

Smiertelne niebezpieczeristwo wskutek porazenia pradem elektrycznym!
Nieprawidtowy montaz i instalacja urzadzenia moga prowadzi¢ do niebezpiecz-
nych dla zycia napig¢ elektrycznych.

OSTRZEZENIE!  _  Montaz i podfaczenie moze wykonywaé wylacznie wykwalifikowany
elektryk.

Certyfikacja FCC

FCC ID: 2AHH7-B10

Opisywane urzadzenie jest zgodne z cze$cig 15 zasad FCC. Eksploatacja jest dopuszczalna w
nastepujacych warunkach: (1) Niniejsze urzadzenie nie moze powodowac zaktdcajgcych interferencji
i (2) urzadzenie to musi przyjmowac akceptowac odbierane interferencije, takze takie, ktére moga
prowadzi¢ do niepozadanej jego pracy.
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Montaz

L3

Rys. 4: Montaz na szynie DIN i schemat potgczen

A Montaz na szynie DIN
B 110-230V, 1-kanatowy zegar sterujacy rozdzielacza

1. Natozyc¢ zegar sterujacy rozdzielacza od géry na szyne DIN (rys. 4/A) i przycisng¢ go do tytu az do
zatrza$nigcia.

2. Zamontowac zegar sterujacy rozdzielacza zgodnie ze schematem potgczen (rys. 4/B) (stosowac
przewody 0 przekroju poprzecznym pomiedzy 1 mm2a 2,5 mm2).
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Utylizacja
Nieprawidtowa utylizacja
Niebezpieczenstwo dla srodowiska wskutek nieprawidtowej utylizacji!
Wskutek nieprawidtowej utylizacji moga powstac zagrozenia dla srodowiska
naturalnego!
OCHRONA — Utylizowac odpowiednio ztom elektryczny i podzespoty elektroniczne, tzn.
SRODOWI- z podziatem na grupy metali utylizowanych materiatow.
SKA! - Zasadniczo utylizowaé w sposob nieszkodliwy dla $rodowiska, odpowiada-

jacy stanowi techniki ochrony Srodowiska, recyklingu i utylizacji.
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A jelen Utmutatd a digitélis kapcsolddra (a tovabbiakban: ,késziilék”) biztonsagos és hatékony hasz-
nalatat teszi lehet6vé. Ez az Gtmutato a késziilék része, ezért a késziiléket hasznald dsszes személy
altal barmikor hozzaférhetd helyen térolja. A késziiléket kezeld dsszes személy alaposan olvassa el és
értelmezze a jelen Gtmutatdt a munka megkezdése el6tt. A biztonsagos munkavégzés alapfeltétele a
jelen utmutatoban megadott 0sszes biztonsagi utasitas és kezelési utasitas betartasa.

Szerz0i jogi védelem

Ez az Gtmutat6 szerz6i jogi védelem alatt all.

Ajelen Utmutatdnak a gyartd irdsos engedélye nélkiil végzett, harmadik félnek torténd atadasa, bar-
milyen modon és formaban — akar csak kivonatosan — torténd sokszorositasa, valamint tartalmanak
értékesitése és/vagy megosztasa a belsd célokat leszamitva nem engedélyezett. A visszaélések
kartéritési kotelezettséget vonnak maguk utén. A gyarté fenntartja magéanak a jogot, hogy tovéabbi
igényeket érvényesitsen.

A szerz6i jog a gyarto tulajdona.

Letoltés

A www.graesslin.de cimen a kovetkez6 informacidkat talalja:
Letdlthetd utmutato és miszaki adatok
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Megfeleldségi nyilatkozat

A Grasslin GmbH ezennel kijelenti, hogy a ,talento smart B10 mini” tipusu radiés berendezés megfelel
a2014/53/EU iranyelvnek. Az EU-megfeleldségi nyilatkozat teljes szbvege a kdvetkezd internetes
cimen érhetd el: http://qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity
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Attekintés

1. abra: Digitalis kapcsoldora

160

000000000

Pattintd rendszer a DIN-sinre vald felszereléshez
1. csatorna csatlakozokapcsai

Potencidlmentes, szabad kapocs

1. LED

Kezel6gomb

2. LED

Visszaallitas gomb

Nullvezet6 csatlakozdkapcsa

Fazis csatlakozokapcsa
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A miikodés leirasa

A digitalis kapcsolddra egy olyan kapcsoldora, amely egy DIN-sinre (1. abra/@) pattinthatd. Ez a sin

vezérli a kapcsoldorara csatlakoztatott késziiléket. A digitdlis kapcsolddra 1 csatorndval rendelkezik, [ HU
és 1 kezeldgombbal (1. dbra/@) kezelhetd. A digitalis kapcsolddra allapotét 2 LED jelzi (1. abra/@

és @). A digitalis kapcsolddra egy mobil késziilékkel, alkalmazason vagy szamitgépes szoftveren

keresztiil programozhaté. A radicjel frekvenciaja 2,4 GHz, és az adé maximalis teljesitménye 1,8 mW.

Miiszaki adatok (DIN EN 60730-1)

Hatasmadd 1.B

Szennyezettségi fok 2

Névleges Iokéfesziiltség 4000V

A késziilék jelen utmutatéban ismertetett miiszaki adatait megtaldlja itt:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.
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Kijelz6- és kezelGelemek

@ 1.LED
&8 @ 2L
®® © KezelGgomb
O Visszadllitas gomb
ol | °
0o
® D

2. abra: Kijelzd- és kezelGelemek
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Gombok funkcidi (2. abra, © és @)

BE (FIX)
KI (FIX)
OVR
Visszadllitas

Rendszerbet6ltd
aktivalasa

A csatorna tartds bekapcsoldsa.

A csatorna tartds kikapcsoldsa.

A kovetkez6 automatikus parancsig feliilirja a folyamatban Iévd programot.

Visszadllitas elinditasa.

Frissités eldtt aktivalni kell a Rendszerbetdltd modot:
1.

g wN

Nyomja meg a Visszaallitds gombot

of¥

Nyomja meg egyidejlileg a kezel6gombot — tartsa nyomva 2 masodpercig

Engedie el a Visszaallitdas gombot
Engedie el a kezel6gombot
Az 1. LED 2-szer kéken villog
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1. LED (2. dbra, @)
(@]

(@)

o

(@)

@ sarga

@ sdrga

@ kék

@ 2 x kék
© kék

@ piros

@ 3 x fehér
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2. LED (2. abra, ©)
@ fehér

@ z0ld

@)

@ fehér / @ zold (relé allapota
@ fehér / @ zold (relé allapota
@ fehér / @ z0Id (

@ fehér / @ z0Id (relé dllapota
@)

O

@ piros

@ 3 x fehér

relé allapota

Leiras

Relé Kl

Relé BE

Aramellatas K
Automatikus mod
OVR mdd

FIX méd

Bluetooth csatlakoztatva
Rendszerbetolté aktiv
Firmware frissitése
Nincs idd

Gyari visszadllitas



@ 1 mp-ig piros O PIN miatti zarolas
OLEDKI @LEDvillog @ LEDBE

A digitalis kapcsolddra egy mobil késziilékkel programozhato.
Ehhez olvassa be a QR-kddot, és telepitse az alkalmazast.

3. dbra: Mobil alkalmazas Android és i0S operacids rendszer(i késziilékekhez

of¥
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Biztonsag

Rendeltetésszerii hasznalat

e Adigitalis kapcsolddra kizarélag olyan elektromos késziilékek magancélu és ipari teriileten
végzett kapcsolasara szolgal, amelyek rendeltetésszer(i hasznalata ezt nem tiltja.

e Adigitalis kapcsolddra kizarélag DIN-sinekre szerelhetd fel.

e Adigitélis kapcsolddrat kizarolag széraz helyiségekben alkalmazza, és ne szerelje az indukcid
elvén m(ikddd késziilékek (motorok, transzformatorok sth.) kozelébe.

A jelen Utmutatdban szerepld 6sszes adat betartasa is a rendeltetésszer(i hasznalat részét képezi.
A rendeltetésszer(i haszndlaton tilmend vagy attol eltéré hasznalat hibas hasznalatnak mindsiil.
A késziiléken végzett beavatkozasok és mddositdsok esetén a torvény dltal el6irt jotallas érvényét
veszti.
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Maradék kockazat

2 Elektromos aramiités miatti életveszély!

A késziilék szakszer(itlen szerelése és telepitése életveszélyes elektromos
fesziiltségekhez vezethet.

FIGYELMEZ-  _ A szerelést és csatlakoztatast kizardlag villamossagi szakemberrel végez-
TETES! tesse el.
FCC tanusitvany

FCC azonosit6: 2AHH7-B10

Ez a késziilék megfelel az FCC szabalyok 15. szakaszaban szerepld feltételeknek. A kovetkez6 felté-
telek mellett engedélyezett az izemeltetés: (1) Ez a késziilék nem okozhat zavard interferencidkat,
és (2) a késziiléknek el kell fogadnia az érkez6 interferencidkat, azokat is, amelyek nem kivanatos
lizemhez vezetnek.
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Telepités

L il

4. dbra: DIN-sinre torténd felszerelés és kapcsolasi rajz

A DIN-sinre torténd felszerelés
B 110-230 V-os, 1 csatornas digitalis kapcsoléora

1. Adigitélis kapcsolddrat feliilrél helyezze a DIN-sinre (4. dbra/A), és nyomja hétra, amig be nem
pattan.

2. Akapcsolasi rajznak (4. abra/B) megfeleléen telepitse a digitalis kapcsoldorat (1 mmz2 és 2,5 mm?
kozotti keresztmetszettel rendelkezd vezetékeket hasznaljon).
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Artalmatlanitas

Szakszeriitlen artalmatlanitas

P

KORNYE-
ZETVEDE-
LEM!

A helytelen artalmatlanitas veszélyt jelent a kornyezetre!
A helytelen artalmatlanitas veszélyt jelenthet a kdrnyezetre.

Az elektronikai hulladékot és alkatrészeket szakszer(ien drtalmatlanitsa,
azaz anyagcsoportonként szétvalogatva szdllitsa a hulladéklerakdba.
Alapvet6en olyan kornyezetbarat artalmatlanitast végezzen, amely megfelel

a kornyezetvédelem, az Ujrahasznositas és a hulladékkezelés jelenlegi
allasanak.

)

&
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Registration numbers

USA

FCC-Zertifizierung

FCC ID: 2AHH7-B10

This device complies with Section 15 of the FCC
Regulations. Operation is only permitted under the
following conditions: (1) This device must not cause
any disruptive interferences and (2) the device must
be able to receive interferences, also such interfe-
rences which could result in undesired operations.

Canada

IC: 21619-B10

This device contains licence-exempt transmitter(s)/
receiver(s) that comply with Innovation, Science and
Economic Development Canada‘s licence-exempt
RSS(s). Operation is subject to the following
conditions:

1. This device may not cause interference.

2. This device must not accept any interference,
including interference that may cause undesi-
red operation of the device.

170

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu
dans le présent appareil est conforme aux CNR d‘in-
novation, Sciences et Développement économique
Canada applicables aux appareils radio exempts

de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes:

1. L‘appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, méme si le brouillage est
susceptible d‘en compromettre le fonction-
nement.



7



GRASSLIN

Grasslin Zeitschalttechnik GmbH
LeopoldstraBe 1

78112 St. Georgen

Germany

& +49 7724 933-0

© +49 7724 933-240

= info@graesslin.de

@ www.graesslin.de
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