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RS Pro M6 、本色尼龙插件锁紧

螺母 
RS 库存号： 767-832             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 特别适用于剧烈振动

条件 
 

• 极佳的持久质量 
 

• 尼龙插件在螺钉螺纹

上变形 
 

• 可靠耐用 
 

• DIN 7985 
 

• A4 级 18/8 不锈钢 
(316 ， S16) 

特点 
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RS Pro 为您提供的这些尼龙插件螺母是一种锁紧螺母，具有尼龙套圈插件，可有效防止旋转。塑料

插件位于螺母末端，其直径小于插入的螺钉。  

 

 

 

螺纹尺寸 M6 
类型 尼龙插件 
材料 不锈钢 
表面 普通 
等级 A4 
应用 家用电器、如洗衣机和烘干机、工业机械、汽车行业 

    

     

 

不锈钢类型 A4 316 

规格 DIN 7985 
  

 

 

合规性 / 认证 rohs 

商品描述属性 1 

机械规格 

认证 

一般规格 
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