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RS Pro 印刷电路板涂层 

RS 号： 136-8535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 触摸干燥时间为 10 分
钟至 15 分钟 

• 保存时间为 36 个月 

• 介电强度为 42.6 kv/ 
mm 

• 工作温度范围 -40°c 至 
120°c 

• 无色 

特点 
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RS 400ml Pro 透明漆是速干漆、设计用于保护干转印标记和地图、图表、木材、塑料和金属表面。它

可提供清晰的涂层、不会随着年龄而变为黄色。 
警告：  
易燃推进剂   

 

 

 

封装尺寸 400ml 
包装类型 气雾剂 
应用 保护干转印标记和地图、图表、木材、塑料和金属表面 

    

 

 

介电强度 42.6kV/mm 
 

     

 

外观 无色 

密度 @ 20°c （ g/ml ） 0.8 

闪点 -4°C 

触摸 dry （干燥） 10 - 15 分钟 

推荐干燥时间 24 小时 @ 20°c  

易燃性 自熄灭（符合美国标准的方法 D635 ） 

uv 追踪 是的 

存储寿命 36 个月 
 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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最高工作温度  120°c 
最低工作温度 -40°C 

  

 

 

合规性 / 认证 EN61340       
       

                                

 

认证 

操作环境规格 


