SIEMENS

Datenblatt 7MF4033-1EA00-2RB1

SITRANS P DS Il / P410, HART, 4-20 mA
Druckmessumformer fir Relativdruck Silikondl/
Messzellenreinigung normal 0,63 bis 63 bar g (9.14 bis
914 psi g), Uberlastgrenze 100 bar, Trennmembran:
Edelstahl, Prozessanschluss: Edelstahl
Anschlusszapfen G1/2 B nach EN837-1 Gehause aus
Aluminiumdruckguss, Internationale Ausfiihrung,
englische Schilderbeschriftung (Dokumentation auf CD)
ATEX (Ex ia + Ex d + Zone 1D/2D) Kabelverschraubung
M20x1.5 Ohne sichtbares Display (Display verdeckt,
Einstellung in mA)

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschdiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com
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