
Serie 7400 Kraftform instelbare
Momentschroevendraaier (2,5 - 29,0 IN. LBS.) met
Rapidaptor Snelwisselhouder

Geschikt voor bits met 1/4“- buitenzeskant-aandrijving conform DIN
3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) en Wera verbinding-rij 1 en 4

Toepassing:

Rapidaptor-Technologie met rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all
en single-hand-functie

Uitvoering:

± 6 % conform Norm EN ISO 6789. numerieke draaimoment-schaal,
met kliksignaal

Precisie:

Kraftform met beveiliging tegen wegrollen, meercomponenten greepGreep:

mmin. lbs.in. lbs.Art.No.Code

16"1550,52,5-11,51/4"744505074710001

16"1551,011,0-29,01/4"744605074711001


