
 

 

 

DEUTSCH 

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bietet Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker können 
bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 

 
 

 
Datenblatt 
Einreihiges Lager mit geschirmter tiefer Laufrille (gängige Metrik) 

 
 

 
 

 
      Last Max. Nenngeschwindigkeit  

 ID AD Breite Dynamisch Filament/ 
Warnsummer 

Fett Öl Masse 

RS Artikel-Nr. Beschreibung Bezeichnung Endtyp Laufringtyp mm mm mm N N U/min U/min kg 
6189884 Einreihige Abschirmung 3 mm ID 623-2Z Geschirmt glatt 3 10 4 0,403 0,141 45000 52200 0,0016 
6189890 Einreihige Abschirmung 4mm ID 624-2Z Geschirmt glatt 4 13 5 0,825 0,309 37800 44100 0,0032 
6189907 Einreihige Abschirmung 5mm ID 625-2Z Geschirmt glatt 5 16 5 1,109 0,428 33300 39600 0,0048 
6190014 Einreihige Abschirmung 6mm ID 626-2Z Geschirmt glatt 6 19 6 1,474 0,558 30600 36000 0,0010 
6190020 Einreihige Abschirmung 7mm ID 607-2Z Geschirmt glatt 7 19 6 1,411 0,573 30600 36000 0,0080 
6190042 Einreihige Abschirmung 7mm ID 627-2Z Geschirmt glatt 7 22 7 2,111 0,882 28800 33300 0,0130 
6190036 Einreihige Abschirmung 8mm ID 608-2Z Geschirmt glatt 8 22 7 2,111 0,882 28800 33300 0,0120 
6190058 Einreihige Abschirmung 9mm ID 609-2Z Geschirmt glatt 9 24 7 2,142 0,914 27900 32.400 0,0140 
6190070 Einreihige Abschirmung 9mm ID 629-2Z Geschirmt glatt 9 26 8 2,867 1,235 27.000 31500 0,0200 
6190064 Einreihige Abschirmung 10mm ID 6800-2Z Geschirmt glatt 10 19 5 1,153 0,583 28800 34200 0,0050 
6190086 Einreihige Abschirmung 10mm ID 6000-2Z Geschirmt glatt 10 26 8 4,095 1,764 26100 30600 0,0190 
6190092 Einreihige Abschirmung 10mm ID 6200-2Z Geschirmt glatt 10 30 9 4,590 2,151 22500 27.000 0,0320 
6190115 Einreihige Abschirmung 10mm ID 6300-2Z Geschirmt glatt 10 35 11 7,380 3,150 20700 24300 0,0530 
6190137 Einreihige Abschirmung 12mm ID 6801-2Z Geschirmt glatt 12 21 5 1,210 0,655 26100 31500 0,0060 
6190193 Einreihige Abschirmung 12mm ID 6001-2Z Geschirmt glatt 12 28 8 4,590 2,151 23400 27.000 0,0210 
6190216 Einreihige Abschirmung 12mm ID 6201-2Z Geschirmt glatt 12 32 10 5,490 2,475 19800 23400 0,0370 
6190222 Einreihige Abschirmung 12mm ID 6301-2Z Geschirmt glatt 12 37 12 8,730 3,780 18000 21600 0,0600 
6190244 Einreihige Abschirmung 15mm ID 6802-2Z Geschirmt glatt 15 24 5 1,310 0,794 23400 27900 0,0070 
6190238 Einreihige Abschirmung 15mm ID 6002-2Z Geschirmt glatt 15 32 9 5,040 2,556 19800 23400 0,0300 
6190250 Einreihige Abschirmung 15mm ID 6202-2Z Geschirmt glatt 15 35 11 6,975 3,240 17100 20700 0,0450 
6190272 Einreihige Abschirmung 15mm ID 6302-2Z Geschirmt glatt 15 42 13 10,260 4,905 15300 18900 0,0820 
6190367 Einreihige Abschirmung 17mm ID 6803-2Z Geschirmt glatt 17 26 5 1,770 1,084 21600 25200 0,0080 
6190389 Einreihige Abschirmung 17mm ID 6003-2Z Geschirmt glatt 17 35 10 6,120 3,015 18000 21600 0,0390 
6190373 Einreihige Abschirmung 17mm ID 6203-2Z Geschirmt glatt 17 40 12 8,640 4,140 16200 18900 0,0660 
6190395 Einreihige Abschirmung 17mm ID 6303-2Z Geschirmt glatt 17 47 14 12,150 5,895 14400 17100 0,1150 
6190402 Einreihige Abschirmung 20mm ID 6804-2Z Geschirmt glatt 20 32 7 3,600 2,223 18900 22500 0,0190 
6190424 Einreihige Abschirmung 20mm ID 6004-2Z Geschirmt glatt 20 42 12 8,460 4,545 16200 18900 0,0690 
6190418 Einreihige Abschirmung 20mm ID 6204-2Z Geschirmt glatt 20 47 14 11,520 5,985 14400 16200 0,1060 
6190430 Einreihige Abschirmung 20mm ID 6304-2Z Geschirmt glatt 20 52 15 14,310 7,110 12600 15300 0,1440 
6190812 Einreihige Abschirmung 25mm ID 6805-2Z Geschirmt glatt 25 37 7 3,870 2,655 16200 18900 0,0220 
6190632 Einreihige Abschirmung 25mm ID 6005-2Z Geschirmt glatt 25 47 12 9,090 5,265 13500 16200 0,0800 
6190654 Einreihige Abschirmung 25mm ID 6205-2Z Geschirmt glatt 25 52 15 12,600 7,065 11700 13500 0,1280 
6190648 Einreihige Abschirmung 25mm ID 6305-2Z Geschirmt glatt 25 62 17 19,080 9,810 10800 12600 0,2320 
6190660 Einreihige Abschirmung 30mm ID 6006-2Z Geschirmt glatt 30 55 13 11,880 7,470 11700 13500 0,1160 
6190676 Einreihige Abschirmung 30mm ID 6206-2Z Geschirmt glatt 30 62 16 17,550 10,170 9900 11700 0,1990 
6190698 Einreihige Abschirmung 30mm ID 6306-2Z Geschirmt glatt 30 72 19 24,030 13,500 9000 10800 0,3600 
6190682 Einreihige Abschirmung 35mm ID 6007-2Z Geschirmt glatt 35 62 14 14,400 9,270 10800 12600 0,1550 
6190705 Einreihige Abschirmung 35mm ID 6207-2Z Geschirmt glatt 35 72 17 23,130 13,770 8820 9900 0,2880 
6190711 Einreihige Abschirmung 35mm ID 6307-2Z Geschirmt glatt 35 80 21 30,150 17,190 7920 9000 0,4570 
6190733 Einreihige Abschirmung 40mm ID 6008-2Z Geschirmt glatt 40 68 15 15,120 10,350 9000 10800 0,1900 
6190727 Einreihige Abschirmung 40mm ID 6208-2Z Geschirmt glatt 40 80 18 26,190 16,020 7830 9000 0,3660 
6190749 Einreihige Abschirmung 40mm ID 6308-2Z Geschirmt glatt 40 90 23 36,450 21,600 7020 8280 0,6300 
6190755 Einreihige Abschirmung 45mm ID 6009-2Z Geschirmt glatt 45 75 16 18,900 13,590 8280 9900 0,2370 
6190761 Einreihige Abschirmung 45mm ID 6209-2Z Geschirmt glatt 45 85 19 29,250 18,360 7020 8280 0,3980 
6190783 Einreihige Abschirmung 45mm ID 6309-2Z Geschirmt glatt 45 100 25 47,700 28,800 6300 7380 0,8140 
6190777 Einreihige Abschirmung 50mm ID 6010-2Z Geschirmt glatt 50 80 16 19,620 14,940 7560 8820 0,2610 
6190799 Einreihige Abschirmung 50mm ID 6210-2Z Geschirmt glatt 50 90 20 31,500 20,880 6390 7470 0,4540 
6190806 Einreihige Abschirmung 50mm ID 6310-2Z Geschirmt glatt 50 110 27 55,800 34,650 5760 6750 1,0700 

              


