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Hoja de características del
producto
Características

XVMZ04
tubo de soporte de aluminio Ø 20 mm con base
de fijación de plástico

Principal
Gama de producto Harmony XVM
Accesorio/Designación de parte
separada

Tubo de soporte de aluminio 20 mm Ø con base de fijación plástica

Accesorio / categoría de parte
separada

Accesorios de montaje y fijación

Accesorio/Destino de parte separada Balizas y columnas de señalización 45 mm Ø

Complementario
Accesorio/Tipo de componente Tubo de soporte con base de fijación
Compatibilidad del producto XVM.
Altur bajo unid base 378 mm
Longitud 400 mm
Color Blanco
Peso del producto 0,155 kg

Información Logística
País de Origen Indonesia

Garantía contractual
Warranty period 18 months
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Hoja de características del
producto
Esquemas de dimensiones

XVMZ04

Dimensiones y montaje

Longitud del tubo de soporte b1 (tubo + placa) b2 (altura debajo de la unidad base)

mm in mm in mm in

400 15.75 406 15.98 379 14.92
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Hoja de características del
producto
Montaje y aislamiento

XVMZ04

Orificio del panel


