Commutateurs a bouton-poussoir PRO)|

CARACTERISTIQU
ES
Commutateur a bouton-

Interrupteur a poussoir momentane

bouton-poussoir

momentane unipolaire (SPST) RS PRO,
Sannage U 4,95 mm (J), montage sur
panneau, 32 /50

Non lumineux

Configuration de
contact unipolaire

Unipolaire a une
direction (SPST)

Diametre de
découpe du
panneau de 4,95 mm

Actionneur noir

Contacts en laiton
plaqué argent

Tension nominale de
32/50/125V c.a.

Intensité nominale
de contactde3 A @
120 V c.a.

Actionneur a dome

terminal a souder

Tension nominale de
contact c.a. de 120
V, 250 V.

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a

payer un prix élevé.
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Commutateurs a bouton-poussoir

Description du produit

Le commutateur a bouton-poussoir momentané unipolaire (SPST) de RS PRO est un mécanisme
simple pour commander une action dans une machine ou tout autre processus électrique. Ces types
de commutateurs sont disponibles dans les environnements domestiques, de bureau et industriels. Il
est bien adapté a une large gamme d'applications, y compris I'équipement médical et les

télécommunications.

Caractéristigues générales

Type

Fonctionnement du commutateur

Configuration de contact
Lumineux

Couleur de lI'actionneur
Forme de I'actionneur
Couleur du bottier

Applications

Caractéristiques du matériau
Boitier
Manchon
Poussaoir
Contact
Cosses
Matériel

Anti-vandalisme
Momentanée

Unipolaire a une direction (LNO)

Non
Noir
Dbéme.
Argent

Equipement de test, télécommunications, mise en

réseau, appareils portables

Phtalate de diallyle (DAP) (UL94V-0

Laiton nickelé
Thermoplastigue polyester-noir
Plagué or ou argent

Laiton, plaqué argent

Ecrou (laiton nickelé)
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Commutateurs a bouton-poussoir

Spécifications électrigues

Tension nominale
Type de terminal

Type d'actionneur

Spécifications de contact
Tension nominale c.a. de contact
Tension nominale c.c. de contact
Intensité nominale du contact
Résistance d'isolation

Rigidité diélectrique

Durée de vie électrique

Spécifications mécaniques

Type de montage

Taille de découpe du panneau
Diamétre de découpe du panneau
Durée de vie mécanique

32/50/125 V c.a.
Soudure

Casquette 5 panels

120V, 250 V

28V

3A@ 120V c.a.

>=1,000 % (min.)

1 000 RMS au niveau de la mer

50 000 cycles de rodage a pleine charge

Montage panneau

4,95 mm (9)

4,95mm

60 000 cycles de marque et de rupture

Spécifications de I'environnement de

Température de stockage

Température d'utilisation maximale
Température d'utilisation minimale

Homologations

Conformité/certifications

-30 a 85 °C.
85 °C
-30°C

EN61340
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Commutateurs a bouton-poussoir R

Dimensions — inch
mm
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Commutateurs a bouton-poussoir
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