Uojy} 247952000

> MeBbereiche wahlbar durch

Jumper

> Nullpunkt und Endwert ver-

stellbar

> Einbautiefe nur 72 mm

Digitalanzeiger im 24 mm x 96 mm DIN-Gehéuse mit geringer Einbautiefe und mehreren Mefibereichen. Wahlweise konnen

unterschiedliche Hilfsspannungen angeschlossen werden. Die vorhandenen MeBbereiche schlieBen Einheitssignale ein, so
daB eine Lagerhaltung beim Kunden verringert werden kann. Universell einsetzbares Anzeigegerat zum Anschiufl an unter-

schiedliche Hilfsspannungen.

Anzeige

MeBbereiche

Optionen

Digitalsignale

Hilfsenergie

Umweltbedingungen

Anzeigeumfang
Dezimalpunkt
Vorzeichen
Symbolhthe
Uberlast

Gleichspannung
[Eingangsstrom < 300 pA)

Gleichstrom
(Spannungsabfall < 500 mV)

Endwertversteliung
Nulipunktunterdrackung
MebBfehler
Temperaturkoeffizient
Nullpunktdrift

Helligkeitsverstellung
Nullpunktversteliung
HOLD-Eingang

HOLD

Gleichspannung

Wechselspannung

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Schutzart
frontseitig
Klimaeignung
Schutzklasse
Geratesicherheit
EMV-mmunitat
EMV-Storstrahlung

1999
einstellbar

':I4 mm / 7 Segment-Symbole
hintere 3 Stellen dunkel

000 000000
<

1:5

< - 1000

<0,2 % + 1 digit
100 ppm/°C zzgl.

100 ppm/°C

O

5V + 5% 0,8 W nicht isoliert
24V 15% csw

230V +10%-15% 1.3 W

0..580°C

-40...80°C

IP 20 nach |EC EN 80 529
IP54, IP 85 auf Anfrage
Kiimakiasse 2 VDE/DIN 3540
Il nach IEC 348 / VDE 0411
nach IEC EN 61 010

DIN EN 61 0004-1 bis 4

DIN EN 50 081 Klasse B



Mafle und Gewichte Frontabmessungen 24 mm x 86 mm nach DIN 43 718

Schalttafelausschnitt 22,2+0,3 mm x 92+0,8 mm
Einbautiefe 72 mm
Gewicht ca. 80 g (210 g fur Versorgung > 5 V DC}
Sonstiges AnschluB indirekte Schraubklemmstecker
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Bestellangaben
Beispiel
Type : . DPM 24/96-2000 8
MeBeingang: 00 e
Anzeige : L
MeBigréBe : v
Option: e

Hilfsspannung : .. 24 v DC



Bedienungsanleitung

Digital Panel Meter

DPM 24/96 - 2000 S

Die digitalen Ubersichtsanzeiger DPM 24/96-2000 $ sind Anzeigegerate fir Gleichstrom- und Gleichspannungsmessungen
mit 9 Grundmefbereichen. Das Gerét bietet 3 Varianten der Versorgung mit Hilfsenergie.

Bedienung:

Die MeRbereiche werden uber die Anschluf3klemmen und tber Jumper an der Gerétertickseite realisiert. Der Abgleich des
Anzeigeendwenrtes erfolgt mit einem Potentiometer im Bereich 1 : 5 an der Geratevorderseite (nach Abnahme der Frontplat-
te), ebenso die Optionen Nullpunktabgleich und Helligkeitsregelung. Die Kommaprogrammierung erfolgt durch Jumper an

der Geréateriickseite.

Weitere Geréte der Reihe DPM 24/96-2000:
DPM 24/96-2000 D Anzeiger fur Strom- und Spannungsmessung (DC), 4 Bereiche.
DPM 24/96-2000 F Anzeiger fir Spannungsmessung, 4 Bereiche.

DPM 24/96-2000 M Anzeiger fiir Strom- und Spannungsmessung, 1 Bereich.

DPM 24/96-2000 SN  Anzeiger fir Gleichstrom- und Gleichspannungsmesung, 8 bzw. 10 Bereiche.

Technische Daten

Anzeige

MeRbereiche

Digitalsignale

Optionen

Hilfsenergie

Umweltbedingungen

Mafle und Gewicht

Sonstiges

Anzeigeumfang
Dezimalpunkt
Vorzeichen
Symbolh&he
Uberlast

Strommessung DC
{Max.Uberlast 20 %vom Endwert)
(Spannungsabfall < 600 mV)

Spannungsmessung DC
(Max.Uberlast 20 %vom Endwert)
(Eingangsstrom < 300 pA)

Meffehler
Temperaturkoeffizient

Nullpunktunterdriickung
Bereichsverstellung

HOLD

Helligkeitsverstellung
Nullpunktversteliung
HOLD-Eingang

Gleichspannung

Wechselspannung
(47 - 60 Hz)

Klimaeignung
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Schutzklasse
Schutzart
frontseitig
Geréatesicherheit
EMV-immunitat
EMV-Stérstrahlung

Frontabmessungen
Schalttafelausschnitt
Einbautiefe

Gewicht

Anschluf

1999

einstellbar

'%4 mm / 7-Segment-Symbole
hintere 3 Stellen dunkel

0.. 1TmA

0.. 20mA

0...200 mA

0..02V v
0.. 1V 5V)
0. 5V (25 V)
0.. 25V (100 V)
0..100V (300 V)
0..300V

< 0,2 %+ 1 digit

100 ppm /K

zzgl. 100 ppm / K Nullpunktdrift
< -1000

1:5

0"

5V5% 06w
21 ...30V15% ca. 40 W
230V +10%,-15% ca. 1,3 W

Klasse 2 nach VDE / DIN 3540
0..50°C

-40°C...+80°C

lInach IEC 348 /VDE 0411

IP 20 nach IEC EN 60 529

IP 54 (IP 65 auf Anfrage)
entspr. IEC EN 61010

entspr. DIN EN 61 000-4-1 bis 4
entspr. DIN EN 50 081 Klasse B

24 mm x 96 mm nach DIN43 718
22,2 +0,3 mm x 92 +0,8 mm
72mm

nicht isoliert

ca. 90 g (210 g bei Versorgung >5 V DC)

indirekte Schraubklemmstecker
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*) Bei Strommessung ist vom Anwender der Anschiul 3 (+U) und 5 (+I1)
. R bzw. der Anschiuf} 3 (+U) und 6 (+12) extern zu bricken.
Hinweise:

Um Fehler bzw. eine unruhige Anzeige zu vermeiden, sollten die MeRleitungen geschirmt oder zumindest verdrillt sein. Die Geréte sind dem
vorgesehenen Anwendungsfall entsprechend einzubauen.

Bedienung:

Der vom Argxwender gewlinschte Mefbereich ist durch die Wahl der entsprechenden Klemmen des MeReinganges und durch Stecken der
Jumper nach den Angaben auf dem Typschild zu realisieren. Fir die Einstellung des Dezimalpunktes ist ein Jumper auf die Position 10, 11
oder 12 zu stecken. Nicht benédtigte Jumper sind auf den gekennzeichneten Positionen (eingekéstelt) zu parken.

Der gewiinschte Anzeigebereich ist mit dem nach der Abnahme der Frontplatte zug&nglichen Einstellregler Span einzustellen.

Bei Bereichen, die nicht mit 0000 beginnen sollen, kann nach dem Stecken eines Jumper auf die Position 1 mit dem Einstellregler LZ der
geforderte Anfangsanzeigewert eingestellt werden.

96-0,2 56+0,3
MaRzeichnung k- = i‘
3 3
2 § R I
L
—- 6 e "‘5"
91,5-0,1 !
88,5-0,1
T 0T
| l
[,- on LLLLLLLLELEL [alafala] _‘]
3 Schalttafeldurchbruch
g 2
,"2- 92+40,8
© B
‘ 7 ///////////////////////////////////////////
) "[J]_L $
1 ] R
L T T
L 1055 | AnschlufRbelegung
' HBHHHHHHHH.HH “
12 3456
Hilfs- MeRbereiche MeR-
energie Dezimalpunkt eingang
Anderungen vorbehalten! Miiller & Weigert
11/98 Kleinreuther Weg 88
Sach-Nr.: 2786688600/2 D-90408 Nirnberg

Tel.: 0911/3502-0 Fax: 0911/3502-307
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