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FOCO DE LED RS PRO, 50 W, 
4.500 LM, IP65                                                                                                 

Código RS 145-5884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Cuerpo 
ultracompacto y 
compacto 

• El foco está 
fabricado de 
aluminio y vidrio 
endurecido 

• ángulo de haz de 
110° 

• Soporte ajustable 

• Las bombillas LED 
ofrecen una 
temperatura de color 
de 4000K que se 
traduce a una luz 
blanca fría 

• Una luminaria LED 
ofrece hasta un 90 % 
más de eficiencia 
energética Que las 
bombillas halógenas 
o incandescentes 
tradicionales 

• Adecuado para uso 
al aire libre 

CARACTERÍSTICA
S 
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Presentamos la gama de focos LED sin bastidor RS Pro, adecuados para reemplazar focos 
halógenos. El foco RS Pro tiene un diseño extraplano y sin marco, lo que lo convierte en un foco 
compacto y eficaz sin el mayor volumen. La carcasa ligera está fabricada de aluminio durable y vidrio 
endurecido para usar en ambientes extremos como los elementos del exterior. La salida de luz de 
900 lm (lúmenes) lo convierte en un foco muy versátil para grandes espacios como áreas de 
construcción, aparcamientos y jardines, mientras que la gama de focos está disponible como 
unidades de sensor PIR o estándar para mayor flexibilidad en función de sus necesidades. 

 

 

 

Tipo de foco LED 

Luminosidad 4500lm 

Color de la luz  Blanco frío  

Temperatura de color 4000K  

Ángulo de haz 110°  

PIR incluido No 

Material de la caja Aluminio  

Color de la carcasa  Negro      

Aplicaciones   
Almacenes, aparcamientos, pasillos, zonas de 
construcción, parques y jardines, seguridad doméstica      

   

 

 

Vataje 50W 

Tensión 220V a 240V 

Eficacia de la lámpara < 90% 

Tipo de lámpara LED  

Horas de vida 30000h  

Lámpara suministrada Sí 

 

  

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Dimensiones 234mm x 165mm x 35mm 

Altura 234mm 

Anchura 165mm 

Profundidad 35mm  

 

 

 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

De -20 °C a 40 °C.   

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-20°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

40°C      

 

 

 

Índice de protección IP   IP65              

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340 

 

        

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

Categoría de protección 


