
 

 

 

简体中文 

RS 专业认证产品为您提供所有产品类别的专业质量部件。我们的产品系列经工程师测试认证，品质媲美领先品牌，但又无需支

付高昂价格。 

数据表 

机架箱，4U 
RS 库存号 179-055 
 

DIPLOMAT 箱 3U 和 4U 水平型号 
 

带或不带底座的水平箱 
标准水平 DIPLOMAT 箱提供四种高度、两种宽度和四种深度，并可随时组装。 
 
套件包含 
说明 数量 材料/表面 

顶盖 1 0.9mm 镀锌钢 

底盖 {或底座} 1 0.9mm 镀锌钢 

手柄（挤压成形） 2 铝合金（挤压成形） 

侧面挤压（仅限 4U） 4 铝合金（挤压成型） 

挡板 2 铝合金铸件 

支脚（2 个转架） 4 ABS 塑料 

表面  织纹静电环氧油漆 

颜色： 顶盖/底盖，底座 浅灰色 BS4800-00A01 

前后挡板， 中灰色 BS4800-C0A05 

侧面手柄和 4U 侧面（挤压成形）  
 
单独订购 
说明 页码 

透明护盖和大负荷提手 10 

前面板和前挡板饰件 11 

后面板电缆套和风扇附件 12 

后减震支脚和后挡板饰件 13 

接地导通套件机箱支架和机箱托盘 14 
 
标准 19 英寸箱 - 组装供货 
订购信息 
 
    尺寸  

高度 
(mm) 

宽度 外部

深度 
最大内

部深度 
A B C 阶 

代码 

3U 
(161.85) 19* 

322 277 450 134,85 17 766-236562 
422 377 450 134,85 17 766-236563 
522 477 450 134,85 17 760-236564 

4U 
(206.30) 19* 

322 277 450 179,30 17 760-236565 
422 377 450 179,30 17 760-236566 
522 477 450 179,30 17 760-236567 

 
19 英寸通风底座 DIPL OMAT - 组装供货 
（标配内置空气滤清器） 
发售信息 
 
   尺寸  

高度 
(mm) 

宽度 外部深

度 
最大内

部深度 
A B C D E 阶  

代码 

3U 
(161.85) 19* 

322 277 433 134,85 39.5 506.4 287 760-236579 

422 377 450 134,85 39.5 506.4 387 760-236586 

522 477 450 134,85 39.5 506.4 487 760-236581 

4U 
(206,30) 19* 

322 277 450 179,30 39.5 506.4 287 760-236582 

422 377 450 179,30 39.5 506.4 387 760-236583 

522 477 450 179,30 39.5 506.4 487 760-236584 
 

10.5 英寸半宽箱 
发售信息 
    尺寸  

高度 
(mm) 

宽度 外部 
深度 

最大内部

深度 
A B C 阶 

代码 

3U 
(161,85) 10.5 

322 277 234 134,85 17 760-236575 

422 377 234 134,85 17 760-236576 

4U 
(206,30) 

10.5 
322 277 234 179,30 17 760-236577 

422 377 234 179,30 17 760-236578 

 

 

DIPLOMAT 19 英寸箱 3U 和 4U 水平型号 

3U 和 4U 水平型号通风底座和压盖板 

最大内部深度 平面图 
最大内部宽度 47lmm 

宽度 530mm 

最大内部高度 

压盖板 
仅限底座版本 
 

4U 侧面（挤压成形） 

3U DIPLOMAT 通风底座 

4U DIPLOMAT 

手柄（挤压成形） 

挡板部分 
注意凹槽可接受标准 M4 
尺寸螺母 



 

 

 

简体中文 

RS 专业认证产品为您提供所有产品类别的专业质量部件。我们的产品系列经工程师测试认证，品质媲美领先品牌，但又无需支

付高昂价格。 

DIPLOMAT 箱 3U 和 4U 垂直型号 
 
垂直 DIPLOMAT 箱为基于办公室的计算机系统提供办公桌上方或下方的时尚包装解决方

案。台式箱带有橡胶插件，可防止装置在桌面上挤压成形。 
 
套件包含 
 
说明 数量 材料/表面 

手柄 1 铝合金（挤压成型） 

垂直支脚组件 2 ABS 塑料/铝制（挤压成形） 

垂直侧盖 2 0.9mm 镀锌钢 

手柄（挤压成形） 2 铝合金（挤压成型） 

侧面挤压成形 (4U) 4 铝合金（挤压成型） 

手柄填充物 1 0.9mm 镀锌钢 

挡板 2 铝合金铸件 

表面  织纹静电环氧油漆 

颜色： 侧盖 浅灰色 BS4800-00A01 

前后挡板 中灰色 BS4800-00A05 

侧面手柄和挤压成形、填充物和支脚 
 
单独订购 
 

说明 页码 

透明护盖和大负荷提手 10 

前面板和前挡板饰件 11 

后面板、电缆套和风扇附件 12 

后减震支脚和后挡板饰件 13 

接地导通套件。机箱支架和机箱托盘 14 
 
垂直 19 英寸箱 - 组装供货  
订购信息 
 
  尺寸    

高度 
(mm) 

宽度 
深度 

外部 
深度 

最大内部 A B 阶 
代码 

3U (161,85) 19* 
422 377 450 134,85 760-236635 

522 477 450 134,85 760-236636 

4U (206,30) 19* 
422 377 450 179,30 760-236637 

522 477 450 179,30 760-236638 
 
 
 

 
 

 
 

仪表板饰件 

支脚组件 

DIPLOMAT 19 英寸箱 3U 和 4U 垂直型号 

3U 和 4U 水平型号 

4U DIPLOMAT 

3U DIPLOMAT 

手柄（挤压成型） 
注意凹槽可接受  

标准 M4 尺寸螺母 

最大值内部深度 平面图 
最大内部宽度 47lmm 

4U 侧面（挤压成型） 

挡板部分 

宽度 530mm 


