DC-Stromversorgungssteckverbinder 'R

MERKMALE

| | RS Pro DC-Stecker, 16,0V,
Max.30ma Kabelmontage, Lange 2,0 m

Nennstrom: 2 A
max. Bei 16 V dc

Isolationswiderstand
: 100 MQ bei 500 V
dc

Durchschlagsfestigk
eit: 500 V ac fur 1
Minute

Netzkabel sind 2
Meter lang

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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DC-Stromversorgungssteckverbinder E‘E]|

Produktbeschreibung

Dieser verriegelbare DC-Klinkenstecker von RS Pro ist eine hochwertige
Stromversorgungssteckverbinderlésung und wird komplett mit einem vormontierten KabelDer DC-
Stecker hat ein robustes ABS-Gehause und einen vernickelten Messingkontakt fir eine zuverlassige
Verbindung. Der Steckverbinder verfigt aul3erdem Uber eine Crimpzugentlastung zur Sicherung der
Kabelisolierung, d. H. Dieser Steckverbinder ist sicher mit dem Kabel verbunden. Dieser
Gleichspannungssteckverbinder ist ideal fur die Versorgung Kleiner Gerate wie z. B. tragbarer
Radios.

Best.-Nr. 884-0932 Verflgt tGber einen 2,5 mm verriegelbaren DC-Stecker und 2 m Kabel

Best.-Nr. 884-0941 Verflugt Gber einen 2,1 mm verriegelbaren DC-Stecker und 2 m Kabel

Allgemeine

DC-Stromversorgungs-
Steckverbindertyp

Gehéauseausrichtung Gerade

Laptops, kabellose Lautsprecher, Radios und
Soundsysteme, Spielekonsolen

DC-Stecker

Anwendung

Elektrische

Nennspannung 16.0V

Mechanische

Innendurchmesser 2.1m
AulRendurchmesser 5.5mm

Lange 2.0mm

Breite 9.0mm
Maximaler Kabeldurchmesser 2.5mm
Stiftdurchmesser 2.1mm
Montageart Kabelmontage

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/8840932/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8840941/
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STRIAPED AND TINKED
‘I S e \WHITE STRIPE T CENTRE CONTACT
= a Cable Spec

PVC cable, 24AWG Twin Core, Rated 300V
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	RS Pro DC-Stecker, 16,0 V, Kabelmontage, Länge 2,0 m

