FRANCAIS
FICHE TECHNIQUE

Fiches de raccordement pour le Thermocouple Duplex
Standard ANSI

TypesdeK,J, T,E,N,R/SetB
(Code couleur ANSI)

e Duplex (2 canaux) standard avec solide, rond Connecteur broches

e Codage de couleurs de corps fourni couleur noir avec entretoise en ANSI

e Bouchons équipés de broches solides thermocouple

e Rempli de verre robuste corps polyester

e Adapté aux applications industrielles

Contacts sont polarisés pour éviter un mauvais raccordement

Disponibles dans les types de thermocouples K, J, T, E, N, R/S et B

e Pourles TypesK,J, T, E & N contacts sont en vrai Thermocouple alliages

e R/Stype a compenser les contacts de cuivre/cuivre nickel alliage (R ou S Type Thermocouples)
e B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (Thermocouples de Type B)
e Couleurs codées conformément a la spécification ANSI

e Température maximale de fonctionnement continue 220° C

T/C Code couleur + Contact Positif - Contact négatif Allied RS order
Type (ANSI) (alloy type) (alloy type) code Code

K Plug jaune +Nickel Chromium -Nickel Alloy 70652006 769-1454
J Plug noir +lron -Copper Nickel 70652005 769-1451
T Plug bleu +Copper -Copper Nickel 70652008 769-1460
E Plug Violet +Nickel Chromium -Copper Nickel 70652002 769-1442
N Plug Orange +Nickel/Chro/Silicon  -Nickel Silicon 70652007 769-1458
R/S Plug vert +Copper -Copper Alloy 70652010 769-1467
B Plug gris +Copper -Copper 70652004 769-1448
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Standard Duplex in-line Plug

(dimensions in mm)
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	K Plug  jaune  +Nickel Chromium -Nickel Alloy  70652006 769-1454
	J Plug  noir  +Iron   -Copper Nickel  70652005 769-1451
	T Plug  bleu  +Copper  -Copper Nickel  70652008 769-1460
	E Plug  Violet  +Nickel Chromium -Copper Nickel  70652002 769-1442
	N Plug  Orange  +Nickel/Chro/Silicon -Nickel Silicon  70652007 769-1458
	R/S Plug  vert  +Copper  -Copper Alloy  70652010 769-1467
	B Plug  gris  +Copper  -Copper   70652004 769-1448

