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RS 127mm Pro 切割器  
RS 号： 864-0805              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 适用于 smd 和引线 

 

• ESD 安全 — 黑色涂层

手柄可防止静电放电 

 

• 便于最佳访问 

 

• 随附弹簧作用 

 

• 请勿用于切割钢丝 

 

特点 

商品描述属性 1 
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RS PRO 专业 5 英寸 ESD 安全斜口钳由高碳钢制成，具有卓越的强度和耐用性。这些切割器设计可

切割直径小于 1.6 mm 的铜线，并且完全符合 ESD 安全规定，可安全用于敏感电子元件。它们采用

弹簧机构，可自动打开手柄，以便单手使用。这些斜口钳是理想的手工工具，适合添加至电工工具套

件，特别适用于电气和工业应用。 

 

 

 

类型    电子切割器 
应用 电气、通信和建筑工程 

    

 

 

esd 安全 是的 
vde / 1000V 认证 是的  

 

     

  

总长度 127mm 

切割能力 铜线直径 1.6mm 

材料 刀片采用高碳钢 

表面  黑色 

手柄材料 pp esd 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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