
 
 

 

数据表 150MHz/100MHz/7

0MHz 
数字存储示波器 

 

库存号： 型号： 

124-0229 

123-3539 

124-0230 

IDS-6072A-U 

IDS-6102A-U 

IDS-6152A-U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特点 
 

150/100/70MHz 带宽，2 个输入通道 

1GSa/s 实时和 25GSa/s 等效时间采样率 

2Mega 点记录长度 

2mV~10V 垂直刻度 

1ns~50s 水平范围 

最多 27 个自动测量 

多用途数学功能：+、-、x、FFT、FFTrms、Zoom FFT 

5.7 in. 彩色 TFT LCD 显示屏 

USB 主机和设备端口 

Go/NoGo 功能 

数据记录仪 

简体中文 



 

 

 

 
IDS-6000A-U 一款通用型双通道示波器，设计用于满足各种教育需求以及和基本工业需求。此系列提供的带宽范围为 70MH

z 至 150MHz。IDS-6000A-U 同时配备直观的人机界面和 5.7 英寸的彩色 TFT LCD，可为用户带来更佳的测量体验。 

 
IDS-6000A-U 系列提供双采样模式、1GSa/s 实时采样率和 25GSa/s 等量采样率，供用户更加灵活地选择如何处理输

入信号。IDS-6000A-U 集快速波形处理功能、更先进的触发功能和 2.5Kg 的轻巧重量设计为一体，是一款功能非常强

大的示波器，可提高用户在性价比方面的投资回报。同时，IDS-6000A-U 也可作为模拟示波器的替代品。凭借良好的

功能和测量能力，IDS-6000A-U 可满足各种教育需求以及检修、维护或生产领域的基本工业需求。 

 
IDS-6000A-U 还具有 USB 主机和设备端口，可提供极强的适用性。USB 设备端口让用户能够轻松构建远程控制程序以

操作机器。USB 主机端口不仅让用户能够将数据直接存储到闪存盘中以供进一步分析，还能够激活数据记录功能以按指

定的时间顺序监控波形数据。 

 

易于使用 

多种采集模式和 27 种自动测量功能可帮助用户测量波形的准确属性。高级自动设置功能可使 IDS-6000A-U 系列

自动捕获波形并快速显示。 

FFT 功能可通过算数计算功能立即更新数值，从而使用户能够了解结果。IDS-6000A-U 系列几乎无需额外计算即可提

供充足的测试信息。 

 

支持 USB 主机和 USB 设备 

内存中总共可以保存 15 个波形以供稍后调用和显示，屏幕上可同时显示 2 个保存的参考波形和 2 个实时波形以进

行比较。支持 USB 主机大容量存储和 USB 设备端口，为各种解决方案提供测量数据的存储/传输和远程控制。 

 

 

  应用  
 

 

 

实验室和教育设施  产品测试和质量

保证  服务操作和售后支持  产品开

发和调试 



 

 

 
 

规格  

 IDS-6072A-U IDS-6102A-U IDS-6152A-U 

垂直 频道 

带宽上升时

间 

2 
直流 ~ 70MHz (-3dB) 

约 <5ns 

2 
直流 ~ 100MHz (-3d

B) 

约 <3.5ns 

2 
直流 ~ 150MHz (-3d

B) 

约 <2.3ns 

 灵敏度 
精度 
输入耦合 

2mV/div ~ 10V/div（增量为 1-2-5）
（3% x | 读数 | + 0.1 div + 1mV） 

交流、直流和接地 

1MΩ 2%，~15pF 
正常和反接 
300V（直流 + 交流峰值），II 类 

+、-、x、FFT、FFTrms、Zoom FFT 

2mV/div ~ 50mV/div：0.4V；100mV/div ~ 500mV/div：4V；1V/div ~ 5V/div：40V；10V/div：300V 

20MHz (- 3dB ) 

 输入阻抗极性 

 最大输入 

 波形信号处理 

 偏置范围 

 带宽限制 

触发 源模式 

耦合灵敏度 

通道 1、通道 2、线路、外部 
自动、标准、单路、TV、边沿、脉冲宽度  交流、

直流、低频抑制、高频抑制、噪声抑制 

直流 ~ 25MHz：约0.5div 或 5mV；25MHz ~ 70/100/150MHz：约1.5div 或 15mV 

外部触发 灵敏度范围 

输入阻抗最大输

入 

15V 
DC ~ 25MHz：~ 50mV；25MHz ~ 70/100/100/210：~15mV 1MΩ 

2%，~ 15pF 
300V（直流 ＋ 交流峰值），II 类 

水平 范围 1ns/div ~ 50s/div（增量为 1-2.5-5）；滚动：50ms/div ~ 50s/div 

 模式 主屏、窗口、窗口缩放、滚动、X-Y 

 精确度 0.01% 

 触发前 10 div 最大值 

 触发后 1000 div 

X-Y 模式 X - 轴 输 入  
Y - 轴 输 入  
相移 

通道 1 
通道 2 
100kHz 时为 3 

信号采集 实时采样率  等量采样
率  垂直分辨率  记录
长度 

采集模式  峰值
检测  平均值 

最多 1GSa/s 

最多 25GSa/s 

8 位 

最多 2Mega 点 

正常、峰值检测、平均 

10ns (500ns/div ~ 50s/div) 

2、4、8、16、32、64、128、256 

光标和测量 电压测量  时间测量  

延时测量  光标测量  

自动计数器 

Vpp、Vamp、Vavg、Vrms、Vhi、Vlo、Vmax、Vmin 、上升预冲/过冲、下降预冲/过冲  频率、周

期、上升时间、下降时间、正宽度、负宽度、占空比 
八种不同的延迟测量 
光标之间的电压差 (ΔV)、光标之间的时间差 (ΔT)、频率测量 (1/ΔT) 
分辨率：6 位 
精确度：2% 
信号源：除视频触发模式外的所有可用触发来源 

可调探头补偿信号 频率范围  负载循

环范围 
1kHz ~ 100kHz，1kHz/步进 
5% ~ 95%，5%/阶跃 

控制面板功能 自动设置

保存设置 
保存波形 

自动调整垂直 VOLT/DIV、水平 TIME/DIV 和触发电平等  最多 15 组测量条件 
15 组波形 

显示屏 TFT LCD 类型  显

示屏分辨率  显示

屏标线  显示屏亮

度 

5.7 英寸 
234（垂直）x 320（水平）点 

8 x 10 个刻度 
可调 

接口 USB 设备  
USB 主机 

USB1.1 和 2.0 全速兼容（支持 PictBridge 兼容打印机） 
图像 (BMP) 波形数据 (CSV) 和设置 (SET) 

电源 线路电压范围 交流 100V ~ 240V、48Hz ~ 63Hz、自动选择 

其他 Go/NoGo 功能  数
据记录仪 

多语言菜单  在线帮
助 

可用  可
用  可用 
可用 

尺寸和重量 310（宽）142（高）140（厚）mm，约2.5kg 

当示波器在 +20℃~+30℃ 下通电至少 30 分钟时，该规格适用。 产品规格会不定期修改，恕不另行通知。 
 

  

附件 

用户手册 x1，电源线 x1 

探头 GTP-070A-4 或等效产品：70MHz(10:1/1:1) 适用于 IDS-6072A-U 的可切换无源探头（每个通道一个） 探头 GTP-100A-4 或等效产品：10
0MHz(10:1/1:1) 适用于 IDS-6102A-U 的可切换无源探头（每个通道一个） 探头 GTP-150A-2 或等效产品：150MHz(10:1/1:1) 适用于 IDS-615

2A-U 的可切换无源探头（每个通道一个） 

可选附件 

GTL-242   USB 电缆，USB 2.0 A 型 - B 型，4P GTL-110 测试线，BNC-BNC 接头 

GSC-006 软携带箱 

免费下载 

PC 软件 FreeWave 软件 驱动程序 USB 驱动程序；LabView 驱动程

序 

 

IDS-6072A-U 70MHz，2 通道， 

1GSa/s & 2Mega 内存 DSO 

IDS-6102A-U 100MHz，2 通道， 

1GSa/s & 2Mega 内存 DSO 

IDS-6152A-U 150MHz，2 通道， 

1GSa/s & 2Mega 内存 DSO 

订购信息 
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