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产品详细信息 

库存编号. 146-4653 

RS-137 

辉 度 计 

 
特点和优势  
�  4位数双显示 LCD 
� 明视函数光谱反应≦6% 
� 测量范围自 0.001至 1999k cd/m2、0.001至 580.0k fL，
计 7档自动换档 

� 准确且反应迅速 
� 辉度比、偏差百分率%A、差值 B-A及辉度峯值测量 
� 使用者校正值及色彩校正功能 
� 辉度累积值测量 

� 最大、最小及平均值功能 
� 背光功能 
� 比较器功能 
� 自动关机功能 
� 读值锁定功能 
� 数据记忆及读取功能 
� 数据记录功能 
� USB界面 

 

简体中文 
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应用 

本辉度计是一掌上型，使用简单测量准确之仪表。测量单位为 cd/m2 或 fL。 

1 cd/m2 = 0.2919 fL = 0.0929 cd/ft2   

1 fL = 3.426 cd/m2 = 0.3183 cd/ft2  

1 cd/ft2 = 10.76 cd/m2 = 3.142 fL 

接触测量 (直接置于被测表面) 

适于测量： 

• 监视器 

• 电视屏幕 

• 光箱 

• 光显示器 

测量在一个距离下：(本表测量角度为2度) 

适于测量： 

• 监测环境光 

• 街灯照明区域 

• 运动场地照明区域 

• 工作站之照明对比 

• 博物馆之照明 

• 投影屏幕之照度一致性 
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规格 

显示器 3组 4位数显示 LCD 

测量范围 
9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 
9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 580.0k fL 
自动换档 (7檔)  (1 fL = 3.426 cd/m2) 

测量角度 2° 

过载显示 OL符号显示 

分辨率 0.001 cd/m2, 0.001 fL 

准确度 
±3%读值±5位在所有檔位，除了 9.999及 99.99档位为±10%读
值±10位 
(2856°Κ标准白炽灯校正在 25℃) 

明视光谱函数 f ’ 1 ≦6% 

温度特性 ±0.1%/℃ 

测量速度 每秒约 5次 

光感应器 Silicon photocell 

手动数据记忆容量 200组 (可直接于 LCD上读取) 

自动数据记忆容量 microSD卡 4GB 

操作、储存环境 0℃至 50℃<80% RH/-10℃至 60℃<70% RH 

电源 6只 4号电池 

电池寿命 50小时 

光感应器线长 90 cm (约) 

光感应器尺寸 40φ×158(L)mm 

尺寸 150(长)×72(宽)×35(高)mm 

重量 表：235g、光感应器：210g 

附件 携带盒、说明书、电池、CD软件光盘及 USB缆线 

 


