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RS PRO 197mm 
剥线钳     

RS 库存号： 243-257             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 精密碳钢层压剥离刀

片 

• 紧凑型手枪式把手设

计，用于增强控制力

和平稳的剥离操作 

• 可调节的滑动挡线

器，可预设精确的剥

线长度。 

• 屏蔽式切割器、确保

安全 

• 由高级聚合物和碳钢

制成，确保耐用性和

较长的工具寿命 

 

 

特点 
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RS PRO 自动调整式剥线钳适用于圆形、椭圆形和扁平电线和电缆。通过可调节的滑动挡板来控制绝缘

层的剥离长度，您只需挤压手柄即可快速平稳地取出电线绝缘层。 
 
•382-2847. 是全自动剥线钳，剥线范围为 0.08 至 2.5mm   
 •243-257 是全自动剥线钳，剥线范围为 0.2 至 6mm  
 •384-7385 是全自动剥线钳，剥线范围为 6 至 16mm  
 •382-2853. 是全自动剥线钳的备用钳口、剥线范围为 0.08 至 2.5mm  
 •  243-263.  是完全自动剥线钳的备用钳口，剥线范围为 0.2 至 6mm   
 
 
 

 

 

 

电缆类型  扁平、圆形 
剥离范围   10 至 24AWG 
材料  精密碳钢层压剥离刀片 

表面   紧凑型手枪式把手设计，用于增加控制和平滑的剥离操

作 
应用 原型设计、电子、工程、测试和测量   

 

     

 

总长度 197mm          
 

 

 

合规性 / 认证    ansi / esd s20.20 ： 2014 BS D_ENCODING1 ： 2007  
经 vde 认证 否      

 

商品描述属性 1 

机械规格 

认证 

一般规格 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/3822847/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/243257/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3847385/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3822853/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/243263/
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