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Resistencia de película de 
carbono RS Pro 470Ω 0,25 

W ±5 % 
Código RS 707-7647  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Construcción de 
película de carbono 

 

• Estabilidad a largo 
plazo 

 

• Cables de cobre 
chapados en 
soldadura 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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La serie RS Pro de resistencias con cable axial de película de carbono ofrece una excelente 
estabilidad a largo plazo y dispone de cables de cobre chapados en soldadura estándar. La película 
de carbono es la resistencia con cable axial más común que se utiliza para aplicaciones en las que 
no se necesita una tolerancia y un coeficiente de temperatura muy buenos. 

 

 

 

Rango 470Ω 
Composición Polvo de carbono, resina fenólica 
Tecnología Película de carbón   
Axial/Radial Axial  
Estilo de caso Cerámicos     

   

 

 

Potencia nominal 0,25 W 
Tolerancia  ±5% 
Tensión de funcionamiento máxima  250 V 
Tensión de sobrecarga máxima  500V     

 

 

     

Resistencia       
Dimensiones 2,33 mm x 6,3 mm  
Diámetro 2.33mm 
Longitud 6,3 mm   

 

 

 

Descripción del 
   

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 
 

Especificaciones 
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Cable de resistencia       
Dimensiones  0,55 mm x 28mm  
Diámetro 0.55mm 
Longitud 28mm    
Número de terminales 2   

 

 

 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C  -55°C     

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 155°C  

Coeficiente de temperatura mínimo -500ppm/°C 
Coeficiente de temperatura máximo  350ppm/°C     

  

 

 

 

 

Especificaciones del entorno de 
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