4.1 EPIC®

Kabelverschraubungen / Cable glands / Presse-étoupes
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EPIC® SP
Art.Nr. PG di d2 Kabel @  d3 Kabel@  d4 Kabel@  d5 Kabel@ s VPE
part No. cable ¢ cable () cable () cable @ packing unit
N°art. cable @ cable & céble @ cable & conditionnement
12957100* 1 165 7,5 6,5-8,5 10 9-11 125  11,5-135 6 5
12957200 13,5 183 7,5 6,5-8,5 10 9-11 12,5 11,5-135 6 5
12957300 16 204 75 6,5-8,5 10 9-11 12,5 11,5-135 15 149-16 7 5
12957400 21 259 10 9-11 13 12-14 16 15-17 19 18-20 8 5
Material / material / matiere: Polystyrol
Schutzart / protection class / degré de protection: IP 54 (DIN 46320)
Temperaturbereich / temperature range / gamme de température: -20° C - +55° G
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EPIC® SM
Art.Nr. PG di d2 Kabel@  d3 Kabel@  d4 Kabel@  d5 Kabel@ s VPE
part No. cable () cable @ cable @ cable O packing unit
Ne°art. céble & céble @ cable & céble & conditionnement
12954100 9 133 5 4-6 75 6,5-8,5 10 9-11 55 5
12954200 11 165 7,5 6,5-8,5 10 9-11 125  11,5-135 6 5
12954300* 13,5 183 75 6,5-8,5 10 9-11 125 11,5-135 6 5
12954400* 16 204 75 6,5-8,5 10 9-11 125  11,5-135 15 14-16 7 5
12954500* 21 259 10 9-11 13 12-14 16 15-17 19 18-20 8 5
12954600* 29 34,7 18 17-19 21 20-22 24 23-25 27 26-28 9,5 5
12954700 36 447 24 23-25 27 26-28 30 29-31 33 32-34 12 5
12954800 42 51,7 30 29-31 33 32-34 36 35-37 39 38-40 14 5

Material / material / matiére: Metall / metal / métallique
Schutzart / protection class / degré de protection: 1P 54 (DIN 46320)
Temperaturbereich / temperature range / gamme de température: -40° C - +125° C 199



