Schweil3zubehor

MERKMALE

Mischung:
Propan/Butan

Aussehen: Farblos

Siedepunkt: -42 °C.

Gefrierpunkt: -188
°C.

Entflammbarkeitsgre
nzen: 2 % - 11 % Zoll

Automatische
Luftzindungstemper
atur: 450 °C.

Dichte 0,5 g/ml

Spezifisches
Gewicht des
Dampfes (Luft = 1,0)
1,5 bei 15 °C.

Dampfdruck: 6-6,5
bar bei 15 °C, 11-12
bar bei 55 °C.

RS Pro
Gasbrennernachfullung

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

RS Components - Dieses Produkt kdnnen Sie unter https://uk.rs- Seite 3 Von 313

1_ . .r



Schweil3zubehor E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Wir stellen eine Reihe von Propan- und Butangas von RS Pro vor. Eine Mischung aus Propan- und
Butangas, die als Kraftstoff dient, der speziell fur Ihre tragbaren Gaslotkolben, Gasbrenner und
Produkte entwickelt wurde, die mit Propan und Butan betrieben werden.

Allgemeine

Zubehortyp Gasbrennernachfillung
Far den Einsatz mit Gas-Lotflammen
Farbe Farblos
Gasmischung Propan/Butan
Dichte 0,5 g/ml
Lagerfahigkeit 48 Monate
Entflammbarkeitsgrenzen 2-11 % in Luft
Kochen oder Lebensmittelzubereitung, Heimwerker,
Anwendungen Camping und Caravaning, Schweil3en, Léten, Kfz-

Reparatur und -Wartung

Betriebsumgebungsspezifikationen

Siedepunkt -42°C

Gefrierpunkt -188°C
Selbstentzindungstemperatur 450 °C

Spezifisches Gewicht des Dampfes Sl

(Luft = 1,0) 1,5 bei 15 °C.

Dampfdruck 6-6,5 bar bei 15 °C; 11-12 bar bei 55 °C.
Standardnetze EN417
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