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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten 

Das ZRectifier besteht aus einem hochwertigen Schnittstellen-

baustein in einer extrem kompakter Ausführung für die 35mm-

DIN-Schiene und wird zur Gleichrichtung von Spannungen bis zu 

AC 250V eingesetzt. 

 Extrem kompakte Bauform 

 Ersetzt die Klemmleiste und spart damit doppelt Kosten 

 Geschlossene Module mit Berührungs- und Staubschutz 

Funktion 

Maße 

Techn. Daten 

Best.-Nr.:  Artikel 

456100  ZRectifier 
Varianten 

90,40 mm

21,00 mm

62,00 mm

17,50 mm

Max. Spannung  AC 250 V (AC 500 V Spitze) 

Max. Strom  2,2 A      (3,2 A Spitze) 

Max. kapazitive Last  800 µF 

Min. ohmsche Last  6,8 Ω  
Temperaturbereich  0°C bis +60 °C 

Schutzart  IP20 

Max. Leitungsquerschnitt  2,5 mm2 / 14 AWG 

Max. Anzugsdrehmoment  0,5 Nm 

Einsatzhöhe  ≤ 2000 m (über NN) 

Einbauraum  Schaltschrank mit Mindestschutzart IP54  

Montage  35 mm Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
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