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BA9s-Signalleuchte, 
transparent, 24 V, 83 mA, 

10000 h 

RS Best.-Nr. 577-471             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Die 
Umgebungstempera
tur liegt im Bereich 
von 20 bis 25 °C. 

 

• Keine mechanische 
Vibration vorhanden 

 

• 5 % darunter 
erhöhen die 
Lebensdauer der 
Lampe erheblich 

 

MERKMALE 
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Es ist interessant, wie sich die Glühlampenindustrie in den letzten zwei Jahrzehnten verändert hat. 
Obwohl es sich um großartige Glühlampen handelt, die auf dem Markt erhältlich sind, gibt es immer 
noch eine Anforderung an Filament-Glühlampen, die Zuverlässigkeit und ein wenig Geschichte mit 
sich bringt.  

 

 

 

Lampensockel BA9s 

Lampengröße T9 

Linsenfarbe Transparent 

Leuchtkraft 6.3lm 

Lebensdauer 10000h 

Filamenttyp Vakuumausführung 

Anwendungen 
Automobilindustrie; Gambling Maschinenindustrie; 
Auto-Anzeige; Gartenleuchten; Papierlaternen; 
batteriebetriebene Taschenlampen 

 

 

 

Nennspannung 24V 

Nennstrom 83mA 

Wattleistung 2W±10% 

 

     

 

Durchmesser 9mm 

Länge 34mm 

 

Produktbeschreibung ATTRIBUTE 1 

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Umgebungstemperatur  20 bis 25 °C. 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform 

      

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


