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Drehbare Rolle von RS Pro, 
Belastbarkeit 1500 kg, 
Raddurchmesser 96  

RS Best.-Nr. 611-4464             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Hochwertiger 
Nylonreifen 

 

• Drehbare Rollen 

 

• Rutschfeste 
Gummifüße 

 

• Vibrationsdämpfend
e Gummifüße 

 

MERKMALE 

 



 Rollenräder  

Seite 2Von 
5 

RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen 

 

 

RS Pro Rollen sind eine Reihe von Multifunktions-Nivellierrollen. Diese Räder sind vielseitig und 
eine ideale Wahl für Geräte, die mobil sein müssen, aber an Ort und Stelle vollständig fest und 
stationär sind. Sie können in zahlreichen Anwendungen wie Verkaufsautomaten, medizinischen 
Geräten und Workstations eingesetzt werden. Die Platte besteht aus Stahl mit einer Khaki-
Pulverbeschichtung, während die Halterung aus Aluminiumdruckguss besteht, und verfügt 
außerdem über zweistufige Kugeln auf Kugeln für volles Schwenken. 

 

 

 

Drehung Drehbar 

Gewichtsklasse Robuste Ausführung 

Belastbarkeit 1500kg /1pcs 

Belastbarkeit / 4 Stück 3000kg   

Reifenmaterial Nylon 

Nabenmaterial Nylon 

Einschließlich Bremse Nein 

Merkmale      Korrosionsbeständig, stoßfest, stoßdämpfend 

Anwendungen   
Verkaufsautomaten, medizinische Geräte, 
Arbeitsplätze, Messgeräte    

   

 

 

Montageart  Platte 

Raddurchmesser 90mm  

Rad-/Spurweite 55mm 

Gesamthöhe 132mm 

Anzahl der Befestigungslöcher 4  

Befestigungslochgröße 13mm 

Nabenlagertyp    Kugellager 

Nivellierextenzierung   15mm 

Versatz 69mm     

 

Produktbeschreibung  

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 
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Technische Daten der Befestigungsmitten 

Befestigungsmitten 100 mm x 100 mm 

Befestigungsmitten (Länge) 100mm 

Befestigungsmitten (Breite)    100mm   

 

Technische Daten der Befestigungsplatte 

Abmessungen der Befestigungsplatte 70 mm x 70 mm  

Länge der Befestigungsplatte 70mm 

Breite der Befestigungsplatte  70mm 

 

 

 

Betriebstemperatur -10 °C bis 90 °C.     

        

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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