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Verwarming CSF 060

Aansluitvoorbeeld

> Geringe oppervlaktetemperatuur

> Geintegreerde Fix-thermostaat
> Snelle montage door clipbevestiging

> Geisoleerde kunststofbehuizing
> Breed spanningsbereik
> Geringe afmetingen

Compacte verwarming voor klimaatbeheersing in schakelkasten en behuizingen met elektrische/elektronische

componenten. De bouwvorm biedt een goede convectie waardoor een optimale luchtstroom bereikt wordt. De

kunststofbehuizing is zo geconstrueerd, dat de oppervlaktetemperatuur zeer laag blijft. Verwarming is standaard

voorzien van een vast ingestelde thermostaat. De thermostaat wordt rechtstreeks aangesloten op de verwarming

waarbij geen bedrading vereist is. Zeer geschikt voor duurzaam gebruik. De verwarming is ook verkrijgbaar zonder
thermostaat (serie CS 060).

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfspanning
Verwarmingselement
Oppervlaktetemperatuur
Aansluiting

Behuizing

Bevestiging

Montage

Gebruiks-/voorraadtemperatuur
Gebruiks-/luchtvochtigheid
Beschermingsklasse

Certificaten

CE Mws & [ Rops™

AC 120 - 240 V" (min. 110 V, max. 265 V)

PTC regeling temperatuurbegrenzing

< +80 °C (+176 °F), m.u. bovenliggend roosteroppervlak
2-polige klem 2,5 mm?, koppel 0,8 Nm max.

kunststof conform UL94 V-0, zwart

clip voor 35 mm DIN-rail, EN 60715

luchtstroomrichting vertikaal
(luchtuitstroom boven/aansluiting onder)

-40 tot +70 °C (-40 tot +158 °F) / -45 tot +70 °C (-49 tot +158 °F)
max. 90 % rF (niet condenserend)

1P20 / Il ( geisoleerd)

VDE, UL File No. E150057, EAC

' Bij gebruik onder AC 140 V reduceert de verwarmingsopbrengst met 10 %.

Verwarmingscapaciteit (W)
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Verwarmingscapaciteit- / omgevingstemperatuur-diagram CSF 060
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Temperatuur (°C)
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+5°C (+41°F) 110 x 60 x 90 mm 03kg
+15°C (+59 °F) 110 x 60 x 90 mm 03 kg
+5°C (+41°F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg
+15°C (+59 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg
+5 °C (+41°F) 150 x 60 x 90 mm 0,5 kg
+15°C (+59 °F) 150 x 60 x 90 mm 0,5kg

2 bij omgevingstemperatuur: zie capaciteits-en omgevingstemperatuurdiagram; * 50 mm afstand tot afschermrooster; * tolerantie +5 K

Richtlijnen: andere in-/uitschakeltemperatuur op aanvraag.
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