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IoTゲートウェイ - CLOUD IOT GATEWAY - 1031235
このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアル
に記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

追加のエンジニアリング費用をかけずに新しいシステムと既存のシステムを組み込むためのクラウドIoTゲー
トウェイ。Modbus/TCPのようなプロトコルを使用した簡単なプロセス接続により、センサおよびプロセス
データをProficloud内で収集、処理、監視することができます。

特長

 Proficloudへの直接接続、オープンIoTプラットフォーム

 コンパクトハウジング

 ウェブベース管理による簡単な設定

 センサおよびプロセッサデータを簡単に確認できるダッシュボード

 Modbus/TCPなど、各種プロトコルをサポート

 産業環境で使用する堅牢なハードウェア

 TLS暗号化（Transport Layer Security）による安全な伝送

基本情報
梱包 1 pc

GTIN

GTIN 4055626534169

1個あたりの重量（梱包を含まない） 144.500 g

関税 85176200

生産国 ドイツ

技術データ

寸法
幅 22.5 mm

高さ 99 mm

奥行き 114.5 mm

環境条件
保護等級 IP20

使用周囲温度 -25 °C ... 55 °C 海抜2000 mまで
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IoTゲートウェイ - CLOUD IOT GATEWAY - 1031235
技術データ

環境条件
周囲温度（保管時/運搬時） -25 °C ... 85 °C

許容湿度（動作時） 30 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠)

許容湿度（保管時/移動時） 5 % ... 95 %

気圧（動作） 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで)

気圧　（保管/移動） 58 kPa ... 106 kPa (海抜4500 mまで)

衝撃 30g、11 ms間隔、半正弦衝撃波、IEC 60068-2-27に準拠

制御システム
Supports cloud computing はい

Cloud platform Proficloud

機械設計
重量 144.5 g

重さに関するメモ オスコネクタ付き

データインターフェース
インターフェース RS-232

接続方法 COMBICONコネクタ

インターフェース RS-485

個数 1

接続方法 COMBICONコネクタ

インターフェース Ethernet

個数 2

接続方法 RJ45

通信速度 100 Mbps

インターフェース サービス

個数 1

接続方法 USBタイプC

電源側
通常電流消費 200 mA

電源 24 V DC -20 % / +15 %

電圧範囲 18 V DC ... 30 V DC

般データ

プロセッサ Arm® Cortex®-A8 1x 600 MHz

IEC 61131実行時システム
リアルタイムクロック あり

基準と規格
電磁適合性 EMC指令2014/30/EUに準拠

放射干渉 ノイズ放出試験（EN 61000-6-3準拠） クラスB
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技術データ

基準と規格

サージイミュニティ
ノイズイミュニティ試験EN 61000-6-2準拠 過渡サージ電圧（サー
ジ）EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 基準B、DC電源：±0.5 kV/±0.5
kV（同期/非同期）、フィールドバスケーブルシールド：±1 kV

バーストイミュニティ ノイズイミュニティ試験EN 61000-6-2準拠 高速過渡現象（バース
ト）61000-4-4/IEC 61000-4-4 基準B、2 kV

EFイミュニティ ノイズイミュニティ試験EN 61000-6-2準拠 電磁場EN 61000-4-3/IEC
61000-4-3 基準A、電界強度：10 V/m

ESDイミュニティ ノイズイミュニティ試験EN 61000-6-2準拠 静電気放電（ESD）EN
61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 基準B、6 kV接触放電、8 kV空中放電

導体干渉イミュニティ ノイズイミュニティ試験EN 61000-6-2準拠 伝導干渉EN 61000-4-6/IEC
61000-4-6 基準A、テスト電圧10 V

衝撃 30g、11 ms間隔、半正弦衝撃波、IEC 60068-2-27に準拠

衝撃（動作時） 10g (耐衝突試験（DIN EN 60068-2-27準拠）)

Environmental Product Compliance
China RoHS 環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e

閾値を超える有害物質はありません

図面

外形寸法

22,599

1
1

4
,5

分類

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27242608

eCl@ss 6.0 27242600

eCl@ss 7.0 27242608

eCl@ss 8.0 27242608

eCl@ss 9.0 27242608

ETIM

ETIM 3.0 EC001604

ETIM 4.0 EC001604

ETIM 5.0 EC001604

ETIM 6.0 EC001604

https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1031235
https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1031235


https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1031235

2019/04/11   ページ 4 / 5

IoTゲートウェイ - CLOUD IOT GATEWAY - 1031235
認証

認証

認証

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

防爆認証

認証の詳細

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cULus Listed      

アクセサリ

アクセサリ

ライセンス

ライセンス - CLOUD CREDIT-10 - 2402986

PROFICOUDでデバイスを使用するためのランタイムライセンス、87600台分
 
 

ライセンス - CLOUD CREDIT-5 - 2402987

PROFICOUDでデバイスを使用するためのランタイムライセンス、43800台分
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アクセサリ

ライセンス - CLOUD CREDIT-2 - 2402988

PROFICOUDでデバイスを使用するためのランタイムライセンス、17520台分
 
 

ライセンス - CLOUD CREDIT-1 - 2402989

PROFICOUDでデバイスを使用するためのランタイムライセンス、8760台分
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