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RS Pro 型 pvc 柔性管道、透

明、外部直径 17.5mm 、 25m 
长螺纹、 60mm 弯曲半径、 

RS 号： 368-0211             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 玻璃透明清晰度、提

供极佳的可见性 

 

• 极佳的耐磨性 

 

• 适用于食品、水、化

学制品、气体、燃料

和油 

 

• 符合 ec 标准、适用于

食品接触应用 

 

• 高度耐受各种酸和碱 

 

• 特别选择的高拉伸聚

酯纤维、以最佳状态

使用 编织角 

 

特点 
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经济型轻型软管、特别适用于多用途使用、特别适用于工业航空设备。它还可用于食品接触应用。由

透明、低毒 PVC 制成，并采用高强度聚酯纤维加固。  

 

 

 

材料 pet 、 pvc 
颜色 透明 
强化 是的 

应用 压缩空气、食品、水、车间航空应用、常用于制药 / 科
学应用、用于化学品转移、食品物质和液体转移 

   

 

内部  

内径 12.5mm 

外径 17.5mm 

长度 25m 

弯曲半径 60mm 

安全系数 3:1 
  

 

 

 

 

 

 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 
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最低工作温度  -15°C 
最高工作温度 +60°C 
最大工作压力 10 bar 
最大脉冲压力 30bar 

  

 

 

 

合规性 / 认证 符合 rohs 标准 BS D_ENCODING                       
 

 

 

 

认证 

操作环境规格 


	RS Pro 型 pvc 柔性管道、透明、外部直径 17.5mm 、 25m 长螺纹、 60mm 弯曲半径、

