Carriles DIN %

CARACTERISTICA
S

RS Pro, carril DIN sin ranura,
Carril simétrico 1000mm x 35mm x 15mm

estandar industrial

Acero pasivado
transparente y
chapado en zinc

Variaciones
ranuradas y no
ranuradas

longitudes de 0,5 m,
1my2m
1502

1 0 '|-1T |
Conforme a EN5022 R
y DIN 46277-3

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Carriles DIN %

Descripcion del

La Marca de confianza RS Pro presenta una seleccién de carriles DIN profundos TS-35
robustos que se utilizan para montar diversos equipos eléctricos e industriales. El carril TS-
35 o Top Hat, como también se conoce, esta fabricado de acero laminado en frio que, a
continuacion, esta revestido de zinc y pasivado transparente. Esto proporciona una solucion
sencilla para aplicaciones generales gracias a sus propiedades de resistencia y a prueba de
corrosion. Disponibles en varias longitudes y perfiles ranurados y no ranurados (perforados)
para facilitar la conexioén y el cableado.

Especificaciones

Compatibilidad Sombrero Top profundo

Tipo de carril DIN Sin ranura
PLC grandes, transformadores y fuentes de
alimentacion, accionamientos, equipos de

Aplicaciones automatizacion y control, contactores, sobrecargas y
relés, disyuntores y RCBO, temporizadores e
interruptores, componentes hidraulicos

Especificaciones mecanicas

Material Acero
Longitud 1000mm
Anchura 35mm
Altura 15mm
Peso 0.67kg/m

Aprobaciones

Norma de seguridad europea EN5022
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