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Thermocouple J - Ø6 x 250 - Coulissant 
 

 

GAMME: 

0°C / +750°C 
 

UTILISATION: 
Universel 

 

 

 

POINT FORT: 

Réactive, Solide avec raccord coulissant  

 

SPECIFICATIONS: 

Thermocouple type J (Iron-Constantan) 

Soudure chaude isolée de la masse 

Protecteur métalique en inox 316L 

Isolation par poudre de magnésie 

Cintrable 

Tête type B DIN  

Connection Process: Raccord coulissant ¼ GCY 
 

 

DIMENSIONS: 

Longueur = 250 mm 

Diamètre = 6 mm 

 
DONNEES METROLOGIQUES 

Suivant la norme IEC 584 

Standard  tolérance TC "J" classe1: 

-40°C < t°< +375°C = ± 1,5°C 

375°C < t°< +750°C= ±0.004. [t]  

Constante de temps dans l'eau: < 2s 

Signal de sortie : FEM(mV) suivant la courbe type J suivant la norme IEC 60584 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


