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CBG 060SH

e Codice : CBG 06 MTL

e Corpo : Composito -

)

e Ugello : Composito

e  Grilletto : Progressivo

e Connessione : 1SO 6150 C 6 mm

e Codice colore : Nero

e Temperatura massima : +70°C

e Temperatura minima: -15°C

e Accesso polveri esterne impossibile
e Soffiaggio venturi

e Conforme direttiva sicurezza OSHA

e Corpo anti-graffio

e Resistenza allo schiacciamento

e Portata@6b:14m3/h -8.24 cfm
e Livello sonoro : 89 db

e Forza di soffiaggio : 168 g

e Pressione dinamica:0.5 b

e Peso:64g

e Raccordo consigliato : CSI 06

PREVOST SAS - C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France
Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu
Ce document ne peut étre considéré comme contractuel. Dans un souci d’apporter un meilleur service a ses clients, la société PREVOST se
réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis



