Flachbandkabel

MERKMALE

e Flach und flexibel

e Bietet eine saubere
Verdrahtungslosung

Es gibt
verschiedene
Moglichkeiten von
10 bis 64

50-poliges, ungeschirmtes
Flachbandkabel von RS Pro,
Breite 63,63 mm, 30

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Farbcodiertes RS PRO RS Pro Flachbandkabel mit 10 Farben, Wiederholung fur den Einsatz mit
den Speed bloc ® -Schneidklemmverbindern. Dieses Flachbandkabel besteht aus runden Litzen,
die mit farbcodiertem PVC vorisoliert und auf bestimmten Zentren zwischen Schichten aus
transparentem PVC laminiert sind, um ein planares Kabel zu bilden. Kann durch Reif3en zwischen
Leitern auf eine beliebige Anzahl von Arten aufgeteilt werden. Die Farbcodierung erméglicht eine
einfache Leiterverfolgung und -fihrung, wahrend das Laminat eine prazise Ausrichtung und einen
prazisen Abstand zwischen den Leitern gewahrleistet, was bei der Montage mit den
Steckverbindern unerlasslich ist.

Flachbandkabeloptionen umfassen:

359920 - 14-polig, 17,91 mm Breite x 30 m
359942 - 16-polig, 20,45 mm Breite x 30 m
359958 - 24-polig, Breite 30,61 mm x 30 m
359986 - 36-polig, 45,85 mm Breite x 30 m
359992 - 37-polig, 47,12 mm Breite x 30 m
360015 - 50-polig, 63,63 mm Breite x 30 m
360021 - 64-polig, 81,41 mm Breite x 30 m

Allgemeine Spezifikationen

Kabelform Farbband

Anzahl der Pole 50

Hi-Flex Nein

Geschirmt/ungeschirmt Ungeschirmt

Ummantelt Nein

Mantelfarbe Mehrfarbig

Anwendungen Interne Peripheriegerate in Computern wie Festplatten
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Flachbandkabel

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung

Nennstrom
Charakteristische Impedanz
Kapazitat

Hohe Dichte
Isolationswiderstand
Leitermaterial
Mantelmaterial (Isolierung)
Laminat

Laufzeit

Mechanische Spezifikationen

Rastermalf}
Rollenlange
American Wire Gauge
Breite

Leiterlitzentyp

Anzahl der Litzen
GroRRe der Litzen
Aderlitzen

Betriebsumgebungsspezifikationen

GrolRRer Betriebstemperaturbereich
Minimale Betriebstemperatur
Maximale Betriebstemperatur

Zulassungen

300V

1,3 A bei 10 °C Anstieg Uber Umgebungstemperatur

1050hm

42.64pF/m

Nein

10 Ohm min. 10 Fuf3

Verzinntes Kupfer

PVC 0,10 Zoll

(2) 0,005 Zoll transparentem PVC
1.5ns/ft.

1.27mm
30m

63.63mm
Litze

36mm
7/36mm

-20 °C bis 105 °C.
-20°C
105 °C
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Konformitat/Zertifizierung CSA, UL, RoHS-Konformitatszertifikat

Planar Cable
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