Produktdatenblatt

Spezifikationen

Fehlermeldeschalter iSD fur iC60, 1
Wechsler, Anschlussklemmen unten

A9A26927

EAN Code : 3606480087899

Hauptmerkmale

Produktbereich Acti9
Produkt- oder Komponententyp  Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung des Geréts iSD

Zusammensetzung der
Signalkontakte

1 Wechslerkontakt

[In] Bemessungsstrom

9-mm-Raster

DC-121 Abei 130V, DC
DC-121,5Abei 60V, DC
DC-122 A bei 48V, DC

DC-126 Abei 24V, DC

AC-12 3 A bei 415V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A bei 240 V, AC 50/60 Hz
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Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs- 500 V
Isolationsspannung

[Uimp] Bemessungs- 4 kv

StoRspannungsfestigkeit

Lokale Signalisierung

Mechanische Anzeige

Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilitat von Oben: JA
Kammschienen und

Verteilerblocken

Hoéhe 86 mm
Breite 9 mm

Tiefe 73 mm
Produktgewicht 33g

Farbe Weily

Anschliisse - Klemmen

Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 2,5 mm? - fest
Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm? - flexibel mit Aderendhulse
Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm? - flexibel
Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 1...4 mm? - fest

Drahtabisolierungslange 10 mm
Anzugsdrehmoment 1 Nm
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fir bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Montage

Normen

EN/IEC 60947-5-1

Schutzart (IP)

IP20 entspricht EN/IEC 60947-5-1

Verschmutzungsgrad

3 entspricht EN/IEC 60947-5-1

Tropentauglichkeit

2 entspricht EN/IEC 60947-5-1

Umgebungstemperatur bei -35...70 °C
Betrieb

Umgebungstemperatur bei -40...85°C
Lagerung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hohe 7,800 cm
VPE 1 Breite 2,000 cm
VPE 1 Lange 9,200 cm
VPE 1 Gewicht 40,000 g
VPE 2 Art BB1

VPE 2 Menge 12

VPE 2 Hohe 8,500 cm
VPE 2 Breite 10,000 cm
VPE 2 Lange 27,500 cm
VPE 2 Gewicht 570,000 g
VPE 3 Art S03

VPE 3 Menge 120

VPE 3 Hohe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Lange 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 6,373 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges

Produkt

REACh-Verordnung

Green Premium Produkt

Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
Frei von giftigen Ja
Schwermetallen

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fiir China

Ubererfiillung der RoHS-Erklarung fiir China (auBerhalb des RoHS-Rechtsbereichs fiir

China)

Informationen zu RoHS-
Ausnahmen

Umweltproduktdeklaration

Schneider

12.04.2023


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9A26927_REACH_DECLARATION&p_FileName=A9A26927_REACH_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9A26927_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9A26927_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9A26927_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=A9A26927_ROHS_CHINA_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9A26927_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9A26927_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP091004EN

Circular Econmomy-Eignung

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der Europaischen Union entsorgt
werden und darf nicht in Haushaltsabfalle gelangen.

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI100608EN

