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数据表 

RS Pro K 型温度探头（-50 至 +150 °C） 

RS 库存号： 342-9202 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

产品详细信息 
RS Pro 温度探头采用 K 型传感器，可测量高达 +150°C 的温度。探头长 110 mm，直径为 25 mm，随附 

2 m 电缆。探头内装有传感器，只需夹到管道上即可进行测量，以便确保与管道具有良好的热接触。 

 

特点和优势 
• 适用于测量管道温度 
• 2 m 长电缆 

• 微型插头 

• 精确度 ±0.25% 

• 110 mm 长探头 

• 孔直径为 25 mm 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 专业认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经工程师测试认证，品质媲美领先品牌，堪称物美价廉。 
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规格： 

最佳精确度 ±0.25% 

电缆长度 2 m 

连接器类型 微型插头  最

高温度测量 +150°C  探

头直径 25 mm 

探头长度 110 mm 

探头尖端类型 管夹 

探头类型 表面 

传感器类型 K 

环境温度 -30 至 +50°

C  最低温度测量 -50°C  响

应时间 7 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RS 专业认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经工程师测试认证，品质媲美领先品牌，堪称物美价廉。 
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