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10-Link master EtherCat interfésszel
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LISTED

felhasznalasi teriilet | tartomany

alkalmazas higiéniai rendszerek; I/O modulok, terepalkalmazéasra
Daisy-chain function terepibusz interfész

lzemi fesziiltség \Y| 20...28 DC; (US; SELV/PELYV szerint)
aramfelvétel [mA] 300...3900; (US)

védelmi osztaly [

sensor supply US

Max. 6sszes aramterhelés [A] 3,6

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — A miiszaki valtoztatasok jogat értesités nélkiil fenntartjuk! — HU-HU — AL1333-00 — 24.03.2017 — &



AL1333

10-Link master EtherCat interfésszel
10-Link Master DL EC 8P IP69K

Bemenetek | kimenetek

Kimenetek és bemenetek

. . 16; (bedllithatd)
teljes szama

Number of inputs and outputs Digitalis bemenetek szama: 16; Digitalis kimenetek szama: 8
bemenetek

Digitalis bemenetek szama 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)

Magas kapcsolasi szint V] 11...28

Alacsony kapcsolasi szint V] 0..5

Rovidzarvédett digitalis .

bemenetek 'gen

Digitalis kimenetek szama 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
p

rovidzarlat-biztos igen

interfész

Kommunikéacids interfész Ethernet; IO-Link

Ethernet - EtherCAT

Atviteli szabvany 10Base-T; 100Base-TX
Atviteli sebesség 10; 100

Protokoll EtherCAT

Gyari bedllitas MAC-cim: lasd az adattablan

Ethernet - Internet of Things

Atviteli szabvany 10Base-T; 100Base-TX
Atviteli sebesség 10; 100
Protokoll TCP/IP JSON

IP-cim: 169.254.x.x
subnet maszk: 255.255.0.0
Gateway IP-cim: 0.0.0.0
MAC-cim: lasd az adattablan

Gyari beallitas

10-Link Master

Atvitel tipusa COM1/COM2/COM3
10-Link verzi6 11
Number of ports class A 8

kornyezeti koriilmények

kodrnyezeti h6mérséklet [°C] -25...60

tarolasi hémérséklet [°C] -25...85

mf;\x. megengedett relativ %] 9

paratartalom

védettség IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (operation with stainless steel protective caps: IP 69K)
szennyezési fok 2
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tanusitvanyok | bevizsgalasok

EN 61000-6-2
EMC

EN 61000-6-4
utésallésag DIN EN 60068-2-27

DIN EN 60068-2-64 2009-04

Rezgésallosa
9 9 DIN EN 60068-2-6 2008-10

MTTF [év] 90

mechanikai adatok

suly [a] 3945

anyagok haz: PA sziirke; aljzat: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tartozék

Tartozékok (szallitott) zarésapka: 1 x M12, rozsdamentes acél, E12542
megjegyzések

megjegyzések Tovabbi informaciokért kérjik nézze meg a kezelési Gtmutatot.
csomagolasi egység 1db

elektromos csatlakozas - folyamatcsatlakozas
10-Link Port Class A X01...X08

Sensorversorgung (US) L+
digitalis bemenet
Sensorversorgung (US) L-
C/Q I0-Link

nem hasznalt

a B~ W N P

dugaszol6 csatlakoz6: M12

elektromos csatlakozas - Tapegységek

X31

1 +24V DC (US)
2 nem hasznalt

3 GND (US)

4 nem hasznalt

dugaszol6 csatlakoz6: M12
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2 1

34

elektromos csatlakozas - Ethernet

EtherCAT X21, X22

1 TX +

2 RX +

3 TX -

4 RX -

5 nem hasznélt
loT X23

1 TX +

2 RX +

3 X -

4 RX -

5 nem hasznélt

dugaszol6 csatlakoz6: M12
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