Thermostats

CARACTERISTIQU
ES

Thermostat
infrarouge passif
(PIR) électronique

Valeur nominale de
contact de 16 A.

Plage de
températures
d'amplification de
+10 & +30 °C.

Plage de
températures de
recul de +5 a +20 °C.

Durée de
programmation de
30 secondes a 4
ETIES

Tension
d'alimentation de
220 a 240V c.a.

Conforme aux
normes ANSI/ESD
S20.20:2014 et BS
EN 61340-5-1:2007
de commande
électrostatique
Normes

Conforme ala
directive RoHS
(restriction des
substances
dangereuses)

Thermostats RS PRO, 30 s

— 4 h, +10 —» +30 °C
(boost), +5 — +20 °C
(retour)

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix elevé.

Description du produit

Ce thermostat électronique de RS PRO maintient avec précision la température d'une piece a deux
niveaux. Une température d'amplification peut étre réglée lorsque la piéce est utilisée, tandis qu'une
température de recul plus faible peut étre maintenue pour la protection contre le gel ou lorsque I'espace
est inoccupé. Ce qui en fait un choix idéal pour contréler le chauffage dans une piéce utilisée par
intermittence.

Le thermostat utilise un capteur infrarouge passif (PIR) pour détecter quand quelqu'un entre dans la

piece et allume le chauffage de boost. Sa capacité de commutation élevée permet de commuter
directement 3 kW de chaleur, ce qui le rend idéal pour contr6ler les chauffages de panneau.

Caractéristiqgues générales

Type de produit Thermostat infrarouge passif (PIR) électronique
Durée du programme 30sa4h

Plage de températures +10 & +30 °C (boost), +5 a +20 °C (retour)
Température maximale +20 °C (retour), +30 °C (boost)

Température minimale +10 °C (boost), +5 °C (retour)

Couleur Blanc

Caractéristiques supplémentaires Durée de programmation de 30 secondes a 4 heures

Entrep6ts, parcs de voitures, chemins de acces, zones

Applications de construction, parcs et jardins, sécurité domestique

Spécifications électrigues

Tension d'alimentation 220V c.a. a240V c.a.
Pouvoir de coupure 16A
Puissance 3 kW

Homologations
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Conformité/certifications Conforme  ROHS  (restriction des  substances
dangereuses), ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN
61340-5-1 :2007

Detection Pattern
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	Thermostats RS PRO, 30 s → 4 h, +10 → +30  C (boost), +5 → +20  C (retour)

