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Fiche technique

Code commande : 297-1241

Fenétre de controle IP44 RS Pro,
49 x 27 x 78 mm
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Détails du produit 70—

Fenétres de controle
IP57 (la fenétre a 2 modules bénéficie d'un indice de protection IP 44)

Fenétres de contrble en polycarbonate gris fumé pour 2, 6, 8 et 12 modules. Disponibles avec ou sans
panneau protége-doigts, convenant aux boitiers DIN 43880//46277-3

Les fenétres sont munies d'un ressort et peuvent étre verrouillées a I'aide de molettes.

Température d'utilisation -25 °C a +80 °C

Spécifications . Type Fenétre de contrble
Longueur 162 mm
Largeur 47 mm
Hauteur 93,5 mm
Dimensions 162 x 47 x 93,5 mm
Matériau Polycarbonate
A utiliser avec DIN 43880, 46277-3

Couleur Gris




