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Kleurgecodeerde aansluitkabel gemaakt van hittebestendig PVC
Inzetbaar bij hogere temperaturen: 30% meer dan bij conventionele PVC kabels

Info
Gebaseerd op H05V2V2-F

Toepassing
Voor het aansluiten van motoren, transformatoren, spoelen, centrales, machines, apparatuur, schakelkasten en andere
installaties met hogere bedrijfstemperatuur of omgevingstemperatuur

Uitvoering
Fijndradige litzen van blank koper
Aderisolatie: hittebestendig PVC
Aders in lagen samengeslagen
Buitenmantel: PVC, hittebestendig, zwart (RAL 9005)

Normreferentie en keurmerken
Gebaseerd op VDE 0250 / 0285

Bijzonderheden
Bestand tegen zuren, basen en bepaalde oliën bij kamertemperatuur
Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Goede UV-bestendigheid

Opmerking
Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv.
tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
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Technische data
Geleideridentificatie: Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie

tabel T9
Vanaf 7 aders: ÖLFLEX® kleurcode, zie bijlage T7

Classificatie: ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0 klassebeschrijving: flexibele kabel

Specifieke isolatieweerstand: > 20 GOhm x cm
Geleideropmaak: Fijne draad volgens VDE 0295, klasse 5/IEC 60228 klasse 5

van 0,5 mm²
Minimale buigradius: Incidentele buiging: 15 x buitendiameter

Vaste installatie: 4 x buitendiameter
Nominale spanning: U₀/U: 300/500 V
Testspanning: 2500 V
Aardingsgeleider: G = met groen-geel (GR-GE)` beschermende geleider

X = zonder groen-geel
Temperatuurbereik: Vaste installatie: -20°C tot +90°C

Kortstondig: +105 °C

Product Management Document: LAPP_PRO136BL.pdf 2 / 3

©2012 Lapp Group - Technische wijzigingen voorbehouden
De foto’s zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.



U.I. Lapp
G

m
bH

Productinform
atie

Ö
LFLEX®

 HEAT 105 M
C

 05.03.2014
 

 

PN
 0486/0�_03.�0

P
ow

ered by T
C

P
D

F
 (w

w
w

.tcpdf.org)

Product M
anagem

ent
Docum

ent: LAPP_PRO
136BL.pdf

©
2012 Lapp G

roup - Technische wijzigingen voorbehouden
De foto’s zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede
(mm²)

Buitendiameter (mm) Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 105 MC
0026001 2 X 0,75 6,2 14.4 53
0026002 3 G 0,75 6,5 21.6 62
00260033 4 G 0,75 7,1 28.8 76
00260043 5 G 0,75 8.0 36.0 95
0026005 7 G 0,75 9,7 50.0 113
 
0026006 2 X 1 6,5 19.2 61
0026007 3 G 1 6,9 29.0 74
00260083 4 G 1 7,7 38.4 89
00260093 5 G 1 8,4 48.0 110
0026010 7 G 1 10,2 67.0 130
 
0026011 2 X 1,5 7,5 29.0 78
0026012 3 G 1,5 8,1 43.2 98
00260133 4 G 1,5 8,9 57.6 122
00260143 5 G 1,5 10.0 72.0 144
0026015 7 G 1,5 12,3 101.0 180
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