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2.1kW 风扇加热器，地板安装， 

G 型 - 英式 3 引脚 
RS 库存号： 488-201              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 前控制装置 
 

• 可调恒温器 
 

• 2 个加热设置和一个仅

风扇选项 
 

• 一体式携带  
 

• 2 级过热电动机保护，

可提高安全性 
 

• 配有英式 BS1363 插
头 
 

• 尺寸： 240mm x 
230mm x 155mm 
 

• 易于运输和使用 

特点 
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RS PRO 塑料外壳直立式 2.1 kW 风扇加热器，具有 G - 英式 3 引脚插头，用于连接。此便携式风扇

加热器具有前部控制装置和恒温器，易于调整。R S PRO 2.1 kW 风扇加热器可安装在地板上，具有

提手，使用起来非常方便，因为您可以在工作场所，车库和家中轻松移动，以获得额外的临时加热。

这些加热器特别适用于没有电流加热系统的空间。  

 

 

 

热类型 风扇 
控制类型 恒温器 
电源设置   2 

应用   汽车车间、施工区、装配操作、食品和饮料、仓库和车

间、温室    
  

 

 

最大输出功率 2.1 千瓦 

频率 50Hz 

插头类型     g 型 - 英式 3 引脚 
 

 

 

安装 地板安装 

尺寸 240 毫米 x 230 毫米 x 155 毫米 

高度 240mm 

宽度 230mm 

深度 155mm 
 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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合规性 / 认证 rohs 
 

 

认证 


