
GSB 19-2 RE Professional 

 

Dati tecnici 
Potenza 850 W  
Numero di giri a vuoto 0 – 1.000 / 3.000 giri/min  
Potenza erogata 430 W  
Peso senza cavo 2,6 kg  
Numero di giri nominale 0 – 770 / 1.990 giri/min  
Coppia nominale 5,2 / 2,0 Nm  
Filettatura raccordo alberino 1/2" – 20 UNF  
Campo di serraggio 1,5 – 13 mm  
Numero di colpi a numero di giri a vuoto 0 – 17.000 / 51.000 giri/min 
Coppia, max. 36,0 / 15,5 Nm  
Foratura   
Ø foro calcestruzzo 18 / 13 mm  
Ø foro legno 40 / 25 mm  
Ø foro acciaio 13 / 8 mm  
Ø foro pietra 20 / 15 mm  
Ø foro muratura 20 / 15 mm  

Funzioni 

• Reversibilità 
• Auto-Lock  
• Softgrip  
• Frizione di sicurezza contro il sovraccarico 


