Cables d'alimentation électriques et secteur R

CARACTERISTIQU
ES

Cable d'alimentation secteur

Flexible, méme a

basse température mUIticore 2,5 mm2 de RS PrO,
gaine CPE noire 100 m, 25 A
Excellente 300V, 500 V, TRS HOSRR-F

résistance ala
déchirure et a la
fatigue

Haute résistance a
|'abrasion

Bonne résistance a
la traction

Bonne résistance
aux acides dilués et
aux bases

Excellente
résistance al'eau

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Cables d'alimentation électriques et secteur R

Description du produit

Cable d'alimentation secteur flexible normalisé HOSRR-F durable, Iéger et de haute qualité de RS
PRO avec isolation en caoutchouc et gaine extérieure. Ce cable d'alimentation est doté d'une
tension nominale de 300 a 500 V et est idéal pour fournir une alimentation portable aux petits
appareils domestiques et industriels.

Caractéristiques générales

Type TRS
Code normalisé HO5RR-F
Matériau de la gaine CPE
Couleur de la gaine Noir

Appareils électroménagers et de cuisine tels que les
fers a repasser, les aspirateurs et les grille-pain, les
appareils portables et portables tels que les radios, les
éguipements de bureau tels que les ventilateurs de
climatisation, les outils manuels et d'atelier |égers tels
gue les fers a souder, adaptés pour une installation
fixe dans les cloisons, les meubles et les espaces
creux des pieces de construction préfabriquées

Applications

Spécifications électriques

Intensité nominale 25A
Tension nominale 300V, 500 V
Matériau d'isolation EPDM
Matériau du conducteur Cuivre
Résistance du conducteur 7,98 Q/km
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Spécifications mécaniques

Longueur 100m

Zone de section transversale 2,5 mm2
Jauge de fil américaine 13AWG
Diametre extérieur 10 — 10.6mm
Nombre de caeurs 3

Nombre de brins 49

Taille des brins 0.24mm
Brins conducteurs 49/0.24mm
Type de brins conducteurs Multibrins

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Plage_ de tempergture de 295 3 +60 °C.
fonctionnement : -
Température d'utilisation minimale -25°C
Température d'utilisation maximale +60°C
Homologations
Conformité/certifications RoHS, CE
Normes Met Euroclasse Eca, BS EN 60228, BS EN 50363, VDE
0282, VDE 0472, GB/T5013
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