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RS 24V Pro ac 电源、 750mA   

RS 号： 907-6249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 输出功率 72 va （功

率 1 ）、 18 va （功

率 2 ） 

 1800mm 电缆长度 

 符合 ce 标准 

 2 个输出 

特点 
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RS Pro 电源随附预制安装孔、可确保快速安装、并 Ability 固定在需要电源的地方。对于工业应用、它

具有 230 v 交流和 24 v 交流的最大输入电压范围、以及 3 a 输出电压范围。以坚固的黑色塑料箱供

货、以确保在恶劣的工业环境中具有耐受性。  

 

 

 

输出连接类型 2 芯线 
输出数 2 
安装样式 墙壁 
电缆长度 1800mm 
应用 扬声器、充电器、 cctv 闭路电视摄影机、灯和灯 

 

 

 

输入规格 
额定输入电压 230V 交流  
全输入电压范围 最大 230V 交流 
额定频率 50Hz 

 

输出规格 

输出电压额定值 24VAC  

输出电流范围 750mA （电流 1 ）、 100mA （电流 2 ） 

额定输出功率 18VA (Power2), 72VA (Power1) 

 

 

 

 

 

 

 

商品描述属性  

电气规格 

一般规格 
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外壳材料 完全密封塑料外壳 

整体尺寸 106mm x 55.5mm x 48.5mm 

总长度 106mm 

总深度 48.5mm 

总宽度 55.5mm 

重量 1.1kg 

 

 

 

安全标准 ce 、 rohs    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

机械规格 

认证 


