Produktdatenblatt

Spezifikationen

Hilfsschalter, 1 W (Fehler)

GVAM11

EAN Code : 3389110343564

Hauptmerkmale

Baureihe TeSys
TeSys Deca

Kurzbezeichnung des Gerats GVAM

Produkt- oder Komponententyp

Hilfsschalterblock

Produktkompatibilitat

GvaL
GV2ME
GV2RT
GV3L
GV2P
GV3P
GV2LE

Kompatible Produktfamilie

Montageort

TeSys
TeSys (GV3) GV3P Leistungsschalter
TeSys (GV3) GV3L Leistungsschalter

Linke Seite

Betrieb der Hilfskontakte

Kurzschlusssignal 1 W

Zusammensetzung des
Polkontakts

Zusatzmerkmale

1C/O

[Ui] Bemessungs-
Isolationsspannung

690 V entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14

[Ue]
Betriebsbemessungsspannung

[Ith] konventioneller
thermischer Strom in freier Luft

24 -240V AC
24 -60VDC

2,5 A flr Fehleranzeige

Schutzart GB2CB - Leistungsschalter
GG-Sicherung 10 A

Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen

Min. Schaltstrom 5 mA

Min. Schaltspannung 17V

Nennbetriebsleistung in VA

36 VA bei 24 V AC-14 - elektrische Bestandigkeit: 1000 Zyklen bei 1,5 A

48 VA bei 48 V AC-14 - elektrische Besténdigkeit: 1000 Zyklen bei 1 A

72 VA bei 110...127 V AC-14 - elektrische Bestandigkeit: 1000 Zyklen bei 0,5 A
72 VA bei 230...240 V AC-14 - elektrische Bestandigkeit: 1000 Zyklen bei 0,3 A

Nennbetriebsleistung in W
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120 W bei 240 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
140 W bei 110 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
140 W bei 24 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
180 W bei 60 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
240 W bei 48 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
15 W bei 48 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 1000 Zyklen

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fir bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



24 W bei 24 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 1000 Zyklen
9 W bei 60 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 1000 Zyklen

Anzugsmoment 1,4 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Hoéhe 89 mm

Breite 9,3 mm

Tiefe 66 mm

Produktgewicht 0,055 kg

Farbe Dunkelgrau

Montage

Umgebungseigenschaften Normale Umgebungsbedingungen
Produktzertifizierungen UKCA
Verpackungseinheiten

VPE 1 Art Db

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hohe 1,5 cm

VPE 1 Breite 9,0 cm

VPE 1 Lange 7,0cm

VPE 1 Gewicht 42,09

VPE 2 Art Gyéri csomagolas
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Hohe 9,5cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Lange 10,0 cm
VPE 2 Gewicht 477,09
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Hohe 15,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Lange 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,17 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges
Produkt

Green Premium Produkt

REACh-Verordnung

Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
Frei von giftigen Ja
Schwermetallen

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fiir China

Ubererfiillung der RoHS-Erklarung fiir China (auRerhalb des RoHS-Rechtsbereichs fiir

China)

Schneider

27.03.2023


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=GVAM11_REACH_DECLARATION&p_FileName=GVAM11_REACH_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVAM11_ROHS_DECLARATION&p_FileName=GVAM11_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=GVAM11_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=GVAM11_ROHS_CHINA_DECLARATION_DE_de-DE.pdf

Informationen zu RoHS-
Ausnahmen

Umweltproduktdeklaration

Circular Econmomy-Eignung

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der Europaischen Union entsorgt
werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=GVAM11_ROHS_DECLARATION&p_FileName=GVAM11_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2207006
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2207006

