
RS PRO CABLE GLANDS
Small seals (20.3 x 20.3 mm) Large seals (42.8 x 42.8 mm)

185-6071 
for 10 small seals

185-6070
for 8 small seals

185-6069
for 6 small seals

185-6068
for 4 small seals

Entry plates Separable cable glands

Separable cable glands

185-6104 (M40) 185-6105 (M50) 185-6106 (M63)

185-6101 (M20)

185-6102 (M25)

185-6103 (M32)

RS No: 185-6073
max cable size 2mm

RS No: 185-6080
max cable size 14mm

RS No: 185-6075
max cable size 6mm

RS No: 185-6083
max cable size 2x6mm

RS No: 185-6077
max cable size 10mm

RS No: 185-6086
max cable size 4x4mm

RS No: 185-6088
max cable size 2x6.5mm

RS No: 185-6081
max cable size 15mm

RS No: 185-6072
blind

RS No: 185-6079
max cable size 12mm

RS No: 185-6074
max cable size 4mm

RS No: 185-6082
max cable size 2x5mm

RS No: 185-6076
max cable size 8mm

RS No: 185-6085
max cable size 4x3mm

RS No: 185-6087
max cable size 4x4.5mm

RS No: 185-6091
max cable size 16mm

RS No: 185-6097
max cable size 28mm

RS No: 185-6093
max cable size 20mm

RS No: 185-6099
max cable size 32mm

RS No: 185-6095
max cable size 24mm

RS No: 185-6089
blind

RS No: 185-6096
max cable size 26mm

RS No: 185-6092
max cable size 18mm

RS No: 185-6098
max cable size 30mm

RS No: 185-6094
max cable size 22mm

RS No: 185-6100
max cable size 33mm

discover our range 
on rspro.com



RS PRO KABELVERSCHRAUBUNGEN
kleine Einsätze (20.3 x 20.3 mm) Große Einsätze (42.8 x 42.8 mm)

185-6071
für 10 kleine Einsätze

185-6070
für 8 kleine Einsätze

185-6069
für 6 kleine Einsätze

185-6068
für 4 kleine Einsätze

Kabeldurchführungsplatten Geteilte Kabelverschraubungen

Geteilte Kabelverschraubungen

185-6104 (M40) 185-6105 (M50) 185-6106 (M63)

185-6101 (M20)

185-6102 (M25)

185-6103 (M32)

RS No: 185-6091
mit 16mm Bohrung

RS No: 185-6097
mit 28mm Bohrung

RS No: 185-6093
mit 20mm Bohrung

RS No: 185-6099
mit 32mm Bohrung

RS No: 185-6095
mit 24mm Bohrung

RS No: 185-6089
ohne

RS No: 185-6096
mit 26mm Bohrung

RS No: 185-6092
mit 18mm Bohrung

RS No: 185-6098
mit 30mm Bohrung

RS No: 185-6094
mit 22mm Bohrung

RS No: 185-6100
mit 33mm Bohrung

Entdecken sie unser 
angebot auf rspro.com

RS No: 185-6073
mit 2mm Bohrung

RS No: 185-6080
mit 14mm Bohrung

RS No: 185-6075
mit 6mm Bohrung

RS No: 185-6083
mit 2x6mm Bohrung

RS No: 185-6077
mit 10mm Bohrung

RS No: 185-6086
mit 4x4mm Bohrung

RS No: 185-6088
mit 2x6.5mm Bohrung

RS No: 185-6081
mit 15mm Bohrung

RS No: 185-6072
ohne

RS No: 185-6079
mit 12mm Bohrung

RS No: 185-6074
mit 4mm Bohrung

RS No: 185-6082
mit 2x5mm Bohrung

RS No: 185-6076
mit 8mm Bohrung

RS No: 185-6085
mit 4x3mm Bohrung

RS No: 185-6087
mit 4x4.5mm Bohrung




