La Hl 20,
version sur flexible.

Une lumiére optimale pour les encombrements trés réduits.

Meéme sur de petites machines ou de
petits plans de travail, vous ne devez
pas renoncer a un eclairage de gualité.
Tout type d'installation est possible
avec la HI 20, y compris lorsgu'il v a
peu de place, grace aux deux versions
a flexible metalliqgue de 400 ou 600 mm.
Le flexible se laisse positionner rapide-
ment et facilement. Une fois mis en
place, il ne vibre pas et de ce fait réduit
les risques d'erreur et accroit la qualité
dans le processus de fabrication. Méme
apres 20 000 mouvements, aucun
dommage n'apparait sur le flexible.

Vos avantages en un coup d’oeil
Amplitude de 400 ou 600 mm
Flexibilité élevée
Flexible robuste




Données techniques

Lampe halogéne HI 20 avec flexible métallique, 400 mm et avec téte articulée

Tension
Equipement d'alimentation

1x20W 230V, 50/60 Hz
230V, 50/60 Hz
230V, 60/60 Hz
230V, 50/60 Hz

Angle de

diffusion Technique
10° transfo. glectronique intégré
24" transfo. électronique intégré
38" transfc. électronique intégré
&0 ° transfa. électronique intégré

Modele
HITH 20 N
HITH 20 N
HITH 20 N
HITH 20 N

Lampe halogene HI 20 avec flexible métallique, 600 mm et avec téte articulée

Tension
Equipement d’alimentation
1x20W 12V, AC/DC

1x20W 24V, AC/DC

Angle de

diffusion Technique
24 ° sans transfo.
10° sans transfo.

Modele
HITF 20 8
HITF 20 S

N° de
commande

112 378 000
112 378 001
112 378 002
112 378 003

N° de
commande

23791028
112 379028



