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MERKMALE
RS PRO Bleiakku 12 V, 120Ah

Mit Sauerstoff-
Rekombinationstech
nologie

PbCaSn Legierung
fur Plattengitter -
weniger Ausgasung,
weniger
Selbstentladung

Hochwertiger AGM-
Abscheider

Hochreines
Rohmaterial

Versilberte
Kupferklemmen (T11-
Terminal)

ABS-Material

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Bleiakkus

Produktbeschreibung

Bleiakkus von RS PRO sind fur den Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie flr allgemeine
Anwendungen geeignet. Diese Bleiakku ist abgedichtet Einsatz von Notfallsystem und
unterbrechungsfreie Stromversorgung. RS PRO bietet eine Reihe von Bleiakkus mit verschiedenen
Spannungen und Ladegeraten fir alle Ihre Anforderungen.

727-0382 -6V, 7 Ah
727-0385-6V, 3,2 Ah
727-0388 -6V, 1,2 Ah
727-0391 - 12V, 20 Ah
727-0394 - 12V, 35 Ah
727-0398 - 12V, 100 Ah
727-0401 - 12V, 120 Ah
727-0408 - 12 V, 55 Ah

Allgemeine Spezifikationen

Technologie
Entwickelt fur zyklische Anwendungen
Eurobat-Klassifizierung

Behéaltermaterial

Anwendung

AGM
Nein
3 bis 5 Jahre

(UL94-HB) konform

Einsatz von Notfallsystem und unterbrechungsfreie
Stromversorgung
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270382/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270385/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270388/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270391/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270394/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270398/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270401/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270408/
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Elektrische Spezifikationen

Kapazitat 120Ah

Nennspannung 12V

Anschlussklemmentyp T11

Zellen pro Einheit 6V

Spannung pro Einheit 12V

Max. Entladestrom 60 A (5 Sek.)

Max. Ladestrombegrenzung 36A

Schwimmerladespannung 13,5 V dc bis 13,8 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 °©C
Innenwiderstand 4 mOhm

Ausgleichs- und Zyklusdienst 14,4 V dc bis 15,0 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 ©C

Die Batterien kénnen fir mehr als 6 Monate bei 25°C
gelagert werden. Selbstentladungsverhaltnis von
weniger als 3 % pro Monat bei 25°C. Laden Sie die
Batterien vor der Verwendung auf.

Selbstentladung

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 408 mm x 177 mm x 225 mm
Hbhe 408mm

Lange 177mm

Breite 225mm

Gewicht 34kg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Entladung: -15 °C bis 50 °C.
GrofRRer Betriebstemperaturbereich Ladung: 0 °C bis 40 °C.

Lagerung: -15 °C bis 40 °C.
Nomineller Betriebstemperaturbereich 25°C £3°C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung UL94-HB
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Effect of Temperature on Long T'".;— Self Discharge Characteristics
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a8 BE 104 122 °F [Carry cut supplementary charge before use if 100% capacity |s required.)
Battery lempearature ‘Supplementary charge reguired before use.Optional charging way as below:
B 1.Charged for abowe 3 days at limted current 0.25CA and constant volatge 2.25Vicell.
2.Charged for abowve 20hours at limted current 0.25CA and constant volatge 2 45Wioeil
3.Charged for 8-10hours at lmted curnent B.05CA .

- Avoid this siorage period unless regular Top charge.
Supplementary charge may often fall to recover the full capacity

Float Charging Characteristics — Discharge Characteristics —
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Available Capacity Subject to Temperature
Battery Type 20C | -10C 0T 5C 10°C 20C | 25T 30C | 4o0C 457C
B‘:ﬁ;":y svaiav| 46% | 66% | 76% | 83% | 90% | 98% | 100% | 103% | 107% | 109%
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Constant Current Discharge Gll_ I. Amps

FNITime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 3h 4h Sh &h 8h 10h 20h
1.85V/call| 2054 1615 137.3 1149 91.3 Ba.1 566 360 285 233 188 163 13.3 1.3 G.18
1.80¥/call] 2757 2063 165.9 135.8 1077 80.4 634 383 oy 248 201 175 14.1 12.0 6.24
1.75W/call| 3108 X7 1812 146.1 111.8 834 663 40.8 2 254 206 180 14.3 121 6.30
1.70Wicell] 3423 2471 183.5 1535 1164 887 68.4 42 4 3z 26.1 21.2 184 14.5 122 642
1.658Wicell] 3774 | 2667 | 2057 163.1 1228 8B4 T0.7 436 335 27.0 21.8 188 14.7 125 &6.50
1.60Wicell] 4163 | 2895 | Z200 | 173.F 1296 928 732 451 M5 27.8 225 18.2 14.9 1286 6.54

Constant Power Discharge G_ m Watts

FVTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 3h dh 5h &h Bh 10k 20h
1.85Wicell] 3755 | 2983 | 2662 | 2165 | 174.0 | 1328 | 1081 0.0 555 455 36.8 321 26.2 224 12.2
1.80Wicell] 4287 | 3766 | 3054 | 2522 | 2022 | 1532 | 1216 75.9 504 483 393 M3 277 237 123
1.75Wicell] 5303 | 407.2 | 3285 | 268.F | 2081 1575 | 1266 T84 80.3 482 40.2 351 28.1 239 124
1.70Wicell] 5882 | 4338 | 3469 | 2802 | 2154 | 1632 | 1302 B1.3 B1.9 50.4 41.1 358 28.5 24.1 127
1.65Vicell| G405 | 4838 JIEE0 | 2055 | 2254 1658 1336 B3.1 6.2 52.0 421 3ES 28.8 2406 128
1.60Vicell] G201 4592 1 3|50 | 3113 2363 1718 1376 B5.5 B5.9 53.4 43.4 arz2 281 24.8 129

Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge

Valtage Vicsll 180V 1.75V 160V
Discharge (A) =02C | 0.2€c< (A) <10C | (A) =1.0C
Currant {A)

Charge the batteries atleast once every six months,
if they are stored at 25°C.

Charging Method:

Canstant Valtage| .0 2Cx2h+2 4~2 45V Cellx24h Max. Current 0.3CA
Constant Current| 0.1C until the voltage reaching 14.4V then 0.1Cx4h
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