
Der SKF TKSU 10 ist ein Ultraschalldetektor, der dem Anwender hilft, Leckagen in Druckluft- 

oder Vakuumanlagen schnell aufzuspüren. Das Gerät ist sehr einfach zu handhaben und bietet 

einstellbare Empfindlichkeit und intuitive Bedienung für hervorragende Leckagesuch-

ergebnisse. Jedes Druckluftsystem kann Leckagen aufweisen, die die Belastung der 

Kompressoren und die Kosten erhöhen.

Der TKSU 10 hilft dem Anwender, Leckagen aus größerer Entfernung und auch in lauter 

Industrieumgebung über seinen Ultraschallsensor zu finden. Die eingebaute OLED-Anzeige 

unterstützt den Anwender bei der Einstellung der Empfindlichkeit und zeigt das gemessene 

Ultraschallgeräusch austretender Luft an, was die Quantifizierung von Leckagen und 

Priorisierung von Reparaturen ermöglicht.

• Einfache Bedienung; keine Schulung erforderlich

• Leckagesuche aus einiger Entfernung in lauter Industrieumgebung

• Farb-OLED-Display hilft bei der Einstellung der Empfindlichkeit und zeigt die Messwerte an

• Reduziert Energie- und Wartungskosten durch Erkennung und Beseitigung von Leckagen 

• Leichtes, tragbares Gerät, Industrie-Kopfhörer im Lieferumfang enthalten

• Unabhängig einstellbare Sensorempfindlichkeit und Kopfhörerlautstärke

• Flexibler Sensorkopf hilft beim Aufspüren von Leckagen an schwer zugänglichen Stellen

• Kopfhörer mit Nackenbügel zum Tragen mit Schutzhelm

Leckagen an Druckluftleitungen schnell und einfach aufspüren

SKF Ultraschalldetektor TKSU 10  
zum Aufspüren undichter Stellen

Leckagen an Druckluftleitungen schnell und einfach aufspüren 

Der TKSU 10 ist für den Einsatz in allen Industriebereichen konzipiert, 

in denen Druckluft verwendet wird, und wird insbesondere für die 

Papier- und Chemieindustrie sowie für Werkstätten mit 

Druckluftwerkzeugen empfohlen.

Sensorbandbreite

35 bis 42 kHz



Technische Daten

Bezeichnung TKSU 1O

Messkanal 1 Kanal über 7-poligen LEMO-Steckverbinder

Anzeige Farb-OLED

Tastatur 5 Funktionstasten

Messbereich -6 bis 99,9 dBµV (Referenz 0 dB = 1 µV)

Auflösung 0,1 dBµV

Messbandbreite 35 bis 42 kHz

Signalverstärkung +30 bis +102 in Schritten von 6 dB

Verstärkung 5 einstellbare Positionen in Schritten von 6 dB

Maximale Leistung +83 dB SPL mit mitgeliefertem Kopfhörer

Kopfhörer 25 dB NRR Peltor HQ-Kopfhörer

Kopfhörer-Anschluss Stereo-Klinkenstecker mit 6,35 mm 

Durchmesser

Batterie 2 AA-Batterien

Batterielebensdauer 7 Stunden

Betriebstemperatur –10 bis +50 °C

Schutzart IP42

Gehäusewerkstoff ABS

Abmessungen Instrument 158 × 59 × 38,5 mm

Flexible Stablänge 445 mm

Gewicht (einschl. Batterien) 350 g

Abmessungen Tragekoffer 530 × 110 × 360 mm

Gesamtgewicht (einschl. 

Tragekoffer)

3 kg
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