AC/DC-Adapter

MERKMALE

Universeller
Spannungs- und
Vollbereicheingang

5-V-dc-Ausgang
tiber USB-Anschluss

Wirkungsgrad Stufe
VI

4 austauschbare
Top Kopfe mit AC-
Stecker flr
Grol3britannien,
Europa, USA und
Australien

Klasse Il doppelt
isoliert

Uberstrom-,
Kurzschluss- und
Uberstromschutz

Kompakte Bauweise
von nur 61,89 mm x
39 mm x 32,80 mm

RS PRO, 5-W-AC-DC-Adapter
5Vdc, 1A, 1-Ausgang USB-
Adapter, Australien,
europaischer Stecker, UK,

USA

Professionelle Produkte von RS bhieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die fiuhrenden Marken, ohne einen
Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung ATTRIBUTE 1

Kostengunstige und aul3erst zuverlassige steckbare AC/DC-Adapter von RS PRO zur Umwandlung
von AC- (Wechsel-) Netzstrom in eine 5-V-dc-Spannung Uber einen USB-Steckverbinder. Diese
Netzadapter verfligen Uber 4 austauschbare AC-Netzsteckerkdpfe, mit denen die Adapter in
Grof3britannien, Europa, den USA und verwendet werden kdnnen. Neben der Verwendung fur
serielle, digitale Dateniibertragung dient der USB-Steckverbinder nun auch als Standardnetzteil mit
niedriger Leistungsaufnahme fiir viele tragbare Gerate.

Allgemeine Spezifikationen

Typ USB-Adapter
Steckertyp Australien, europaischer Stecker, UK, USA
Ausgangssteckverbinder USB Typ A
Eingangssteckverbinder Universalstecker
Anzahl der Ausgéange 1
Wirkungsgrad 79%
Normen erfiillt CCC, CE, C-Tick, cULus, TUV-Ger
Smartphones, Tablets, Laptops, Alarme, Lufter,
Anwendungen Lampen, Spielzeug
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Elektrische Spezifikationen

Ausgangsspannung 5Vdc

100 V ac, 110V ac, 115V ac, 120V ac, 127 V ac, 220

Eingangsspannung V ac, 230 V ac, 240 V ac

Ausgangsstrom 1A

Nennleistung 5W

Lastregelung +50%
Eingangsfrequenz 47Hz - 63Hz
Einschaltstrom Keine Beschadigung
Restwelligkeit und Rauschen 300 (mV p-p)
Einschaltverzégerung Max. 3 's
Kurzschluss Ja

Mechanische Spezifikationen

Breite 31,4mm

Lange 60,9mm

Tiefe 38mm

Luftfeuchtigkeit 5 % - 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Temperatur 40 °C.
Mindesttemperatur 0°C

Zulassungen

Sicherheitsanforderungen CE, C-Tick, CCC, cULus, TUV-Ger
Konformitat/Zertifizierung CE, RoHS
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